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LFP Cubic ДАТЧИКИ УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Код типа

Код типа

Длина зонда в мм
0025 Без зонда
0200 200 мм (стержневой зонд с шагом 10 мм; тросовый зонд с шагом 1000 мм)
4000 4000 мм

Технологическое соединение/исполнение зонда
A G ¾ A / сменный стержневой зонд 1.4404, 100 °C; 10 бар
B ¾" NPT / сменный стержневой зонд 1.4404, 100 °C; 10 бар
E G ¾ A / тросовый зонд 3 мм, 1.4404 сменный, 100 °C; 10 бар
F ¾" NPT / тросовый зонд 3 мм, 1.4404 сменный, 100 °C; 10 бар

Корпус/индикатор/приборный разъем
4 Пластмассовый корпус с индикатором / штекер M12 x 1 / 5-контактный
5 Пластмассовый корпус с индикатором / штекер M12 x 1 / 8-контактный

Тип применения/конструктивная форма
N По умолчанию
B вынесенная электроника; длина кабеля 1 м
C вынесенная электроника; длина кабеля 2 м
D вынесенная электроника; длина кабеля 3,3 м

Сигнальный выход
M 4 … 20 мА / 0 … 10 В с возможностью переключения

Переключающий выход
B 1 x PNP + 1 x PNP/NPN
C 1 x PNP + 3 x PNP/NPN

Тип устройства
По умолчанию

L без LABS

LFP - M

Не все варианты с разными кодами типа можно комбинировать между собой!

Зависит от длины коаксиального кабеля и длины зонда

Длина коаксиального кабеля (мм) Макс. длина зонда (мм) пен-
ный режим деактивирован

Макс. длина зонда (мм) пен-
ный режим активирован

1000 4000 2000

2000 3000 1500

3300 1000 500
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Может быть изменено производителем без предварительного уведомления


