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W2000
Rendimiento, flexibilidad y fiabilidad para grandes distancias de
conmutación

FOTOCÉLULAS
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W2000
FOTOCÉLULAS

RENDIMIENTO, FLEXIBILIDAD Y FIABILIDAD PARA
GRANDES DISTANCIAS DE CONMUTACIÓN

Resumen de los datos técnicos
Dimensiones (An x Al x Pr) 45 mm x 73,5 mm x 48,6 mm

45 mm x 73,7 mm x 48,6 mm

Fuente de luz LED

Tipo de luz Luz roja visible / Luz infrarroja (Según modelo)

Grado de protección IP67

Material de la carcasa Plástico

Ajuste Potenciómetro

Descripción del producto
La gama de sensores W2000 ofrece funciones ampliadas para aplicaciones flexibles con grandes distancias de conmutación. Gra-
cias a su carcasa IP 67 con pantalla frontal estanca al agua, la fotocélula W2000 es excelente para su uso en condiciones de apli-
cación duras. La cubierta superior hermética se abre fácilmente para poder acceder a las funciones de temporización, a los ajus-
tes de la sensibilidad y al modo de conmutación en claro/oscuro. La excelente tecnología ASIC de SICK ofrece una elevada insen-
sibilidad a la luz ambiental y elimina las interferencias mutuas de los sensores. Los indicadores LED ofrecen información de los es-
tados, de las señales y de la corriente fácilmente reconocible desde cualquier ángulo. La gran selección de fotocélulas de detec-
ción sobre objeto o sobre espejo y de barreras emisor-receptor permite seleccionar la variante adecuada para las exigencias de ca-
da aplicación.

De un vistazo
• Carcasa robusta de plástico
• Insensible a la luz ambiental
• Distancia de conmutación ajustable
• Indicador de la intensidad de las señales
• Tipo de protección: IP 67

Su beneficio
• La tecnología ASIC de SICK hace al sensor extremadamente insensible a la luz ambiental y reduce las interferencias mutuas, por

lo que disminuye el número de conmutaciones erróneas
• Su robusta carcasa con tipo de protección IP 67 resiste las duras aplicaciones de uso e incrementa la vida útil del sensor
• Los indicadores LED facilitan la instalación y el mantenimiento del sensor
• Los accesorios de fijación disponibles, así como las diversas opciones de cables simplifican el montaje
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Información sobre pedidos
Otros modelos del dispositivo y accesorios  www.sick.com/W2000

• Fuente de luz: LED
• Tipo de tensión: c.c.
• Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
• Tipo de luz: Luz roja visible

Salida conmutada Ajuste Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

Conector macho M12 de 4 polos WLL2000-B4300 7024462

WLL2000-B1302 7023068Cable de 5 hilos, 2 m

WLL2000-B1312 7023069

WLL2000-B5300 7023071

PNP Potenciómetro

Conector macho M12 de 5 polos

WLL2000-B5310 7023072

• Fuente de luz: LED
• Tipo de tensión: c.a.
• Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
• Tipo de luz: Luz roja visible

Salida conmutada Ajuste Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

WLL2000-M1302 7023417

WLL2000-M1312 7023416

Cable de 4 hilos, 2 m 1)

WLL2000-M1322 7023415

WLL2000-M9300 7023429

WLL2000-M9310 7023428

Conector macho Mi-
cro (1/2"-20), 4 polos

WLL2000-M9320 7023427

WLL2000-M4300 7023426

WLL2000-M4310 7023425

FET Potenciómetro

Conector macho Mi-
ni 7/8" de 4 polos

WLL2000-M4320 7023424

1) No deformar el cable por debajo de los 0 °C.

• Fuente de luz: LED
• Tipo de tensión: c.a./c.c.
• Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
• Tipo de luz: Luz roja visible

Salida conmutada Ajuste Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

Conector macho Mi-
ni 7/8" de 5 polos

WLL2000-R5300 7023077

WLL2000-R1302 7023074

Relé Potenciómetro

Cable de 5 hilos, 2 m

WLL2000-R1322 7023076
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• Principio funcional: barrera emisor-receptor
• Fuente de luz: LED
• Tipo de tensión: c.c.
• Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
• Tipo de luz: Luz infrarroja

Alcance de de-
tección máx.

Salida conmutada Ajuste Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

Conector macho
M12 de 4 polos

WS/WE2000-B4100 7028604

WS/WE2000-B1102 7025964Cable de 5 hilos, 2 m 1)

WS/WE2000-B1122 7025966

WS/WE2000-B5100 7025965

WS/WE2000-B5110 7023177

0 m ... 50 m PNP, NPN Potenciómetro

Conector macho
M12 de 5 polos

WS/WE2000-B5120 7025967

1) No deformar el cable por debajo de los 0 °C.

• Fuente de luz: LED
• Tipo de tensión: c.c.
• Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
• Tipo de luz: Luz infrarroja

Alcance de de-
tección máx.

Salida conmutada Ajuste Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

Conector macho
M12 de 4 polos

WE2000-B4100 7024004

Cable de 5 hilos, 2 m 1) WE2000-B1102 7023080

WE2000-B5100 7023083

≤ 50 m PNP, NPN Potenciómetro

Conector macho
M12 de 5 polos

WE2000-B5120 7023085

1) No deformar el cable por debajo de los 0 °C.

• Principio funcional: barrera emisor-receptor
• Fuente de luz: LED
• Tipo de tensión: c.a./c.c.
• Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
• Tipo de luz: Luz infrarroja

Alcance de de-
tección máx.

Salida conmutada Ajuste Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

WS/WE2000-R5100 7025969Conector macho Mi-
ni 7/8" de 5 polos

WS/WE2000-R5120 7025971

WS/WE2000-R1102 7025968

WS/WE2000-R1112 7023180

0 m ... 50 m Relé Potenciómetro

Cable de 5 hilos, 2 m 1)

WS/WE2000-R1122 7025970

1) No deformar el cable por debajo de los 0 °C.
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• Fuente de luz: LED
• Tipo de tensión: c.a./c.c.
• Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
• Tipo de luz: Luz infrarroja

Alcance de de-
tección máx.

Salida conmutada Ajuste Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

WE2000-R5100 7023089Conector macho Mi-
ni 7/8" de 5 polos

WE2000-R5120 7023092

WE2000-R1102 7023086

≤ 50 m Relé Potenciómetro

Cable de 5 hilos, 2 m 1)

WE2000-R1122 7023088

1) No deformar el cable por debajo de los 0 °C.

• Fuente de luz: LED
• Tipo de tensión: c.c.
• Tipo de luz: Luz infrarroja

Alcance de detección máx. Ajuste Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

Conector macho M12 de 4 polos WS2000-D4100 7024003

Cable de 5 hilos, 2 m 1) WS2000-D1102 7023137

≤ 50 m Potenciómetro

Conector macho M12 de 5 polos WS2000-D5100 7023138

1) No deformar el cable por debajo de los 0 °C.

• Fuente de luz: LED
• Tipo de tensión: c.a./c.c.
• Tipo de luz: Luz infrarroja

Alcance de detección máx. Ajuste Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

Conector macho Mi-
ni 7/8" de 5 polos

WS2000-A5100 7023140≤ 50 m Potenciómetro

Cable de 5 hilos, 2 m 1) WS2000-A1102 7023139

1) No deformar el cable por debajo de los 0 °C.
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• Principio funcional: fotocélula de detección sobre objeto
• Fuente de luz: LED
• Tipo de tensión: c.c.
• Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
• Tipo de luz: Luz infrarroja

Alcance de de-
tección máx.

Salida conmutada Ajuste Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

Conector macho
M12 de 4 polos

WT2000-B4100 7024001

WT2000-B1102 7023056

WT2000-B1112 7023057

Cable de 5 hilos, 2 m 1)

WT2000-B1122 7023058

WT2000-B1105 7023277

WT2000-B1115 7023278

Cable de 5 hilos, 5 m 1)

WT2000-B1125 7023279

WT2000-B5100 7023059

WT2000-B5110 7023060

WT2000-B5120 7023061

WT2000-B5140 7023393

0 m ... 3,5 m PNP, NPN Potenciómetro

Conector macho
M12 de 5 polos

WT2000-B5140S01 7025573

1) No deformar el cable por debajo de los 0 °C.
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• Principio funcional: fotocélula de detección sobre objeto
• Fuente de luz: LED
• Tipo de tensión: c.a.
• Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
• Tipo de luz: Luz infrarroja

Alcance de de-
tección máx.

Salida conmutada Ajuste Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

WT2000-M2102 7023435

WT2000-M2112 7023434

Cable de 3 hilos, 2 m 1)

WT2000-M2122 7023433

WT2000-M1102 7023432

WT2000-M1112 7023431

Cable de 4 hilos, 2 m 1)

WT2000-M1122 7023430

WT2000-M9100 7023444

WT2000-M9110 7023443

Conector macho
Micro de 4 polos

WT2000-M9120 7023442

Conector macho
Micro de 5 polos

WT2000-L6100 7023996

WT2000-M3100 7023438

WT2000-M3110 7023437

Conector macho
Mini de 3 polos

WT2000-M3120 7023436

WT2000-M4100 7023441

WT2000-M4110 7023440

Conector macho
Mini de 4 polos

WT2000-M4120 7023439

0 m ... 3,5 m FET Potenciómetro

Conector macho
Mini de 5 polos

WT2000-L5100 7023993

1) No deformar el cable por debajo de los 0 °C.
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• Principio funcional: fotocélula de detección sobre objeto
• Fuente de luz: LED
• Tipo de tensión: c.a./c.c.
• Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
• Tipo de luz: Luz infrarroja

Alcance de de-
tección máx.

Salida conmutada Ajuste Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

WT2000-R5100 7023065

WT2000-R5110 7023066

Conector macho
Mini de 5 polos

WT2000-R5120 7023067

WT2000-R1102 7023062

WT2000-R1112 7023063

Cable de 5 hilos, 2 m 1)

WT2000-R1122 7023064

Cable de 5 hilos, 3 m 1) WT2000-R1103 7023291

WT2000-R1105 7023280

WT2000-R1115 7023281

0 m ... 3,5 m Relé Potenciómetro

Cable de 5 hilos, 5 m 1)

WT2000-R1125 7023282

1) No deformar el cable por debajo de los 0 °C.

• Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex
• Fuente de luz: LED
• Tipo de tensión: c.c.
• Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
• Tipo de luz: Luz roja visible

Alcance de de-
tección máx.

Salida conmutada Ajuste Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

Conector macho
M12 de 4 polos

WL2000-B4300 7024002

Conector macho
Mini de 5 polos

WL2000-R5300S01 7029058

WL2000-B1302 7023044

WL2000-B1312 7023045

WL2000-B1322 7023046

Cable de 5 hilos, 2 m 1)

WL2000-B1352 7023954

WL2000-B1305 7023271

WL2000-B1315 7023272

Cable de 5 hilos, 5 m 1)

WL2000-B1325 7023273

WL2000-B5300S01 7025980

WL2000-B5310 7023048

WL2000-B5320 7023049

0 m ... 15 m PNP, NPN Potenciómetro

Conector macho
M12 de 5 polos

WL2000-B5350 7028913

1) No deformar el cable por debajo de los 0 °C.
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• Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex
• Fuente de luz: LED
• Tipo de tensión: c.a.
• Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
• Tipo de luz: Luz roja visible

Alcance de de-
tección máx.

Salida conmutada Ajuste Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

WL2000-M2302 7023405

WL2000-M2312 7023404

Cable de 3 hilos, 2 m 1)

WL2000-M2322 7023403

WL2000-M1302 7023402

WL2000-M1302H 7029667

WL2000-M1312 7023401

Cable de 4 hilos, 2 m 1)

WL2000-M1322 7023400

WL2000-M9300 7023414

WL2000-M9310 7023413

Conector macho
Micro de 4 polos

WL2000-M9320 7023412

Conector macho
Micro de 5 polos

WL2000-L6300 7023997

WL2000-M3300 7023408

WL2000-M3310 7023407

Conector macho
Mini de 3 polos

WL2000-M3320 7023406

WL2000-M4300 7023411

WL2000-M4310 7023410

Conector macho
Mini de 4 polos

WL2000-M4320 7023409

0 m ... 15 m FET Potenciómetro

Conector macho
Mini de 5 polos

WL2000-L5300 7023994

1) No deformar el cable por debajo de los 0 °C.
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http://www.sick.com/7023407
http://www.sick.com/7023406
http://www.sick.com/7023406
http://www.sick.com/7023411
http://www.sick.com/7023411
http://www.sick.com/7023410
http://www.sick.com/7023410
http://www.sick.com/7023409
http://www.sick.com/7023409
http://www.sick.com/7023994
http://www.sick.com/7023994
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W2000
FOTOCÉLULAS

• Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex
• Fuente de luz: LED
• Tipo de tensión: c.a./c.c.
• Modo de conmutación: Conmutación en claro/oscuro
• Tipo de luz: Luz roja visible

Alcance de de-
tección máx.

Salida conmutada Ajuste Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

WL2000-R5300 7023053

WL2000-R5310 7023054

Conector macho
Mini de 5 polos

WL2000-R5320 7023055

WL2000-R1302 7023050

WL2000-R1312 7023051

Cable de 5 hilos, 2 m 1)

WL2000-R1322 7023052

Cable de 5 hilos, 3 m 1) WL2000-R1303 7023618

WL2000-R1305 7023274

WL2000-R1315 7023275

0 m ... 15 m Relé Potenciómetro

Cable de 5 hilos, 5 m 1)

WL2000-R1325 7023276

1) No deformar el cable por debajo de los 0 °C.
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Sujeto a cambio sin previo aviso

http://www.sick.com/7023053
http://www.sick.com/7023053
http://www.sick.com/7023054
http://www.sick.com/7023054
http://www.sick.com/7023055
http://www.sick.com/7023055
http://www.sick.com/7023050
http://www.sick.com/7023050
http://www.sick.com/7023051
http://www.sick.com/7023051
http://www.sick.com/7023052
http://www.sick.com/7023052
http://www.sick.com/7023618
http://www.sick.com/7023618
http://www.sick.com/7023274
http://www.sick.com/7023274
http://www.sick.com/7023275
http://www.sick.com/7023275
http://www.sick.com/7023276
http://www.sick.com/7023276
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SICK AG	 |	 Waldkirch	 |	 Germany	 |	 www.sick.com

Lo más destacado de SICK
SICK es uno de los fabricantes líderes de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones 
industriales. Nuestro exclusivo catálogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control 
seguro y eficaz de procesos, para la protección de personas y para la prevención de accidentes y de daños 
medioambientales. 

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer 
a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros 
de aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas 
específicas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que 
somos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida 
útil de su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad. 

Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.

Cerca de usted en cualquier lugar del 
mundo:
Encontrará información detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra 

página web: - www.sick.com


