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Resimler farkli olabilir

ce¢
ECOLAB
@ IO-Link
us N P

CA

Ayrintil teknik bilgiler
Ozellikler

Fonksiyon prensibi
Calisma prensibi ayrintisi
Algilama mesafesi
Min. algilama mesafesi
Maksimum algilama mesafesi

Arka fon bastirma i¢in anahtarlama esigi ayar
aralig|

Referans nesne

Siyah arka plan tzerinde ayarlanmis algila-
ma mesafesindeki minimum nesne ylksekligi
(%6 remisyon derecesi)

En iyi performans igin énerilen algilama mesafe-
si aralig

Verici 1s1n1
Isik kaynagi
Isik tlrQ
Isik noktasi bigimi
Isik demeti ¢api (mesafe)

Gonderme isik huzmesinin maksimum yayiimasi
ve norm gonderme ekseni (meyilli aci)

LED karakteristik verileri

Siparis bilgileri

WTF4FD-32161220A00

Diger cihaz modelleri ve aksesuar

Cisimden yansimali sensoér

On fon bastirma

0 mm
100 mm
15 mm ... 100 mm

1118831

%90 remisyon derecesine sahip nesne (DIN 5033 uyarinca standart beyaza karsilik gelir)

0,8 mm, 40 mm mesafede

30 mm ... 70 mm

PinPoint LED

Gorunebilir kirmizi stk

Nokta seklinde, iki paralel isik noktasindan olugur
2mm x 2 mm (50 mm)

<+/-1,5° (Ty = +23 °C'de)
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Normatif referans EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modifiye edilmis

LED risk grubu isareti
Dalga uzunlugu

Ortalama kullanim stresi

Algilanabilir en kiiciik nesne (MDO), tipik.

Ayarlama
Bastirma-dondiirme elemani
10-Link

Gosterge
Mavi LED
Yesil LED
Sari LED

0Ozel uygulamalar

Emniyet teknigi parametreleri
MTTFp
DC..g

Tw (kullanim omrii)

iletisim aray(zii

10-Link
Veri aktarma hizi
Dongu stresi
Proses verisi uzunlugu
Proses verisi yapisi
VendorID
DevicelD HEX
DevicelD DEC
Uyumlu Masterport tipi
SIO modu destek
Elektrik
Gerilim kaynagi Ug
Sinyal tasima
D sinir degerler.
2) Anahtarlama modunda ohm yUki altinda sinyal slresi.
3 Normalde acik/normalde kapali oraninda 1:1.
4)
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Serbest grup
635 nm
Ty = +25 °C’de 100.000 saat

0,1 mm, 50 mm mesafede (%90 remisyon derecesine sahip nesne (DIN 5033 uyarinca stan-

dart beyaza karsilik gelir))

BluePilot

Anahtarlama mesafesinin ayarlanmasi igin

SensoOr parametrelerini ve Smart Task fonksiyonlarini ayarlamak icin

BluePilot: Algilama mesafesi gostergesi

Durum gostergesi
Kalici agik: Power on
Yanip sonuyor: |0-Link modu

Isik alimi durumu
Kalici agik: Nesne mevcut
Kalici kapali: Nesne mevcut degil

Diiz nesnelerin algilanmasi

661 yil
0%

20 yil

v, 10-Link V1.1

COM2 (38,4 kBaud)

2,3ms

16 Bit

Bit O = Anahtarlama sinyali Q| 1
Bit 1 = Anahtarlama sinyali Qo
Bit 2 ... 15 = Mevcut alici seviyesi (canli)
26

0x8002BC

8389308

A

Evet

10V DC...30V DC Y
<5 Vg

Bu anahtarlama ¢ikisl, baska bir ¢ikisa baglanmamalidir.
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Kullanim kategorisi

Akim tilketimi
Koruma sinifi
Dijital cikis
Adet
Tar
Anahtarlama tipi
Sinyal gerilimi PNP HIGH/LOW
Sinyal gerilimi NPN HIGH/LOW
Cikis akimi Iyax.

Koruma devreleri Cikislar

Tepki slresi

Tekrarlama hassasiyeti (tepki siresi)
Anahtarlama frekansi

Pin/damar diizeni

Fonksiyon Pin 4 / siyah (BK)

Fonksiyon Pin 4 / siyah (BK) - Ayrinti

Fonksiyon Pin 2 / beyaz (WH)

Fonksiyon Pin 2 / beyaz (WH) - Ayrinti

1
2
3
4

Sinir degerler.

Normalde acik/normalde kapali oraninda 1:1.

Mekanik

Govde yapisi
Model ayrintisi
Boyutlar (G x Y x D)
Baglanti
Baglanti ayrintisi
Derin dondurma ozelligi
Kablo capi
Kablo capi
Kablo uzunlugu (L)
Malzeme
Govde
On cam

Kablo

)
) Anahtarlama modunda ohm yUki altinda sinyal siresi.
)
)

DC-12 (EN 60947-5-2 uyarinca)
DC-13 (EN 60947-5-2 uyarinca)

< 25 mA, yiksuz. Ug = 24 V'ta
]

2 (Tamamlayici)
itme-cekme: PNP/NPN
Aydinlik/karanlik ile anahtarlama
Yaklasik Ug-2,5V / 0V
Yaklasik Ug / < 2,5V
<100 mA

Ters kutup korumali
Asiri akima dayanikli
Kisa devre korumal

< 650 us

300 ps ?

750 Hz ¥

Dijital ¢ikis, karanlik ile anahtarlama, nesne mevcut - QLl YUKSEK cikist; 10-Link iletisimi C 4

Sensoérin Pin 4 fonksiyonu yapilandirilabilir

Diger ayar olanaklari, 10-Link Uzerinden sunulur

)

Dijital cikis, aydinlik ile anahtarlama, nesne meveut — Q4 DUSUK cikist ¥

Sensoérin Pin 2 fonksiyonu yapilandirilabilir

Diger ayar olanaklari, 10-Link UGzerinden sunulur

Bu anahtarlama ¢ikisl, baska bir ¢ikisa baglanmamalidir.

Dort koseli form
Flat

16 mm x 40,1 mm x 12,1 mm

Erkek konnektorle birlikte kablo M8, 4-pinli, 110 mm

0 °C altinda kablo deforme edilmemelidir
0,14 mm?2
@ 3,4 mm

77 mm

Plastik, VISTAL®
Plastik, PMMA
Plastik, PVC

Teknik sayfa | 2026-02-07 15:30:23

Yanhslar ve degisiklikler icin haklar sakhdir



WTF4FD-32161220A00 | W4
FOTOSELLER

Erkek konnektor Plastik, VISTAL®

Agirhik

Sabitleme vidalarinin maks. sikma torku

Ortam verileri

Koruma sinifi

Calisma ortami sicakhgi
Depo ortam sicakhigi

Tip. Ortam 1sigina dayaniklilik

Darbe dayanimi

Titresime kars1 dayaniklihk

Nem

Elektromanyetik uyumluluk (EMV)
Temizlik maddesi dayanikhihigi

UL-dosya no.

Smart Task
Smart Task tanimi

Mantik fonksiyonu

Zamanlayici fonksiyonu

inverter

Anahtarlama frekansi

Tepki siiresi

Tekrarlanabilirlik

Anahtarlama sinyali

Yakl. 30 g
0,4 Nm

IP66 (EN 60529)
IP67 (EN 60529)

-40 °C...+60 °C
-40 °C..+75 °C

Yapay Isik: < 50.000 Ix
Gunes 1si1g1: < 50.000 Ix

30 g, 11 ms (X, Y, Z ekseni boyunca 3 pozitif ve 3 negatif darbe, toplam 18 darbe
(EN60068-2-27))

10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))
35 % ... 95 %, bagil nem (yogusma olusmaz)

EN 60947-5-2

ECOLAB

NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

Temel mantik

Dogrudan
VE
VEYA

Devre digi birakiimis

Acllma gecikmesi

Kapanma gecikmesi

Acllma ve kapanma gecikmesi
Pals (One Shot)

Evet

SIO Logic: 700 Hz ¥
I0L: 700 Hz ?

SIO Logjc: 700 ps ¥
I0L: 700 ps 2

SIO Logic: 350 ps Y
I0L: 400 ps 2

Anahtarlama sinyali Q 1 Anahtarlama cikisl

Anahtarlama sinyali Q,; Anahtarlama cikisi

1)
2)

Ariza teshis

Cihaz sicakhig

Smart Task fonksiyonlarinin |0-Link iletisimi olmadan kullanimi (SIO modu).
Smart Task fonksiyonlarinin I0-Link iletisimi ile kullanimi.

Olciim mesafesi Cok soguk, soguk, dengel, lik, sicak

Cihaz durumu
Ayrintih cihaz durumu

Calisma saati sayaci
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Evet
Evet

Evet
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Sifirlama fonksiyonlu calisma saati sayaci

Ogretme kalitesi
Sertifikalar

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

ECOLAB certificate

cULus certificate

10-Link certificate

Information according to Art. 3 of Data Act
(Regulation EU 2023/2854)

Siniflandirmalar

ECLASS 5.0
ECLASS 5.1.4
ECLASS 6.0
ECLASS 6.2
ECLASS 7.0
ECLASS 8.0
ECLASS 8.1
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
UNSPSC 16.0901

Gosterge ve ayarlama elemanlari

®

@//q]:

@

® Mavi LED
® Bastirma-dondirme elemani

Evet

Evet

S L N N Y N N N

27270904
27270904
27270904
27270904
27270904
27270904
27270904
27270904
27270904
27270904
27270903
EC002719
EC002719
EC002719
EC002719
39121528
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® Sar LED
@ Yesil LED

Baglanti tipi 4 pinli M8 erkek konnektor

3 1

Baglanti semasi Cd-503

BN; 1 £ (L4)
| 2
_pWHI 2 Q,,(MF)

!
;Bui__ ~ (M)

4
-2 5.0

_——

Dogruluk tablosu itme-cekme: PNP/NPN aydinlik ile anahtarlama Q<sub>L1</sub>

Light switching Q.1 (normally closed (upper switch), normally open (lower switch))

Object not present =» Output HIGH Object present =» Output LOW

Light receive Q

Light receive indicator
Load resistance to L+

Load resistance to M

2026-02-07 15:30:23 | Teknik sayfa FOTOSELLER | SICK 7
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Dogruluk tablosu itme-cekme: PNP/NPN - karanlik ile anahtarlama QL1

Dark switching Q.1 (normally open (upper switch), normally closed (lower switch))

Object not present =» Output LOW Object present =» Output HIGH

Light receive
Light receive indicator
Load resistance to L+

Load resistance to M

Karakteristik egri

Minimum object height in mm (inch)

y Example:
24 Reliable detection of the object
(0.94) /
20
(0.79) @
6%/6%
16 90%,/6%
(0.63)
12
(0.47)
8
(0.31) \
6%/90%
4 \\\ 7 90%/90%
(0.16) \ / / Background
o \H— X
0 20 40 60 80 100 Black background (6 % remission factor)
(0.79) (1.57) (2.36) (3.15) (3.94) Distance of sensor to background x = 40 mm
Distance in mm (inch) Required minimum object heighty = 0.8 mm

For all objects regardless of their colors
Recommended sensing range for
the best performance
@ Siyah arka plan, %6 remisyon derecesi
®@ Beyaz arka plan, %90 remisyon derecesi

8 FOTOSELLER | SICK Teknik sayfa | 2026-02-07 15:30:23
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Isik demeti ¢api
Dimensions in mm (inch)
6 I . ‘ ‘
(0.24) | i ‘
4 ) g@ —« B
(0.16) | | i
2 | | |
(0.08) 1 1 1
0 1 1 1
2 _ i ‘ _
(-0.08) | |
-4 ™ | | |
(-0.16) i | | |
9 g | |
(-0.24)0 20 40 60 80 100 120 10 50 100
(0.79) (1.57) (2.36) (3.15) (3.94) (4.72) (0.39) (1.97) (3.94)
Distance in mm (inch)
Recommended sensing range for
the best performance
Algillama mesafesi diyagrami
0 20 40 60 80 100
! (0.79) (1.57) (2.36) (3.15) (3.94)
i ; Distance in mm (inch)
i l D 1
! 3 3 BluePilot
7 ) ra)
W w
i I 1N
| c |
A B
A = Sensing range min. in mm
B = Sensing range max. in mm
C = Viewing range
D = Adjustable switching threshold for foreground suppression
E = Sensing range indicator
F = Teach-Turn adjustment
Recommended sensing range for the best performance
@ Siyah arka plan, %6 remisyon derecesi
@ Beyaz arka plan, %90 remisyon derecesi
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Teknik ¢izim
12.1 (0.48)
) ®
—
3
<)
<
N~
3
5 ~
™ ~
o (42]
H o
@ e D)
a :
= A —
oa (LU = UJ
: 0 2
! o S
~
9 (0.35) —

33(1.3)
31 M
(0]

Olciler mm cinsindedir

Kablo uzunlugu (L) igin, bkz. Teknik veriler
@ algilama malzemesinin éncelikli yonu
@ verici optik eksen ortasi

® alici optik eksen ortasi

@ sabitleme deligi M3

® Erkek konnektorlli kablo

® Gosterge ve ayarlama elemanlari
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Onerilen aksesuar

Diger cihaz modelleri ve aksesuar
Kisa aciklama

Montaj sistemleri

§ * Aciklama: Duvara montaj icin montaj braketi
g * Malzeme: Paslanmaz celik
* Detaylar: 1.4571 paslanmaz gelik
% * Teslimat Kapsami: Montaj malzemeleri dahil
¢ Uygun oldugu yerler: W4S, WAF, W4S

R ¢ Aciklama: Zemine montaj icin montaj braketi
‘: * Malzeme: Paslanmaz celik

Detaylar: 1.4571 paslanmaz celik

Teslimat Kapsami: Montaj malzemeleri dahil

S :‘/ ¢ Uygun oldugu yerler: W4S, WAF, W4S

¢ Aciklama: Cok amaclh baglanti kelepgesi icin NO8 plakasi
* Malzeme: Celik, Basincli ¢cinko dékim

« Detaylar: Cinko kaplamali gelik (plaka), Basingl ginko dokim (baglanti kelepcesi)
¢ Teslimat Kapsami: Cok amagli baglanti kelepgesi (5322626), montaj malzemeleri
¢ Kullanildigi cihazlar: W100, W150, W4S, W4F, W8, W9-3, W8G, W8 Laser, W8 Inox, G6, W100

Tip Stok no.

BEF-W4-A 2051628

BEF-W4-B 2051630

BEF-KHS-NO8 2051607

Laser, W100-2, W10, G6 Inox, RAY10, W4SLG-3, W9, GR18, MultiPulse, Reflex Array, MultiLine,

LUT3, KT5, KT8, KT10, CS8
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Kisa aciklama Tip Stok no.

konnektorler ve kablolar

%

Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, dliz, A kodlamali YF2A14-050V- 2096235
Baglant tiirii B kafa: Acik kablo ucu B3XLEAX

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 5 m, 4 telli, PVC

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz

Uygulama alant: YiksUz bolgeler, Kimyasal aralik

Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, diiz, A kodlamali YF2A14-050U- 2095608
Baglant: tiirii B kafa: Acik kablo ucu B3XLEAX

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 5 m, 4 telli, PUR, halojensiz

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz

Uygulama alani: Cekme zinciri calismasi, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri ¢alis-

masi

Baglanti tiirii A kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, diiz, A kodlamali STE-1204-G 6009932
Aciklama: Blendajsiz

Baglanti teknigi: Vidall baglantilar

Onayl iletken enine kesiti: < 0,75 mm?2

Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M8, 4 pin, dliz, A kodlamali YF8U14-050VA3X- 2095889
Baglant: tiirii B kafa: Acik kablo ucu LEAX

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 5 m, 4 telli, PVC

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz

Uygulama alane: Yiiks(z bolgeler, Kimyasal aralik

Baglanti tiirii A kafa: Erkek konnektor, M8, 4 pin, diiz, A kodlamali STE-0804-G 6037323
Aciklama: Blendajsiz

Baglanti teknigi: Vidali baglantilar

Onayli iletken enine kesiti: 0,14 mm?2 ... 0,5 mm2

Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M8, 4 pin, dilz, A kodlamali YF8U14-050U- 2094792
Baglant: tiirii B kafa: Acik kablo ucu A3XLEAX

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 5 m, 4 telli, PUR, halojensiz

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz

Uygulama alani: Cekme zinciri galismasi, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri calis-

masi
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Online - Teknik bilgi

BiR BAKISTA SICK

SICK, endustriyel uygulamalarda akilli sensor ve sensér ¢ézumleri konusunda lider Ureticilerdendir. Essiz bir
Uriin ve hizmet yelpazesi; stireglerin glvenli ve etkili sekildeki kontrolina, kisilerin kazalardan korunmasini
ve cevreye verilen zararlarin 6nlenmesini saglayan mikemmel temeli olusturur.

Cok cesitli branslarda kapsamli bilgi birikimine sahibiz ve siirecleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. iste bu
sayede akilli sensorlerle tam da musterilerimizin ihtiyaci olani teslim edebiliyoruz. Sistem ¢dziimleri Avrupa,
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde musteriye 6zel olarak test ve optimize edilir.
BUtln bunlar bizi guvenilir bir tedarikci ve ARGE ortagl haline getiriyor.

Kapsamli hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Om(ir Boyu servis hizmeti makinenin kullanim émrii
boyunca guvenlik ve verimlilik ile ilgili destek saglar.

Bu bizim i¢in "Sensor Zekasi"dir.

DUNYA GENELINDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diger merkezler icin

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



