SICK.COM

TEKNIK SAYFA

FXL1-SPUMSAOQO

flexLock
Guvenli kilitlemeli sivicleri
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GUVENLI KILITLEMELI SIVICLERI - FXL1-SPUMSAQO

Aktuiator teslimat iceriginde bulunmamaktadir

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

OZELLIKLER

Sensor prensibi
Kilitleme prensibi
Kodlama

Tutma kuvveti F__

Tutma kuvveti F,,

Aktive etme kuvveti
Tutma kuvveti

Esnek aktiiator
Sabit aktliator (6nden)
Sabit aktliator (yandan)

Esnek aktliator
Sabit aktliator (6nden)
Sabit aktiiator (yandan)

Kendisine karsli acilabilen kuvvet

Aktive etme frekansi
Yaklasma hizi

Teslimat Kapsami

EMNIYET TEKNIGI PARAMETRELERI

Givenlik icin entegrasyon seviyesi

Kategori

Performans seviyesi

PFH_ (saat basina tehlike getiren devre disi kalma

icin ortalama olasilik)

T,, (kullanim 6mri)

RFID
Calisma akimi prensibi

Universal kodlamali

4100 N (EN ISO 14119)
3.630 N (EN ISO 14119)
3.510 N (EN ISO 14119)

3150 N (EN ISO 14119)
2.790 N (EN ISO 14119)
2.700 N (EN ISO 14119)

20N
30N
<25N
<1Hz

<20 m/min

GUVENLI KILITLEMELI SIVIGLERI

FXL1-SPUMSAOQO

SIPARIS BILGILERI

Tip Stok no.
FXL1-SPUMSAOO 122587

Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar i¢in bkz. www.sick.com/flexLock

C€ ecowns @

Acil kilit agma sisteminin ekseni icin iki uzatma parcasi (her biri 30 mm) dahil

SIL 3 (IEC 61508)

Kategori 4 (EN 1SO 13849) "

PLe (EN 1SO13849) "

2

955x10"

20 yil (EN ISO 13849)

Y
Kapi pozisyonunun denetlenmesi (kilitleme denetlemesi) ve kapali tutma mekanizmasi denetlemesi icin gecerlidir.

2
40 °C ve deniz seviyesi lizerinde O m rakimlarda.
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GUVENLI KILITLEMELI SIVICLERI - FXL1-SPUMSAQO

Yapi tirt Yapi tiirti 4 (EN ISO 14119)
Aktiatorin kodlama kademesi Disiik kodlama kademesi (EN ISO 14119)
Hata durumunda emniyetli durum En az bir giivenlikle ilgili yari iletken ¢ikisi (OSSD) KAPALI durumda bulunur.

9
Kapi pozisyonunun denetlenmesi (kilitteme denetlemesi) ve kapali tutma mekanizmasi denetlemesi i¢in gegerlidir.

2
40 °C ve deniz seviyesi lizerinde O m rakimlarda.

FONKSIYONLAR

Kagcis surgusi v

Givenli ¢ikis sinyallerinin anahtarlama tutumu Kilitteme denetimi

Diagnostik ¢ikisin anahtarlama tutumu Aktliator kontrolu

Kaskat baglanabilir glivenlik sensori Kontrol panosunda (diyagnoz ile)

Flexi Loop ile (diyagnoz ile)
T parcasi ile (diyagnoz olmadan)

ARAYUZLER
Baglanti tipi Konnektorli soket, M12, 8-pinli
Rakor somunun malzemesi Paslanmaz celik

Gosterge elemanlari LEDs

Diyagnoz gdstergesi ./

Durum gostergesi
ELEKTRIK
Koruma sinifi Il (IEC 61140)
Kirlenme derecesi 3 (IEC 60947-1)
CULus geregince siniflandirma Sinif 2
Kullanim kategorisi DC-13 (IEC 60947-5-3)
Nominal izolasyon gerilimi U, 32V
Anma darbe gerilimi dayanimi U,__ 1.500V
Gerilim kaynagi U, 24V DC (19,2V DC ... 28,8V DC)
Akim tiiketimi
Solenoid kilitli sivi¢ acik 65 mA
Solenoid kilitli sivi¢ kilitli 125 mA
Pik akim 800 mA, 200 ms
Cikig tir Kendinden gozlemeli yari iletken ¢ikislari (OSSD'ler)
Givenlik ¢ikislari 2 PNP-Yari iletken, kisa devre korumali, gapraz devre denetimli
Cikis akimi
Giivenlik ¢ikislari =100 mA
Diagnostik cikislar =50 mA

Cikis gerilimi U,-2vDC..U,
Tepki siresi <150 ms "
Onay siiresi <350 ms
Risk siresi 150ms”
A¢mada gecikme 3s
Kilitleme prensibi Calisma akimi prensibi

bl
Giivenli seri baglantida: Deger, her ek svicle 70 msn artar.
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GUVENLI KILITLEMELI SIVICLERI - FXL1-SPUMSAQO

MEKANIK

Agirlik 5359

Malzeme
Govde VISTAL®
Bilye tutucu Paslanmaz celik
Aktuatoriin mandal dili Paslanmaz gelik
Konnektorler Paslanmaz gelik

Mekanik calisma siiresi 1x 106 Baglanti semasi

ORTAM VERILERI

Koruma sinifi IP65 (IEC 60529)
IP67 (IEC 60529)
IP69K (IEC 20653)

Calisma ortami sicakligi -20°C..+55°C

Depolama sicakligi -25°C..+70°C

Bagil nem 10 % ... 95 %, 40 °C'de (IEC 60068)
Titresim dayanimi 10 Hz ... 55 Hz, 1 mm (IEC 60068-2-6)
Darbe dayanimi 30 g, 1 ms (EN 60068-2-27)

EMVC EN IEC 61326-3-1

EN IEC 60947-5-2
EN IEC 60947-5-3
EN 300330

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity
ACMA declaration of conformity
China RoHS

ECOLAB certificate

cULus certificate

EC-Type-Examination approval

LS S S SIS S

Third party certificate
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TEKNIK CIZIM
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Olciiler mm cinsindedir

T PARCASI ILE SERI BAGLANTI (DIYAGNOZ OLMADAN)

EE
@ flexLock glivenli kilitlemeli sivig
® erkek konnektorlii M12 baglanti kablosu, 8 pinli ve disi konnektor M12, 8 pinli (6rn. YF2A18-xxxUAS5M2A18)
® T dagitici
@ M12 erkek konnektorld, 5 pin ve M12 disi konnektorli, 5 pin baglanti kablosu (6rn. YF2A15-xxxUB5M2A15)
® M12 disi konnektorli, 5 pin ve serbest kablo uglu baglanti kablosu (6rn. YF2A15-xxxVB5XLEAX)

® glivenli degerlendirme unitesi
@ Uc soket
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GUVENLI KILITLEMELI SIVICLERI - FXL1-SPUMSAQO

FLEXI LOOP ILE SERI BAGLANTI (DIYAGNOZ ILE)

@ Flexi Compact guvenlik kontroléri

® flexLock glivenli kilitlemeli sivig

® M12 disi konnektorli, 5 pin ve serbest kablo uglu baglanti kablosu (6rn. YF2A15-xxxVB5XLEAX)

@ Flexi-Loop diiglimi FLN-OSSD1100108

® Flexi-Loop diiglimu FLN-OSSD1000105

® erkek konnektorlii M12 baglanti kablosu, 8 pinli ve disi konnektor M12, 8 pinli (6rn. YF2A18-xxxUAS5M2A18)
@ M12 erkek konnektorli, 5 pin ve M12 disi konnektorli, 5 pin baglanti kablosu (6rn. YF2A15-xxxUB5M2A15)
STR1RFID giivenlik svici (6rn. STR1-SAxxXOAC5)

® Flexi-Loop bitis elemani FLT-TERMOOOO1

ANAHTARLAMA ORNEGI RLY3-0SSD2 GUVENLIK ROLESINDE SERI BAGLI UG FLEXLOCK GUVENLI KILITLEMELI SIVIG
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ANAHTARLAMA ORNEGI RLY3-0SSD2 GUVENLIK ROLESINDE FLEXLOCK GUVENLI KILITLEMELI SIVIC
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BAGLANTI DUZENI

Pin Tanimlama Aciklama
1 Out AUX Diagnostik c¢ikig (guvenli degil)
2 +24V DC 24V DC gerilim kaynagi
3 LOCK Kilit girisi
4 Giris 2 OSSD 2 i¢in onaylama girisi*
5 0OSSD1 Cikis OSSD1
6 0SsD2 Cikis OSSD2
7 oV 0V DC gerilim kaynagdi
8 Girig 1 OSSD 1igin onaylama girigi*

* Tek bir glivenli kilitlemeli sivi¢ olarak ya da bir glivenli seri baglantinin ilk giivenli kilitlemeli svici olarak kullanim durumunda 24 V DC gerilim verin.

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama érnekleri ve CAD 6l¢ii modelleri, kullanim kilavuzlari ve yazi-
lim gibi indirmeler icin bkz.: www.sick.com/1122587
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SICK

Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





