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CEL R

€3 Bluetooth

Ayrintil teknik bilgiler

Ozellikler
Kullanim alani
Tarayici tasarimi
Sensor ¢ozinirligii
Isik kaynagi
Hizalama yardimi
Lazer sinifi
Okuma mesafesi

Kod coziintirliigii

1)
2)

Kod 39 i¢in gecerli.
Kare kod icin gecerli.

Mekanik/Elektrik
Besleme Gerilimi

Akim tuketimi

Govde rengi
Koruma sinifi
Agirhik

Boyutlar (Ux G x Y)
MTBF

Performans
Okunabilen kod yapilari
Barkod tipleri

Siparis bilgileri

T e

IDM261-411S 6080751

teslimat kapsamina dahildir: Aku (1)

Diger cihaz modelleri ve aksesuar

Sanayi uygulamasi

Kablosuz model

1.280 px x 800 px

LED, gorulur, kirmizi, 660 nm
Lazer, kirmizi, 630 nm

1 (EN/IEC 60825-1:2014)
30 mm ... 400 mm

> 0,07 mm Y
>0,13 mm 2

5VDC, £5%

Calisma (baz istasyonu dahil sarj durumu): 750 mA
Bekleme modu: 175 mA

Mavi, gri

IP65

228¢g

104 mm x 76,3 mm x 176 mm
100.000 h

1D kodlar, 2D kodlar, Stacked

Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 128, GS1-128, Codabar, Code 11, Code 93, GS1
DataBar, Standard and Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, IATA, UPC / EAN / JAN,
UPC / EAN / JAN (tamamlamali), Telepen, MSI/Plessey, UK/Plessey, Australian Post, China

Teknik sayfa | 2025-09-18 21:09:01
Yanhslar ve degisiklikler icin haklar sakhdir


http://www.sick.com/6080751
http://www.sick.com/6080751
http://www.sick.com/6041193
https://www.sick.com/IDM
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2B kod tipleri
Stacked kod tiirleri

Pil giicii
Kod bufferi
Arayuzler
Ethernet
Haberlesme tipi
PROFINET
Haberlesme tipi
Fonksiyon
EtherCAT®
Haberlesme tipi
Seri
PROFIBUS DP
Haberlesme tipi
UsB
Fonksiyon
Bluetooth
Not
Fonksiyon
Optik gostergeler
Akustik gostergeler
Titresim

Konfigiirasyon yazilimi

Ortam verileri

Darbe dayanimi

Calisma ortami sicakhgi
Depolama sicakhgi

izin verilen rolatif nem

Ortam isigina dayaniklhilik

Genel bilgiler
Teslimat Kapsami

Bilgi

Sertifikalar
EU declaration of conformity
UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
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Post, German Post, US Planet, US Postnet, British Post, Intelligent Mail, Japan Post, Korea
Post, Dutch KIX Post, Posi LAPA 4 State Code

Data matris, MaxiCode, QR kod, Aztec, MicroQR-Code, GS1 QR kodu, GS1 Data-Matrix
PDF417, MicroPDF417, Code 49, Code 16K, Composite, Codablock F
Tam yUklemede 60.000 taramadan fazla

5000 kodlari (EAN, toplu is moduyla tarama icin), 100.000 kodlari (EAN, tarama mesafesinin
disinda tarama igin)

v , TCP/IP

Harici baglanti modull tGzerinden opsiyonel CDF600-2

v

Harici fieldbus haberlesme modli ile opsiyonel CDF600-2
PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port

v

Harici fieldbus haberlesme moduli ile opsiyonel CDF600
v ,RS-232

v

Harici fieldbus haberlesme moduli ile opsiyonel CDF600-2
v

Klavye emulasyonu, COM port emulasyonu

v

Bluetooth™ V4.0, 2,402 ... 2,4830 GHz

Serbest goruste telsiz etki yaricapl 100 m, telsiz yarigapinin gelistiriimesi igin toplu fonksiyon,
yedi adede kadar tarayicl, bir baz istasyonuyla iletisim kurar

2 LEDs (Okundu onayi, Akl sarj durumu, Kablosuz baglanti durumu)
Sesli uyari, kapatilabilir
Evet

IDM Setup Tool

2 m'den beton Uzerine 50 diisme testi
-20 °C... +50 °C

-40 °C...+70 °C

95 %, yogusmasiz

100.000 Ix

Ak, teslimat kapsamina dahildir

Devreye alma icin bir baz istasyonu, bir baglanti kablosu ve duruma bagl olarak bir adaptor ge-
reklidir.
Cilalarin islatici 6zelliklerine zarar veren maddelerden arinmis degil.

<
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China-RoHS

Information according to Art. 3 of Data Act
(Regulation EU 2023/2854)

Bluetooth
Siniflandirmalar

ECLASS 5.0
ECLASS 5.1.4
ECLASS 6.0
ECLASS 6.2
ECLASS 7.0
ECLASS 8.0
ECLASS 8.1
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
UNSPSC 16.0901

27280101
27280101
27280101
27280101
27280101
27280101
27280101
27280101
27280101
27280101
27280101
EC002550
EC002550
EC002550
EC002550
43211701
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Baglanti semasi AUX emUlasyonu

Looping-in via AUX

IDM260*

I RS-232 cable
Part no. ¢.g. 6045196

g\- Adapter cable, 0,2 m
Y Part no. 2056475
CDM420-0004 Flat cable
Part no. 1028487 Part no. 2058003

Connaction

2025-09-18 21:09:01 | Teknik sayfa
Yanliglar ve degisiklikler i¢in haklar saklidir

* gxemplarily
w— Connecting cable
= Adapter cable
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Baglanti semasi EtherCAT<sup>®</sup>

EtherCAT®

IDM241*

I RS-232 cable
Part no. e.g. 6041540

g L I Adapter cable, 0,2 m

Part no. 2056475

CDF800-0300
Part no. 1052291

Connection

® |®

Z53608*

| RS-232 cable
Part no. eg. 2116717

;_: r\_’ I Adapter cable, 0,2 m

Part no. 2056475

CDFE00-0300
Part no. 1052291

Connection

24y (23

ii)' |<3J

HW19xx*

N
D)

RS-232 cable |
Part no. e.g. BOS2576

Adapter cable, 0,2 m C
Part no. 2056475 Yot e

CDF&00-0300
Part no. 1052291

Connection

EtherCAT. ~

6 MOBIL EL TIPI OKUYUCULAR | SICK

EtherCAT® cable, 2 m
Part no. 6048241

* exemplarily
== Connecting cable
= Adapter cable
= EtherCAT® cable

Teknik sayfa | 2025-09-18 21:09:01
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Baglanti semasi PROFIBUS DP

PROFIBUS DP

IDM261*

I RS-232 cable
Part no. ¢.g. 6041540

g \" = Adapter cable, 0,2 m
eyt Part no, 2056475

CDFE00-2100
Part no. 1058965

Connection

Z53608*

&’

| RS-232 cable
Part no. .. 2116717

‘ A | Adapter cable, 0,2 m

Fart no, 2056475

CDFE00-2103
Part no. 1058966

Connection

23

HW19xx*

RS-232 cable I
Part no. e.g. 6052576

Adapter cable, 0,2 m N
Part no. 2056475 e

CDF600-2103
Part no. 1058966

Cannection

Standard plug connectors
® and cut goods for assembly * axemplarily
= Connecting cable
— Adapter cable

2025-09-18 21:09:01 | Teknik sayfa
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== PROFIBUS DP cable
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Baglanti semasi PROFINET IO/RT

PROFINET IO/RT

ZS3608* IDM260*

oy

I RS-232 cable I RS-232 cable
Part no, e.g. 2116717 Part no, e.g. 6045196
\' Adapter cable, 0,2 m C\ Adapter cable, 0,2 m
T e Part no. 2056475 T Part no. 2056475
CDF600-2200 CDFB00-2200
Part no. 1062460 Part no, 1062460

Connection

Connection

HW19xx*

RS-232 cable |
Part no. e.g 6052576

Adapter cable, 0.2 m I g s “’

Part no. 2056475

CDF&00-2200
Part no. 1062460

Connection

OF i (€] 3@|-@
Standard plug connectors Standard plug connectors .
and cut goods for assembly and cut goods for assembly H
® .
PIRJOIF] | * gxemplarily
IROURTRAL ETTIERNET = Connecting cable
NJE]T = Adapter cable
= PROFINET 10/RT cable
8 MOBIL EL TIPI OKUYUCULAR | SICK Teknik sayfa | 2025-09-18 21:09:01
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Baglanti semasi Ethernet TCP/IP

Ethernet TCP/IP

ZS3678*

I RS-232 cable
Part no. e.g 2116717

- Adapter cable, 0,2 m
it e I Part no. 2056475

CDF&00-2200
Part no. 1062460

Connection

Standard plug connectors
and cut goods for assembly

IDM280*

I RS-232 cable
Part no. e.g. 6045196

- Adapter cable, 0,2 m
e e I Part no. 2056475

CDFE00-2200
Part no. 1062460

Connection

HW19xx*

RS-232 cable |
Part no. e.g 6052576

Adapter cable, 0,2 m I g s \,

Part no. 2058475

CDF&00-2200
Part no, 1062460

Connection

2025-09-18 21:09:01 | Teknik sayfa
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@-@
Standard plug connectors .
and cut goods for assembly H
* gxemplarily

= Connecting cable
= fAdlapter cable
= PROFINET IQ/RT cable
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Secim kilavuzu

Scanner

Connection
cable (RS-232)

IDMx4x

Connection cable,
1.8 m, straight,
(——— RS-232,poweronP9 —
6041540/
6081865 (2 m)

Connection cable
(only IDMx61),
1.8 m, straight,

IDMx6x

Te

RS-232,poweronP9 |
6041540/
6081865 (2 m)

Connection cable
(only IDMx60),
1.8 m, straight,

HW19

RS-232,poweronP9 |
6045196/
6081868 (2 m)

Connection cable,
3 m, coiled,

RS-232, poweron P9 |

6052576

Zx36
Connection cable,
2.8 m, coiled, ]
RS-232, power on P9
2116717
10 MOBIL EL TIPI OKUYUCULAR | SICK

e e

DC converter 9 Modules

(24V/5V)

Adapter
2056475

Connection cable
2111792

CDF600-2200
1062460

-y

e ey

CDF600-2100
1058965

e

CDF600-0300
1052291

CDM420-0004
1028487/
CDM420-0007
1060324

Flat cable
2058003

&
i

3

cecee

cecee

e.g. SIM1012
1098146

e.g. SIM2000
1081902

=
pts

e.g. SIM1004
1098148

(network/products)

V.4
—SICK e ¥ —

*) For EtherNet/IP third party gateway is

Interface

S—

TCP/IP"
s
BJU[S

—
EtherCAT.

e.g. Lector, CLV, RFU

TCP/IP
10-Link

MQTT
REST API

0
h

required from e.g. Comtrol or HMS
(requires local sourcing).
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Onerilen aksesuar

Diger cihaz modelleri ve aksesuar

Kisa aciklama

akuler ve baz istasyonlari

* Aciklama: Telsiz baz istasyonu, gerilim kaynag 5 V DC, akim tiiketimi maks. 750 mA, Aray(iz:

Koruma sinifi: IP40

RS-232 True, USB

konnektorler ve kablolar

Baglant tiirii A kafa: Erkek konnektor, USB-A

Baglant tiirii B kafa: Erkek konnektor, RJ50

Sinyal tiirii: USB

Kablo: 2 m, Diiz kablo

Aciklama: USB, Blendajsiz

Bilgi: Klavye emilasyonu veya USB Com Port emilasyonu igin

Baglant tiirii A kafa: Disi konnektor, D-Sub, 9 pin, diiz

Baglant tiirii B kafa: Erkek konnektor, RJ50

Sinyal tiirii: RS-232

Kablo: 2 m, Diiz kablo

Aciklama: RS-232, Blendajsiz

Bilgi: Pin 9 veya harici adaptor tzerinden gerilim saglanmasi gerekir
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Tip

Baz istasyonu

Baglanti kablosu

Baglanti kablosu

Stok no.

6080756

6081864

6081865


https://www.sick.com/IDM
http://www.sick.com/6080756
http://www.sick.com/6080756
http://www.sick.com/6081864
http://www.sick.com/6081864
http://www.sick.com/6081865
http://www.sick.com/6081865

Online - Teknik bilgi

BiR BAKISTA SICK

SICK, endustriyel uygulamalarda akilli sensor ve sensér ¢ézumleri konusunda lider Ureticilerdendir. Essiz bir
Uriin ve hizmet yelpazesi; stireglerin glvenli ve etkili sekildeki kontrolina, kisilerin kazalardan korunmasini
ve cevreye verilen zararlarin 6nlenmesini saglayan mikemmel temeli olusturur.

Cok cesitli branslarda kapsamli bilgi birikimine sahibiz ve siirecleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. iste bu
sayede akilli sensorlerle tam da musterilerimizin ihtiyaci olani teslim edebiliyoruz. Sistem ¢dziimleri Avrupa,
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde musteriye 6zel olarak test ve optimize edilir.
BUtln bunlar bizi guvenilir bir tedarikci ve ARGE ortagl haline getiriyor.

Kapsamli hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Om(ir Boyu servis hizmeti makinenin kullanim émrii
boyunca guvenlik ve verimlilik ile ilgili destek saglar.

Bu bizim i¢in "Sensor Zekasi"dir.

DUNYA GENELINDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diger merkezler icin

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



