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SZCZEGOLOWE DANE TECHNICZNE

CECHY

Zasada dziatania
Szczegoty zasady dziatania
Zasigeg wykrywania
Minimalny zasieg
Maks. zasigg wykrywania
Zalecany maks. zakres odlegtosci odbtysnika od
czujnika (rezerwa dziatania 1)
Zalecany zakres odlegtosci odbtysnika od czujnika
(rezerwa dziatania 3,75)
Odbtysnik referencyjny
Zalecany zakres zasigegu w celu zapewnienia lepszej
wydajnosci
Filtr polaryzacyjny

Wigzka transmisyjna
Nadajnik swiatta
Rodzaj swiatta
Ksztatt plamki swietlnej
Rozmiar plamki swietlnej (odlegtosc)
Maksymalne rozproszenie wigzki swiatta nadajnika
wokot znormalizowanej osi nadawania (kat odchyle-
nia ukierunkowania)

Parametry LED

Referencja normatywna
Oznaczenie grupy ryzyka LED
Dtugoscé fali
Srednia trwato$é uzytkowa

Rodzaj ustawiania

Brak
Wskaznik
Niebieska LED
Dioda LED, zielona
Z6tta LED
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INFORMACJE DO ZAMOWIENIA

Typ Nr artykutu
WLA4SP-3131110022Z 139129

Wigcej wersji urzadzen i akcesoriow na stronie www.sick.com/W4

CE @ & P er

Rysunek moze sig rézni¢

Fotoprzekaznik refleksyjny

Bez odstgpu minimalnego odbtysnika (autokolimacja / optyka wspotosiowa)

Om

4m
Om..4m
Om..2,6m

Odbtysnik PL80
Om..2,6m

Tak

Nadajnik PinPoint
Widzialne $wiatto czerwone
Punktowe

150 mm (5 m)
<+/-1,5°(przy T, = +23°C)

EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modyfikowane
Dowolna grupa

635 nm

100 000 h przy T, = +25°C

BluePilot: wskaznik potozenia
Wskaznik stanu

Stale wt.: zasilanie wtaczone
Status odbioru $wiatta
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Zastosowania specjalne

FOTOPRZEKAZNIKI - WLA4SP-313111002727

Stale wtaczone: brak obiektu
Stale wytaczone: obiekt obecny
Miga: przekroczenie rezerwy dziatania 1,5

Wykrywanie obiektéw owinigtych w folig

CHARAKTERYSTYKA BEZPIECZENSTWA TECHNICZNEGO

MTTF,
DC

avg

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Napigcie zasilajgce U,
Tetnienia resztkowe

Kategoria uzytkowa

Pobér pradu
Klasa ochrony
Wyijscie cyfrowe
Liczba
Rodzaj
Tryb przetaczania
Napigcie sygnatu PNP wysoki/niski
Napigcie sygnatu NPN wysoki/niski
Prad wyjsciowy |

Uktady zabezpieczajagce wyjscia

Czas odpowiedzi
Doktadnos¢ powtarzalnosci (czas odpowiedzi)
Czestotliwos¢é przetaczania

Przyporzadkowanie stykow/zyt
Funkcja styku 4/czarny (BK)

W
Wartosci graniczne.

2
Tego wyjscia przetaczajacego nie wolno taczyc z innym wyjsciem.

MECHANIKA

Korpus
Szczegoty budowy
Wymiary (szer. x wys. x gteb.)
Przytacze
Szczegoty przytacza
Nadaje sie do zastosowania w chtodniach
Przekrdj poprzeczny przewodu

Srednica przewodu
Dtugosc¢ przewodu (L)
Materiat
Obudowa
Szyba przednia
Przewdd
Wityk

Maks. moment dokrecenia srub mocujgcych

DANE DOTYCZACE OTOCZENIA

Stopien ochrony

1956 lat(a)
0%

10VDC..30VDC"

S5V,

DC-12 (Wg EN 60947-5-2)

DC-13 (Wg EN 60947-5-2)

= 20 mA, bez obcigzenia. Przy U, = 24 V
n

1

Push-Pull: PNP/NPN
Zataczany przez ciemnos¢é
Ok.U,-25V/0V
Ok.U,/<25V

<100 mA

Zabezpieczenie przed zamiang biegunéw
Zabezpieczenie nadpragdowe

Chronione przed zwarciem

=500 ps

150 ps

1.000 Hz

Wyjscie cyfrowe, zatgczane przez ciemnosé, obiekt obecny - wyjscie QO HIGH ?

Prostopadtoscienny
Slim
121 mm x 41,9 mm x 18,6 mm

Przewdd z wtykiem M8, 3-pinowy, 110 mm

Nie zgina¢ przewodu w temperaturze ponizej O °C
0,14 mm?

3,4 mm

77 mm

Tworzywo sztuczne, VISTAL®
Tworzywo sztuczne, PMMA
Tworzywo sztuczne, PVC
Tworzywo sztuczne, VISTAL®

0,4 Nm

IP66 (EN 60529)
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FOTOPRZEKAZNIKI - WLA4SP-313110022Z

Temperatura otoczenia podczas pracy

Temperatura otoczenia podczas przechowywania

Typ. odpornosé na swiatto zewnegtrzne

Odpornos¢ na wstrzasy

Odpornos¢ na drgania

Wilgotnos¢ powietrza

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)
Odpornos¢ na dziatanie srodkow czyszczacych
Nr pliku UL

CERTYFIKATY

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate

Photobiological safety (IEC EN 62471)

RYSUNEK WYMIAROWY, PRZYLACZE

37 (1.46)

Ej

Wymiary w mm

IP67 (EN 60529)
-40°C..+60°C
-40°C..+75°C

Swiatto sztuczne: = 50.000 Ix
Swiatto stoneczne: = 50.000 Ix

30 g, 1 ms (3 dodatnie i 3 ujemne udary wzdtuz osi X, Y, Z, tagcznie 18 udaréow (EN60068-2-27))
10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))

35 % ... 95 %, wzgledna wilgotnos¢ powietrza (bez nalotu)

EN 60947-5-2
ECOLAB
NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

SIS S S (SIS

<

<

Do przewododw o dtugosci (L), patrz Dane techniczne

® przewdd z wtykiem M8
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ELEMENTY WSKAZNIKOWE | NASTAWCZE

Colh

8.8 (0.35)

4.7(0.18)

. 6 (0.24) e

@® Dioda LED, zielona
® zo6tta LED
® niebieska LED

TYP PRZYLACZA WTYK M8, 3-PINOWY

3 1

SCHEMAT ELEKTRYCZNY CD-514

—G L
BU: 3 M)
BK: 4 —

'
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FOTOPRZEKAZNIKI - WLA4SP-313110022Z

MATRYCA LOGICZNA PRZECIWTAKT: PNP/NPN - ZALACZANY PRZEZ CIEMNOSC Q

Dark switching Q (normally open (upper switch), normally closed (lower switch))

Object not present =» Output LOW

<

Light receive

B

Light receive indicator :@:

0

<

Load resistance to L+

Load resistance to M

CHARAKTERYSTYKA ODBLYSNIKI ODPORNE NA DZIALANIE CHEMIKALIOW

Operating reserve
10

A

@
X
I\

0 0.5 1 1.5 2 2.5
(1.64) (3.28) (4.92) (6.56) (8.20)

Distance in m (feet)

Recommended sensing range for
the best performance

® odbtysnik PL20 CHEM
@ odbtysnik P250 CHEM

6 KARTA CHARAKTERYSTYKI | SICK

Object present =» Output HIGH
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FOTOPRZEKAZNIKI - WLA4SP-313111002727

CHARAKTERYSTYKA PRECYZYJNE ODBLYSNIKI TRZYPOLOWE

Operating reserve
40

MR\ Y&

-

1 L\
0 1 2 3 4
(3.28) (6.56) (9.84) (13.12)

Distance in m (feet)

Recommended sensing range for
the best performance

® Odbtysnik PL1IOF

® Odbtysnik PL1OFH-1

® Odbtysnik PL20OF

@ Odbtysnik P250F

CHARAKTERYSTYKA FOLIA ODBLASKOWA

Operating reserve
20

/N
N
/\<®

0 1 2 3
(3.28) (6.56) (9.84)

Distance in m (feet)
Recommended sensing range for
the best performance

@ folia odblaskowa REF-IRF-56
@ folia refleksyjna REF-AC1000
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FOTOPRZEKAZNIKI - WLA4SP-313110022Z

CHARAKTERYSTYKA STANDARDOWE ODBLYSNIKI

Operating reserve

25
7
6 9
10
3 @é 8
2 \ 5
OMRY \
\ Y QAR
\
,‘7 +
. NN L NNAN

0O 05 1 15 2 25 3 35 4 45
(1.64) (3.28) (4.92) (6.56) (8.20) (9.84) (11.48)(13.12)(14.76)

Distance in m (feet)

Recommended sensing range for
the best performance
@ Odbtysnik PL20A
® odbtysnik PL22-2
® Odbtysnik P250H
@ odbtysnik PL30A
® Odbtysnik PL40A Antifog
® Odbtysnik PL40A
@ Odbtysnik P250
Odbtysnik C110A
® odbtysnik PLBOA

ROZMIAR PLAMKI SWIETLNEJ

Dimensions in mm (inch)
150

(5.91)
100

(3.94)

—
o‘~

-50
(-1.97)
-100
(-3.94)
-150
(-5.91)0 1 2 3
(3.28) (6.56) (9.84) (13.12) (16.40)

Distance in m (feet)

(1.570) |
\
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(16.40)
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FOTOPRZEKAZNIKI - WLA4SP-313111002727

WYKRES ZASIEGU WYKRYWANIA ODBLYSNIKI ODPORNE NA DZIALANIE CHEMIKALIOW

@ '
0 0.5 1 1.5 2 2.5
(1.64) (3.28) (4.92) (6.56) (8.20)

Distance in m (feet)

11

(@}

B
Recommended sensing range for
the best performance

Odbtys$nik PL20 CHEM
Odbtysnik P250 CHEM
Zasieg min.wm
Zasieg maks. wm

Zalecany maks. zakres odlegtosci odbtysnika od czujnika (rezerwa dziatania 1)

O 0 mwW >N -

Zalecany zakres odlegtosci odbtysnika od czujnika (rezerwa dziatania 3,75)

WYKRES ZASIEGU WYKRYWANIA PRECYZYJNE ODBLYSNIKI TRZYPOLOWE

® 0

@ 0

©)o 14

@f -
0 1 2 3 4
‘ (3.28) (6.56) (9.84) (13.12)
i } Distance in m (feet)
D !

}

B

> o mmm

Recommended sensing range for
the best performance

N

Odbtysnik PL10F
Odbtysnik PL10FH-1
Odbtysnik PL20F
Odbtysnik P250F
Zasieg min.wm
Zasieg maks. wm

Zalecany maks. zakres odlegtosci odbtysnika od czujnika (rezerwa dziatania 1)

O 0O W >» D W N

Zalecany zakres odlegtosci odbtysnika od czujnika (rezerwa dziatania 3,75)
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FOTOPRZEKAZNIKI - WLA4SP-313110022Z

WYKRES ZASIEGU WYKRYWANIA FOLIA ODBLASKOWA

0 1 2 3
(6.56) (9.84)

Distance in m (feet)

O —_
W
¥
*

i
i
i c
A B
Recommended sensing range for
the best performance
1 Folia odblaskowa REF-IRF-56
2 Folia refleksyjna REF-AC1000
A Zasieg min.wm
B Zasieg maks. wm
(o] Zalecany maks. zakres odlegtosci odbtysnika od czujnika (rezerwa dziatania 1)
D Zalecany zakres odlegtosci odbtysnika od czujnika (rezerwa dziatania 3,75)

WYKRES ZASIEGU WYKRYWANIA STANDARDOWE ODBLYSNIKI

é 4 45
(3.28) (6.56) (9.84)  (13.12)(14.76)
Distance in m (feet)

D I

B

5 S

Recommended sensing range for
the best performance

N

Odbtysnik PL20A
Odbtysnik PL22-2
Odbtysnik P250H
Odbtysnik PL30A
Odbtysnik PL40A Antifog
Odbtysnik PL40A
Odbtysnik P250
Odbtysnik C110A
Odbtysnik PLBOA

Zasieg min.w m

W > v 0 N O O NN

Zasieg maks. wm
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RYSUNEK WYMIAROWY, CZUJNIK

12.1 (0.48

18.6 (0.73)

4.7 (0.18) ®

Wymiary w mm
@® srodek osi optycznej

® Przytacze

® otwoér do zamocowania M3

@ Elementy wskaZnikowe i nastawcze

Wiecej informaciji, a takze odpowiednie akcesoria, przyktady zastosowan i materiaty do pobrania, takie
jak modele wymiarowe CAD, instrukcje eksploatacji i oprogramowanie, mozna znalez¢ na pod adresem

www.sick.com/1139129

Zalecany maks. zakres odlegtosci odbtysnika od czujnika (rezerwa dziatania 1)

FOTOPRZEKAZNIKI - WLA4SP-313111002727

Zalecany zakres odlegtosci odbtysnika od czujnika (rezerwa dziatania 3,75)

18.6 (0.73)

25.4 (1)

8
© A
==

8.9 (0.35)

12 (0.47)

(0.33) 30.5(1.2)
&
| @ 2}

@)
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SICK

Sensor Intelligence

SICK
W SKROCIE

SICK to wiodaca na swiecie firma technologiczna, oferujaca inteli-
gentne rozwigzania czujnikowe oraz rozwigzania zintegrowane do
automatyki przemystowej. Nasze technologie wyznaczajg globalne
standardy i sprawiaja, ze procesy przemystowe stajg sig bardziej
wydajne, bezpieczniejsze i bardziej zrownowazone, zarowno w logisty-
ce, jak tez w produkciji.

SICK taczy inteligencije czujnikdw ze zrozumieniem branzy oraz
certyfikowanymi ustugami doradczymi. Oferujemy idealng podstawe
dla skalowalnych oraz indywidualnie dostosowanych rozwigzan auto-
matyzacyjnych i generujemy wartos¢ dodang wzdtuz catego tancucha
tworzenia wartosci. Nasze Sciste partnerstwo z naszymi Klientami to
cos$ wigcej, niz tylko obietnica - wspoélnie zwiekszamy wydajnosc¢ pro-
dukciji, podnosimy jakos¢, chronimy zdrowie i bezpieczenstwo, a takze
dbamy o zréwnowazong przysztosc. Wszystko to czynimy z empatig

i zaufaniem.

SICK tworzy z pasjg i w poczuciu pionierskiego ducha nowe techno-
logie juz od 1946 roku. Dzieki globalnej sieci placéwek firma SICK jest
obecna w 40 krajach na catym $wiecie - zawsze blisko swoich Klientéw.
Siedziba gtéwna firmy znajduje sie w Waldkirch w Niemczech, niedaleko
Freiburga. Nasi Klienci czerpig korzysci z naszego zrozumienia wymo-
gow lokalnych i globalnych, ktére przektadamy na dostosowane do
potrzeb rozwigzania.





