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ARTIMSAL ENKODER

DFS60B-S4PC10000

SIPARIŞ BILGILERI

Tip Stok no.

DFS60B-S4PC10000 1036721

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/DFS60

   
Resimler farklı olabilir

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

EMNIYET TEKNIĞI PARAMETRELERI

MTTF
D
 (tehlike oluşturan bir devre dışı kalma duru-

munda kadar ortalama süre)
300 yıl (EN ISO 13849-1) 

1)

1)

 Bu ürün standart bir üründür, makine direktiflerinde tanımlanmış güvenli kompanent içermez. Yapı elemanlarının nominal yük bazlı hesaplaması, ortalama ortam sıcaklığı 40 °C, kullanım sıklığı 8760 h/a. Bütün elektronik

devre dışı kalma durumları tehlikeli devre dışı kalma olarak kabul edilir. Ayrıntılı bilgi için bakınız Doküman No. 8015532.

PERFORMANS

Devir başına palsler 10.000 
1)

Ölçme adımı 90°, elektrik/palsler devir başına

Ikili olmayan hat sayılarında ölçüm adımı sapması ± 0,01°

Hata limitleri ± 0,05°
1)

 Bkz. maksimum devir incelemesi.

ARAYÜZLER

İletişim arayüzü Artımlı

İletişim arayüzü ayrıntısı TTL / HTL

Fabrika ayarları Fabrikada ayarlanan TTL çıkış seviyesi

Sinyal kanalı sayısı 6 kanal

Programlanabilir

Başlatma süresi 32 ms, 30 ms 
1)

Çıkış frekansı ≤ 600 kHz

Yük akımı ≤ 30 mA

Güç tüketimi ≤ 0,7 W (Yüksüz)
1)

 Mekanik sıfır pals genişliğinde.
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ARTIMSAL ENKODER - DFS60B-S4PC10000

ELEKTRIK

Bağlantı tipi Erkek konnektör, M12, 8 pin, radyal

Besleme Gerilimi 4,5 ... 32 V

Referans sinyali, sayı 1

Referans sinyali, konum 90°, elektrikli, A ve B ile mantıksal birleşim

Ters polarizasyon koruması

Çıkışların kısa devre dayanımı ✔ 
1)
 

2)

1)

 ≥ 5,5 V ile TTL programlama: Diğer bir kanala veya GND'ye karşı maksimum 30 san için kısa devre izinli.

2)

 ≥ 5,5 V ile TTL veya HTL programlama: Diğer bir US kanalına veya GND'ye karşı maksimum 30 san için kısa devre izinli.

MEKANIK

Mekanik uygulama Milli, Yüzey montaj flanşı

Mil çapı 10 mm
Yüzeyle birlikte

Mil uzunluğu 19 mm

Ağırlık + 0,3 kg

Mil malzemesi Paslanmaz çelik

Flanş malzemesi Alüminyum

Gövde malzemesi Alüminyum döküm

Çalışmaya başlama torku 0,5 Ncm (+20 °C)

İşletme torku 0,3 Ncm (+20 °C)

Izin verilen mil yükü 80 N (radyal)
40 N (düz)

Çalışma devir sayısı ≤ 9.000 min⁻¹ 
1)

Rotorun atalet momenti 6,2 gcm²

Rulman dayanım ömrü 3,6 x 10^10 devir

Açısal ivme ≤ 500.000 rad/s²
1)

 Çalışma sıcaklığı aralığı tasarlanırken 1.000 dak⁻¹ değerinde 3,3 Kʼlik kendiliğinden ısınmaya dikkat edin.

ORTAM VERILERI

EMVC EN 61000-6-2 ve EN 61000-6-3 uyarınca

Koruma sınıfı IP67, gövde tarafında, erkek konnektör (IEC 60529) 
1)

IP65, mil tarafı (IEC 60529)

İzin verilen rölatif nem 90 % (Çiğlenmeye izin verilmez)

Çalışma sıcaklığı aralığı –40 °C ... +100 °C 
2)

–30 °C ... +100 °C 
3)

Depolama sıcaklığı aralığı –40 °C ... +100 °C, Ambalajsız

Darbelere karşı direnç 70 g, 6 ms (EN 60068-2-27)

Titreşimlere karşı direnç 30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
1)

 Karşı soket monte edilmiş durumda.

2)

 Kablonun sabit yerleştirilmesinde.

3)

 Kablonun hareketli yerleştirilmesinde.

SERTIFIKALAR

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity
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ARTIMSAL ENKODER - DFS60B-S4PC10000

China RoHS

cULus certificate

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)

TEKNIK ÇIZIM
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Ölçüler mm cinsindedir

PIN YERLEŞIMI

Enkoderde M12 konnektörlü (erkek) görünüm
PINErkek konnek-

tör M12, 8 pinli
PINErkek konnek-

tör M23, 12 pinli
Damarların rengi
(kablo bağlantısı)

TTL/HTL sinyali Sin/Cos 1,0 VSS Açıklama

1 6 Kahverengi ¯A COS- Sinyal hattı

2 5 Beyaz A COS+ Sinyal hattı

3 1 Siyah ¯B SIN- Sinyal hattı

4 8 Pembe B SIN+ Sinyal hattı

5 4 Sarı ¯Z ¯Z Sinyal hattı

6 3 Lila Z Z Sinyal hattı

7 10 Mavi GND GND Şasi bağlantısı

8 12 Kırmızı +U
S

+U
S

Besleme Gerilimi

- 9 - N.c. N.c. Dolu değil

- 2 - N.c. N.c. Dolu değil

- 11 - N.c. N.c. Dolu değil

- 7  
1) Orange 0-SET 

1) N.c. Sıfır palsı ayarla
1)

Ekran Ekran Ekran Ekran Ekran Ekran, enkoder tara-
fından gövdeye bağ-

lıdır Kumanda tarafın-
da toprağa bağlayın.
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PINErkek konnek-
tör M12, 8 pinli

PINErkek konnek-
tör M23, 12 pinli

Damarların rengi
(kablo bağlantısı)

TTL/HTL sinyali Sin/Cos 1,0 VSS Açıklama

1)
Sadece elektriksel arayüzlerde: M23 erkek konnektördeki pin 7ʼde 0-SET ile M, U, V, W. 0-SET girişi, sıfır palsı-

nın o anki mil pozisyonuna ayarlanmasını sağlar. 0-SET girişi, daha önce en az 1.000 msn süreyle açık kaldıktan ve-
ya GNDʼye verildikten sonra 250 msnʼden uzun süre USʼye verilirse, güncel mil konumuna “Z” sıfır pals sinyali atanır.

DEVRIN INCELENMESI

65536

61440

57344

53248

 49152

45056

40960

36864

32768

28672

24576

20480

16384

12288

8192

4096

DIYAGRAMLAR ELEKTRIKLI SIFIR PALS GENIŞLIĞI 90°, 180° VEYA 270° PROGRAMLANABILIR. BIR PALS DÖNGÜSÜNE ORANLA SIFIR
PALS GENIŞLIĞI.

A

B

Z1

Z2

Z3

Z4

90°
elec. gated with
Channel A and B

180°
elec. gated with
Channel B

180°
elec. gated with
Channel A

270°
elec. gated with
Channel A or B

90° el.

360° el.

Measurement step

enkoder miline “A” yönünde bakarak Cw, boyutsal çizimle karşılaştırın.
Besleme Gerilimi Çıkış

4,5 V ... 32 V TTL/HTL programlanabilir
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DIYAGRAMLAR MEKANIK SIFIR PALS GENIŞLIĞI 1 - 359° PROGRAMLANABILIR. SIFIR PALS GENIŞLIĞI BIR MILIN MEKANIK DEVIR ILE
ORANLA.

A 

B 

1°–359°
Z 

1 turn

360° mech.

Besleme Gerilimi Çıkış

4,5 V ... 32 V TTL/HTL programlanabilir

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/1036721
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SICK AG 
WALDKIRCH 
GERMANY 
SICK.COM

BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




