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TECHNICKA DATA V DETAILU

VLASTNOSTI

Typ pristroje

Detail typu pristroje
Detail principu fungovani
Snimaci vzdalenost max.
Vysilaci paprsek

Vysilac svétla
Druh svétla

Parametry LED
Normativni reference
Oznaéeni skupiny rizik LED
Vinova délka
Primérna Zivotnost

Nastaveni
Kabel/pin
Displej + ovladaci tlaCitka

Displej
LED zeleny

LED Zluta1

LED Zluta 2

Displej

Obsah dodavky
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SNIMACE S OPTICKYMI VLAKNY

WLL8BOP-

OBJEDNACI INFORMACE

Typ

NMUIY1DZZ2222121

WLL8OP-1UIY1DZZZZZ171

C€E & Mhis P 7

Obréazek je pouze ilustraéni

Zesilovac optickych vlaken

Samostatna instalace

V zavislosti na pouzitém optickém kabelu
V zavislosti na pouzitém optickém kabelu

LED dioda
Viditelné ¢ervené svétlo

EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modifik.
Volna skupina

660 nm

100 000 h pfi T, = +25°C

K deaktivaci vysilace a provedeni testovaci logiky/k nastaveni spinaci vzdalenosti/k resetovani ¢itace

Pro nastaveni parametrii senzoru

Indikator provozu

Permanentné zapnuto: Power on

Stav spinaciho vystupu 1

Permanentné zapnuto: Spinaci vystup 1 aktivni
Permanentné vypnuto: Spinaci vystup 1 neni aktivni
Blika: provedeni teach-in/chyba teach-in

Stav analogového vystupu

Permanentné zapnuto: analogovy vystup aktivni
Permanentné vypnuto: analogovy vystup neni aktivni
Blika: provedeni teach-in/chyba teach-in

Zobrazeni funkci senzoru

Jazyky menu: némcina, angliCtina, ¢instina, korejstina, japonstina

Montazni uhelnik BEF-WLL180
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Dalsi provedeni pfistroje a prislu§enstvi na adrese www.sick.com/WLL80


https://www.sick.com/6076726
https://www.sick.com/6076726
https://www.sick.com/WLL80
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BEZPECNOSTNE TECHNICKE PARAMETRY

MTTF,
DC

avg

T,, (Zivotnost)

KOMUNIKACNI ROZHRANI

ELEKTRICKE VLASTNOSTI

Napajeci napéti U,
Zbytkoveé vlnéni
Prikon
Trida ochrany
Digitalni vystup
Pocet
Druh

Zpusob spinani

Napéti signalu PNP HIGH/LOW
Napéti signalu NPN HIGH/LOW
Vystupni proud |

X,

Vystupy ochrannych obvodu

Doba odezvy

Spinaci frekvence

Casovou funkci

Cas zpozdéni

Analogovy vystup
Pocet
Druh

El
Mezni hodnoty.
2
Nesmi pfesahnout horni ani dolni mez tolerance Uv.
3
Bez zatizeni.
9
Volitelné prostfednictvim menu.

5
Pfi poméru svétla a tmy 1:1.
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3241 let
0%
20 let

12vVDC..24vDC"
2)
+10%

<52mA”
I

1

Protitakt: PNP/NPN *

PNP

NPN: open collector
Spinani na svétlo/tmu
Ccal,-25V/0V
Ccal,/<25V

=50 mA

Zajisténo proti pfepolovani
QOdolné vici nadmérnému proudu
Zkratuvzdorny

<16 us

<70us

=250 us

=500 ps

=<1.000 us

=< 2.000 ps

<8.000 us

31,2 kHz”

71kHz

2 kHz

1kHz

500 Hz

250 Hz

62,5 Hz

ZpoZzdéni pri zapnuti
Zpozdéni pfi vypnuti
Zpozdéni pfi zapnuti a vypnuti
Impulz (One Shot)

Zpozdéni sepnuti a impulz
Deaktivovany

Nastaveni pomoci ovladacich tla¢itek, O ms ... 30.000 ms

1

4mA..20mA(<3000Q)/0V..10V (210kQ)/1V..5V (=10 kQ) / pfepinatelny
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Rozlieni

Digitalni vstup
Pocet
Obsazeni pind/zil
Funkce pinu 4 / ¢erny (BK)

Funkce pinu 4 / €erny (BK) - detail
Funkce pinu 2 / bily (WH)

Funkce pinu 2 / bily (WH) - detail
Funkce pinu 5 / Sedy (GY)

Funkce pinu 5 / Sedy (GY) - detail

W
Mezni hodnoty.

2

Nesmi pfesahnout horni ani dolni mez tolerance U, .
)

Bez zatizeni.
9

Volitelné prostfednictvim menu.

5
Pfi poméru svétla a tmy 1:1.

MECHANICKE VLASTNOSTI

Zpusob provedeni
Rozméry (S x V x H)
Pripojeni
Detail pfipojeni
Pouziti v mrazirenstvi
PrlFez vodice
Primér kabelu
Délka kabelu (L)

Material
Pouzdro
Ochranny kryt
Ovladaci tlacitka
Kabel

Hmotnost

UDAJE O PROSTREDI

Kryti
Teplota okoli provoz
Teplota okolniho prostredi skladu

Typ. odolnost vici okolnimu svétlu

Mez unavy v razu

Odolnost vi¢i vibracim

Vlhkost vzduchu

Elektromagneticka kompatibilita (EMC)

SMART TASK

Nazev Smart task

Funkce ¢asovace

Invertor
Spinaci signal
Spinaci signal Q,
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12 bit

Analogovy vystup Q, (volitelny proud/napéti), analog. GND

Funkci pinu 4 senzoru lze konfigurovat

Vstup teach-in

Funkci pinu 2 senzoru lze konfigurovat

Digitalni vystup, objekt pfitomen - vystup Q1 HIGH
Funkci pinu 5 senzoru lze konfigurovat

Ve tvaru kvadru
10,5 mm x 33,2 mm x 79,9 mm
Kabel , 5-Zilovy, 2 m

P¥i teploté pod O °C kabel neohybeijte.
0,15 mm?

24 mm

2m

Plast, PC
Plast, PC
Plast, Rubber
Plast, PVC

Cca76g

IP54 (EN 60529)
-25°C..+55°C
-40°C..+70°C

Umélé svétlo: =16.000 Ix
Slunecni zafeni: = 67.000 lx

50 g, 1 ms (3 kladné a 3 zaporné otiesy podél osy X, Y, Z, celkem 18 otfesu (EN 60068-2-27))

10 Hz ... 55 Hz (Amplitude Tmm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))

35 % ... 85 %, relativni vlhkost (bez kondenzace)

EN 60947-5-2

Citaé + Gprava vystupniho signalu

Deaktivovany

Zpozdéni pfi zapnuti
Zpozdéni pfi vypnuti
Zpozdéni pfi zapnuti a vypnuti
Impulz (One Shot)

Zpozdéni sepnuti a impulz

Ano

Spinaci vystup
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Spinacisignal Q , Spinaci vystup

CERTIFIKATY

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity

China RoHS

SIS IS S (S (S

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cRUus certificate

<

Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate v

ZOBRAZOVACI A SERIZOVACI PRVKY

JAVAENNS]
@/@

@ Jisténi optickych vlaken

® LED zluta1

® LED zeleny

@ LED zluta 2

® indikace spravné zavedenych optickych vlaken
® Displej

@ (+) tlacditko

Tlacitko (<)

©® Tlagitko Menu/OK

Tlacitko teach-in/escape

@Fw

Mm mcn =

DRUH PRIPOJENI KABEL , 5-ZILOVY

SCHEMA ZAPOJENI CD-538

«M@— Teach/MF
BU
—L _m

|
—-25— Q, /Analog-GND
- QyMF
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VYKRES
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Rozméry v mm

@® Uhel zorného pole
@ Sklopny kryt tlacitek
® Pripojeni

Dalsi informace, vhodné pfrislusenstvi, pfiklady pouZiti a soubory ke stazeni, jako jsou rozmérové modely
CAD, provozni navody a software, naleznete na adrese www.sick.com/6076726
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SICK

Sensor Intelligence

PREHLED
SPOLECNOSTI
SICK

Spolecnost SICK je pfedni technologickou firmou poskytujici inteli-
gentni senzorova a integrovana feseni pro pramyslovou automatizaci.
Nase technologie nastavuji globalni standardy - vase priimyslové
procesy diky nim budou jak v logistice, tak ve vyrobé ucinnéjsi, bez-

Spolecnost SICK propojuje inteligentni senzoriku s porozumeénim
odvétvi a certifikovanym poradenstvim. Poskytujeme idealni zaklad
pro Skalovatelna automatizac¢ni feSeni na miru a vytvarime pridanou
hodnotu napfi¢ celym hodnotovym fetézcem. Nase uzké partnerstvi
se zakazniky je vic nez jen slib: spolec¢né udrzitelné zvySujeme
produktivitu a kvalitu, chranime zdravi a bezpecnost a zajistujeme
budoucnost. V§e s empatii a na bazi daveéry.

S vasni a prikopnickym duchem vyviji spolec¢nost SICK od roku 1946
inovativni technologie. Diky globalni siti pfiblizné ve 40 zemich pusobi
spolec¢nost SICK po celém svété a nachazi se vzdy ve vasi blizkosti.
Hlavni sidlo firmy je ve Waldkirchu nedaleko Freiburgu v Némecku.
Nasi zakaznici profituji z naseho porozumeéni lokalnim i globalnim
poZadavkim, které prevadime v individualné pfizpisobena reseni.





