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YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Laitetyyppi

Laitetyyppi, tarkat tiedot
Toimintaperiaate, tarkka
Kytkentdetaisyys enintaan

Lahetyskeila
Valonlahde
Valon tyyppi

LED-tunnistustiedot
Normatiivinen viite
LED-riskiryhmamerkinta
Aallonpituus
Keskimaarainen kayttoika

Asetus
Johto/pin

Naytto + ohjauspainikkeet

Naytto
LED, vihrea

LED, keltainen 1

LED, keltainen 2

Naytto

Toimituksen sisaltd
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VALOKUITUANTURIT

WLL8BOP-

TILAUSTIEDOT

tyyppi

NMUIY1DZZ2222121

tuotenumero

WLL8OP-1IUIY1DZZZZZ171

6076726

CE & Mhis

Esimerkkikuva

Valokuituvahvistin

Stand-alone

Riippuu kdytetysta valokuitukaapelista
Riippuu kdytetysta valokuitukaapelista

LED
N&kyva punainen valo

EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, muokattu
Vapaa ryhma

660 nm

100.000 h, kun T, =+25°C

Lahettimen deaktivointiin ja testilogiikan suorittamiseen/tunnistusetdisyyden asetukseen/laskurin pa-

lauttamiseen
Anturin parametrien sdatamiseen

Tilailmaisin

Jatkuvasti paalla: Power on

Kytkevén lahdon 1tila

Jatkuvasti paalla: kytkeva lahto 1 aktiivinen
Jatkuvasti pois: kytkeva lahto 1 ei aktiivinen
Vilkkuva: opetusversio/opetusvirhe
Analogialahdon tila

Jatkuvasti paalla: analogialdhto aktiivinen
Jatkuvasti pois: analogialahto ei aktiivinen
Vilkkuva: opetusversio/opetusvirhe
Anturitoimintojen naytto

Valikkokielet: saksa, englanti, kiina, korea, japani

Kiinnityskulma BEF-WLL180
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Muita laitemalleja ja lisdvarusteita on osoitteessa www.sick.com/WLL80
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TURVATEKNISET OMINAISUUDET

MTTF,
DC

avg

T,, (toiminta-aika)

TIETOLIIKENNELIITANTA

SAHKOLAITTEISTO

Syéttdjannite U,
Ripple
Virranotto

Suojausluokka

Digitaalilahtd
Maéra
Malli

Kytkentdtapa
Signaalijannite PNP HIGH/LOW

Signaalijannite NPN HIGH/LOW
Lahtovirtal
Suojakytkennét, lAhdot

Vasteaika

Kytkentataajuus

Aikatoiminto

Viive
Analogialdhto
Maéra
Malli
"
Raja-arvot.
2
Ei saa ylittd4 eiké alittaa Uv—toleransseja.
3
liman kuormaa.
9
Valittavissa valikon kautta.

5
Kirkas-tumma-suhteella 1:1.
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3241 vuotta
0%

20 vuotta

12vVDC..24vDC"
2)
+10%

<52mA”
I

1

Push-pull: PNP/NPN *
PNP

NPN: open collector
Kirkas-/tummakytkenta
N.U,-25V/0V
N.U,/<25V

=50 mA
Napaisuussuojattu
Ylivirrankestava
QOikosulkusuojattu
<16 us

<70us

=250 us

=500 ps

=<1.000 us

=< 2.000 ps

=< 8.000 ps

31,2 kHz”

71kHz

2 kHz

1kHz

500 Hz

250 Hz

62,5 Hz

Kytkentaviive
Katkaisuviive

Kytkenta- ja katkaisuviive
Pulssi (One Shot)
Kytkentaviive ja pulssi
Deaktivoitu

Saato ohjauspainikkeilla, 0 ms ... 30.000 ms

1

4mA..20mA(=300Q)/0V..10V(=10kQ)/1V ..

.5V (=10 kQ) / vaihtokytkettzva
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Digitaalitulo

Pin-/johdinjarjestys

Resoluutio

Maéra

Toiminto pin 4 / musta (BK)

Toiminto pin 4 / musta (BK) - tarkka
Toiminto pin 2 / valkoinen (WH)

Toiminto pin 2

/ valkoinen (WH) - tarkka

Toiminto pin 5 / harmaa (GY)
Toiminto pin 5 / harmaa (GY) - tarkka

W
Raja-arvot.

2
Ei saa ylittaa eika alittaa U -toleransseja.

)
Ilman kuormaa.
9
Valittavissa valikon kautta.
5
Kirkas-tumma-suhteella 1:1.

MEKANIIKKA

Rakenne
Mitat (Lx k x s)
Liitanta

Liitantayksityiskohta

Materiaali

Paino

YMPARISTOTIEDOT

Kotelointiluokka

Kylm&ominaisuudet
Johtimen poikkipinta-ala
Johdon halkaisija
Kaapelin pituus (L)

Kotelo

Suojus
Ohjauspainikkeet
Johto

Ympariston lampdtila, kaytto

Ympaéristélampdotila, varasto

Tyypillinen ympérdivan valon sietoisuus

Iskunkestavyys
Tarindnkestavyys

Ilmankosteus

Sahkomagneettinen yhteensopivuus (EMC)

SMART TASK

Smart Task -nimitys

Ajastintoiminto

Invertteri

Kytkentasignaali
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Kytkentasignaali Q,,

12 bit

Analogialdht6 Q, (virta/jannite valittavissa), analoginen maadoitus

Anturin nasta 4 -toiminto voidaan konfiguroida
Opetustulo

Anturin nasta 2 -toiminto voidaan konfiguroida
Digitaalinen l&hto, kohde paikalla - 1&ht6 Q1 HIGH
Anturin nasta 5 -toiminto voidaan konfiguroida

Suorakulmainen
10,5 mm x 33,2 mm x 79,9 mm
Kaapeli, 5-johdinta, 2 m

Johtoa ei saa taivuttaa alle 0 °C lampdétilassa
0,15 mm?

24 mm

2m

Muovi, PC
Muovi, PC
Muovi, Rubber
Muovi, PVC

N.76 g

IP54 (EN 60529)
-25°C..+55°C
-40°C..+70°C

Keinovalo: = 16.000 Ix
Auringonvalo: < 67.000 Ix

50 g, 11 ms (3 positiivista ja 3 negatiivista iskua X-, Y-, Z-akseleilla, yhteensa 18 iskua (EN60068-2-27))
10 Hz ... 55 Hz (Amplitude Tmm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))

35 % ... 85 %, ilman suhteellinen kosteus (ei kondensoituva)

EN 60947-5-2

Laskuri + kosketinvaréhtelyn esto

Deaktivoitu

Kytkentaviive
Katkaisuviive

Kytkenta- ja katkaisuviive
Pulssi (One Shot)
Kytkentaviive ja pulssi

Kylls

Kytkeva lahto
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Kytkentasignaali Q_, Kytkeva lahto

SERTIFIKAATIT

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity

China RoHS

SIS IS S (S (S

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cRUus certificate

<

Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate

<

NAYTTO- JA SAATOLAITTEET

[V ANNE

= BRG]

e tERch (]
@{ ©)

@® valokuitulukitus

@ LED, keltainen 1

® LED, vihrea

@ LED, keltainen 2

® naytot oikein viedyille valokuiduille
® Naytto

@ (+)-painike

(-) painike

©® valikko-/OK-painike
opetus-/Escape-painike

@Fw

LITANTATYYPPI KAAPELI, 5-JOHDINTA

LITANTAKAAVIO CD-538

«M@— Teach/MF
BU
—L _m

|
—-25— Q, /Analog-GND
- QyMF
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MITTAPIIRROS
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Mitat millimetreina (mm)
@® Avautumiskulma

@ taitettava painikesuoja
® Liitanta

Lisdtietoja seka sopivia lisdvarusteita, sovellusesimerkkeja ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, kayt-
toohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/6076726
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SICKAG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK

Sensor Intelligence

SICK YHDELLA
SILMAYKSELLA

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittaa
alykkaitd anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen
automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit
ja tekevat asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia,
turvallisempia ja kestavampia - seka logistiikassa etta tuotannossa.

SICK kayttaa alykkaissa anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja
tarjoaa lisdksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjopamme
taydellisen perustan skaalattaville ja raataloidyille automatisointirat-
kaisuille ja luomme néin lisdarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppa-
nuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkastaan lupaus: yhdessa
pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveytts,
varmistamaan turvallisuuden seka turvaamaan kestavan tulevaisuuden.
Empaattisuus ja luottamus ovat lasna kaikessa, mitd teemme.

SICK on ollut tehtdvaansa omistautunut uranuurtaja jo vuodesta

1946 asti kehittden innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko
kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lahellasi.
Yhtion paatoimipaikka on Waldkirchissa, Saksassa, lahella Freiburgia.
Asiakkaamme hydtyvat paikallisten ja globaalien vaatimusten
ymmarryksestamme, joka on raataldityjen ratkaisujemme kulmakivi.





