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INDUKCYJNE CZUJNIKI ZBLIZENIOWE - IMB30-15BPPVCOK

SZCZEGOLOWE DANE TECHNICZNE

CECHY

Korpus

Ksztatt obudowy

Rozmiar gwintu

Srednica

Zasieg S,

Zasigg gwarantowany S,
Montaz w metalu
Czestotliwos¢ przetaczania
Typ przytacza

Wyijscie przetaczajgce
Wyijscie przetaczajgce - szczegoty
Funkcja wyjscia

Wykonanie elektryczne
Stopien ochrony

Cechy szczegdlne
Zastosowania specjalne
Zakres dostawy

! Z poztacanymi stykami.

? Wg EN 60529.

3
Wg ISO 20653:2013-03.
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Rysunek moze sig rézni¢

Metryczne

Korpus krotki
M30x1,5

@30 mm

15 mm

12,15 mm

W jednej ptaszczyznie
500 Hz

Wiyk M12, 4-pinowy "
PNP

PNP
Komplementarne
DC 4-przewodowe
P68 ”

1P69K

INDUKCYJNE CZUJNIKI ZBLIZENIOWE

IMB30-15BPPVCOK

INFORMACJE DO ZAMOWIENIA

Typ Nr artykutu
IMB30-15BPPVCOK 1074406

Wigcej wersji urzadzen i akcesoriow na stronie www.sick.com/IMB

C€ ook @= & @ &8

QOdpornos¢ na srodki chtodzace i smarujace, Wytrzymatosc na temperature

Obszar stosowania ptynéw chtodzacych i smaréw, Maszyny mobilne, trudne warunki pracy

Nakretka mocujaca, stal nierdzewna V2A, z uzebieniem blokujgcym (2 x)
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MECHANIKA/ELEKTRYKA

Napiecie zasilajgce
Tetnienia resztkowe
Spadek napigcia
Histereza

Powtarzalnosé

Dryft temperaturowy (S)
EMC

Prad staty ||

Prad jatowy

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Redukcja impulsu przy zatagczeniu zasilania

Impuls zatgczenia

Odpornos¢ na udary i drgania
Temperatura otoczenia podczas pracy
Materiat obudowy

Materiat, powierzchnia aktywna
Dtugosc¢ obudowy

Uzyteczna dtugos¢ gwintu

Maks. moment dokrecania

Klasa ochrony
Nr pliku UL

W
Przy IA maks.

2
Napigcie zasilajgce U i temperatura otoczenia Ta state.

3
Sr.
4
Przy uzyciu nieuzebionej strony nakretki.

5
Przy uzyciu uzebionej strony nakretki.
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10V DC ... 30 V DC
<10%

s2v’
3%..20%

=2%”

3)

+10 %

Wg EN 60947-5-2
=200 mA

<10 mA

v

v

=b5ms

100 g /2 ms /500 cykli; 150 g /1 mln cykli; 10 Hz ... 55 Hz / 1 mm; 55 Hz ... 500 Hz / 60 g

-40°C...+100°C

Stal nierdzewna V2A, DIN 14305 / AISI 303
Tworzywo sztuczne, LCP

40 mm

35 mm

)

Typ.100 Nm "
Typ.100 Nm*
I

E181493

CHARAKTERYSTYKA BEZPIECZENSTWA TECHNICZNEGO

MTTF,
DC

avg

INTERFEJS KOMUNIKACYJNY

Interfejs komunikacyjny

Interfejs komunikacyjny - szczegoty
Dtugos¢ danych procesowych
Struktura danych procesowych

WSPOLCZYNNIKI REDUKCJI

Wskazoéwka

Stal St37 (Fe)

Stal nierdzewna (V2A)
Aluminium (Al)

Miedz (Cu)

2.016 lat(a)
0%

10-Link V1.0
COM2 (38,4 kBaud)
1Byte

Bit O = Sr reached
Bit1= Sareached

Wartosci majg charakter orientacyjny i moga sig réznic¢

1

Ok. 0,62
Ok. 0,26
Ok. 017
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Mosiagdz (Ms)

INFORMACJA DOTYCZACA MONTAZU

Uwaga
B

C
D
F

CERTYFIKATY

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity

China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)

exempt

cULus certificate

10-Link certificate

Information according to Art. 3 of Data Act (Regula-

tion EU 2023/2854)

Ok. 0,27

Przynalezna grafika - patrz ,Informacja dotyczgca montazu”
40 mm
30 mm
45 mm
120 mm

SN U O I O I SRS

<

<

INFORMACJA DOTYCZACA MONTAZU MONTAZ ZABUDOWANY

Tl

SCHEMAT ELEKTRYCZNY CD-455

..... 1
+ (L+)

4
B2 Nose
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KRZYWA ODPOWIEDZI

Distance in mm (inch)

20
(0.79)

10
(0.39)

/

0 ~/
L~

\

10
(0.39)

20
(0.79)

0 2 4 6 8 10 12 14
(0.08) (0.16) (0.24) (0.31) (0.39) (0.47) (0.55)

Sn in mm (inch)

RYSUNEK WYMIAROWY IMB30 - KONSTRUKCJA KROTKA, WTYK M12, ZABUDOWANY

50.2 (1.98)
32.2 (1.27) 8.9 (0.35)

M30x1.5

O

©) @ @
Wymiary w mm
@ Przytacze
®@ LED
® nakretka mocujgca (2 x); szerokosc¢ rozwarcia klucza 36, stal nierdzewna V2A

Wiecej informaciji, a takze odpowiednie akcesoria, przyktady zastosowan i materiaty do pobrania, takie [=]; "*E
jak modele wymiarowe CAD, instrukcje eksploatacji i oprogramowanie, mozna znalez¢ na pod adresem y
www.sick.com/1074406 O
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SICK

Sensor Intelligence

SICK
W SKROCIE

SICK to wiodaca na swiecie firma technologiczna, oferujaca inteli-
gentne rozwigzania czujnikowe oraz rozwigzania zintegrowane do
automatyki przemystowej. Nasze technologie wyznaczajg globalne
standardy i sprawiaja, ze procesy przemystowe stajg sig bardziej
wydajne, bezpieczniejsze i bardziej zrownowazone, zarowno w logisty-
ce, jak tez w produkciji.

SICK taczy inteligencije czujnikdw ze zrozumieniem branzy oraz
certyfikowanymi ustugami doradczymi. Oferujemy idealng podstawe
dla skalowalnych oraz indywidualnie dostosowanych rozwigzan auto-
matyzacyjnych i generujemy wartos¢ dodang wzdtuz catego tancucha
tworzenia wartosci. Nasze Sciste partnerstwo z naszymi Klientami to
cos$ wigcej, niz tylko obietnica - wspoélnie zwiekszamy wydajnosc¢ pro-
dukciji, podnosimy jakos¢, chronimy zdrowie i bezpieczenstwo, a takze
dbamy o zréwnowazong przysztosc. Wszystko to czynimy z empatig

i zaufaniem.

SICK tworzy z pasjg i w poczuciu pionierskiego ducha nowe techno-
logie juz od 1946 roku. Dzieki globalnej sieci placéwek firma SICK jest
obecna w 40 krajach na catym $wiecie - zawsze blisko swoich Klientéw.
Siedziba gtéwna firmy znajduje sie w Waldkirch w Niemczech, niedaleko
Freiburga. Nasi Klienci czerpig korzysci z naszego zrozumienia wymo-
gow lokalnych i globalnych, ktére przektadamy na dostosowane do
potrzeb rozwigzania.





