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FOTOPRZEKAZNIKI - HTB18B-P4B2BAD0O4

SZCZEGOLOWE DANE TECHNICZNE

CECHY

Zasada dziatania

Szczegoty zasady dziatania

Wymiary (szer. x wys. x gteb.)

Ksztatt korpusu (wyjscie wigzki Swiatta)
Srednica gwintu (korpus)

Sposdéb zamocowania

Kolor obudowy

Maks. zasieg wykrywania

Zasigg wykrywania

Rodzaj swiatta

Nadajnik swiatta

Rozmiar plamki swietlnej (odlegtosc)
Dtugosc¢ fali

Rodzaj ustawiania
Potencjometr, z prawej strony
Potencjometr, z lewej strony

Cechy szczegdlne

FOTOPRZEKAZNIKI

HTB18B-P4B2BAD04

INFORMACJE DO ZAMOWIENIA

Typ Nr artykutu
HTB18B-P4B2BAD04 101434

Wigcej wersji urzadzen i akcesoriow na stronie www.sick.com/H18_Sure_Sense

CE @ & P er

Rysunek moze sig rézni¢

Fotoprzekaznik odbiciowy

Ttumienie tta

16,2 mm x 50,1 mm x 31,4 mm

Hybrydowa

M18

M18, gtowica/M18, podstawa/z boku (24,1 ... 25,4 mm)
Kolor niebieski

5mm...300 mm"

5mm ...150 mm "~

Widzialne $wiatto czerwone

Nadajnik PinPoint *
7 mm (300 mm)
631 nm

Brak
Brak

Wstepnie ustawiony zasieg: 100 mm
Wskazanie sity sygnatu

n
Materiat pomiarowy o wspétczynniku remisji 90% (w odniesieniu do wzorca bieli DIN 5033).

2
Materiat pomiarowy z 6% remisja (w odniesieniu do wzorca czerni, DIN 5033).

3
Srednia zywotnosé 100 000 godz. przy T,=+25°C.
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FOTOPRZEKAZNIKI - HTB18B-P4B2BAD0O4

MECHANIKA/ELEKTRYKA

Napigcie zasilajgce 10VDC..30VDC
Tetnienia resztkowe <5y "

Pobdr pradu <20 mAZ)

Wyijscie przetaczajgce PNP

Funkcja wyjscia Komplementarne

Tryb przetagczania Zatagczany na jasno/ciemno

Wyjscie przetaczajace - szczegoty
Wyijscie przetgczajgce Q1 PNP, Zatagczany przez swiatto
Wyjscie przetgczajgce Q2 PNP, Zatgczany przez ciemnosc

Prad wyjsciowy | <100 mA
Czas odpowiedzi <05ms”
Czestotliwosc¢ przetaczania 1.000 Hz 9
Typ przytacza Przewdd z 4-biegunowym wtykiem M12, 150 mm
Materiat przewodu Tworzywo sztuczne, PVC
Przekrdj poprzeczny przewodu 0,2 mm?
Uktady zabezpieczajgce A’
6
B
7
D
Klasa ochrony ]
Masa 18g
Materiat obudowy Tworzywo sztuczne, VISTAL®
Materiat uktadu optycznego Tworzywo sztuczne, PMMA
Stopien ochrony P67
IP69K
Zakres dostawy Nakrgtka mocujaca (1x), M18, tworzywo sztuczne, czarna, ptaska
Kompatybilnosc¢ elektromagnetyczna (EMC) EN 60947-5-2 (Czujnik spetnia wymagania dotyczgce kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC)

w srodowiskach przemystowych (klasa zabezpieczenia przed zaktéceniami A). W przypadku uzycia w lo-
kalach mieszkalnych moze on spowodowac zaktdcenia radiowe.)

Temperatura otoczenia podczas pracy -40°C..+65°C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania -40°C..+75°C
Nr pliku UL E189383

0

Nie moze przekraczac lub spadac ponizej tolerancii U .
2
Bez wskazania sity sygnatu i obcigzenia.
3
Czas biegu sygnatu przy obcigzeniu rezystancyjnym.
@
Przy relacji $wiatto/ciemnosc 1:1.
5
A = przytacza Uv z zabezpieczeniem przed zmiang biegunowosci.
9
B = zabezpieczenie wejscia i wyjécia przed zamiang biegunow.

7
D = wyjscia zabezpieczone przed przetgzeniami i zwarciami.

RODZAJ PRZYLACZA / PRZYPORZADKOWANIE PRZYLACZY

Typ przytacza
Przewdéd z 4-biegunowym wtykiem M12, 150 mm
Typ przytacza - szczegoty
Materiat przewodu Tworzywo sztuczne
Przekroj poprzeczny przewodu 0,2 mm?
Przyporzadkowanie przytaczy
BN1 +(L+)

WH2 Q,

BU3 - (M)

BK4 Q

1
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FOTOPRZEKAZNIKI - HTB18B-P4B2BAD0O4

CERTYFIKATY

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

cULus certificate

RYSUNEK WYMIAROWY

16.2 (0.64)

SIS S S (SIS

31.4 (1.24)

10.1 (0.40)

D=

10.5 (0.41)

50.1 (1.97)

Wymiary w mm

24.1 (0.95)
25.4 (1.00)

@ zo6tta dioda LED: status odbioru swiatta
® zielona dioda LED: wskaznik stanu

® otwdr do zamocowania M3

@® zamkniecie zatrzaskowe do montazowego pierscienia adapterowego (nabywanego osobno)

® potencjometr (jesli wybrano) lub wskaznik LED

Wymiary w mm (calach)
HTB18 / HTF18
HTE18 / HL18 / HSE18

HTB18L / HTF18L /
HL18L / HSE18L
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Odbiornik

A

-11(0.04)

2.5(0)
2.5(0)

B
11(0.04)
0.0 (0.0)
0.0 (0.0)

Nadajnik
C D
4.7(0.19) 0.6 (0.02)
4.0 (0.16) 0.0 (0.0
3.5(014) 0.0 (0.0
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MOZLIWOSCI USTAWIANIA

@ z6tta dioda LED: status odbioru swiatta
@ zielona dioda LED: wskaznik stanu
® wskazanie sity sygnatu

PRZYPORZADKOWANIE PRZYLACZY, PATRZ DANE TECHNICZNE: RODZAJ PRZYLACZA / PRZYPORZADKOWANIE PRZYLACZY

2 1

3 4
wtyk M12, 4-pinowy, kodowanie A

CHARAKTERYSTYKA

% of sensing range

25
20
. /
o 6%,/90% 18%/90%
® )
5 -/ 90%/90%
r 44 ®
0

0 50 100 150 200 250 300
(1.97) (3.94) (5.91) (7.87) (9.84) (11.81)

Distance in mm (inch)

@ Zasieg - kolor czarny, wspotczynnik remisji 6%
® Zasieg - kolor szary, wspoétczynnik remisji 18%
(® Zasieg - kolor biaty, wspotczynnik remisji 90%
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ROZMIAR PLAMKI SWIETLNEJ

I
I

150 300
(5.91) (11.81)

Distance in mm (inch)

WYKRES ZASIEGU WYKRYWANIA

O | - E—C
®| ENE——
® | EC———TT i

0 50 100 150 200 250 300
(1.97) (3.94) (5.91) (7.87) (9.84) (11.81)

Distance in mm (inch)

[ sensing range Sensing range max.

@ Zasieg - kolor czarny, wspotczynnik remisji 6%
® Zasieg - kolor szary, wspoétczynnik remisji 18%
(® Zasieg - kolor biaty, wspotczynnik remisji 90%

FUNKCJE

Sensing range min. Set switching point

Sensing range max.

Wiecej informaciji, a takze odpowiednie akcesoria, przyktady zastosowan i materiaty do pobrania, takie
jak modele wymiarowe CAD, instrukcje eksploatacji i oprogramowanie, mozna znalez¢ na pod adresem

www.sick.com/1101434
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SICK

Sensor Intelligence

SICK
W SKROCIE

SICK to wiodaca na swiecie firma technologiczna, oferujaca inteli-
gentne rozwigzania czujnikowe oraz rozwigzania zintegrowane do
automatyki przemystowej. Nasze technologie wyznaczajg globalne
standardy i sprawiaja, ze procesy przemystowe stajg sig bardziej
wydajne, bezpieczniejsze i bardziej zrownowazone, zarowno w logisty-
ce, jak tez w produkciji.

SICK taczy inteligencije czujnikdw ze zrozumieniem branzy oraz
certyfikowanymi ustugami doradczymi. Oferujemy idealng podstawe
dla skalowalnych oraz indywidualnie dostosowanych rozwigzan auto-
matyzacyjnych i generujemy wartos¢ dodang wzdtuz catego tancucha
tworzenia wartosci. Nasze Sciste partnerstwo z naszymi Klientami to
cos$ wigcej, niz tylko obietnica - wspoélnie zwiekszamy wydajnosc¢ pro-
dukciji, podnosimy jakos¢, chronimy zdrowie i bezpieczenstwo, a takze
dbamy o zréwnowazong przysztosc. Wszystko to czynimy z empatig

i zaufaniem.

SICK tworzy z pasjg i w poczuciu pionierskiego ducha nowe techno-
logie juz od 1946 roku. Dzieki globalnej sieci placéwek firma SICK jest
obecna w 40 krajach na catym $wiecie - zawsze blisko swoich Klientéw.
Siedziba gtéwna firmy znajduje sie w Waldkirch w Niemczech, niedaleko
Freiburga. Nasi Klienci czerpig korzysci z naszego zrozumienia wymo-
gow lokalnych i globalnych, ktére przektadamy na dostosowane do
potrzeb rozwigzania.





