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GUVENLI ISIK BARIYERLERI

C2C-

| SB12030A10000,
C2C-
EB12030A10000

SIPARIS BILGILERI

Sistem parca- Tip Stok no.
sl
w C2C-SB12030A10000 1219521
T C2C-EB12030A10000 1219522
I Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar igin bkz. www.sick.com/deTec
Resimler farkli olabilir
AYRINTILI TEKNIK BILGILER
OZELLIKLER
Uriin modeli deTec2 Core IP69K
Uygulama alani Ozel hijyen taleplerinin oldugu bélgeler
Sistem parcasi Cift
Coziinurlik 30 mm
Tarama mesafesi 12,5m
Koruma alani yiiksekligi 1.200 mm
Tepki siiresi 12ms
Kor bélgesiz Evet
Senkronizasyon Optik senkronizasyon
Teslimat Kapsami IP69K koruyucu goévdede i¢inde baglanti kablolu verici, 15 m

IP69K koruyucu govdede iginde baglanti kablolu alici, 15 m
Capi giivenliisik bariyerinin ¢ozlindrligiine uygun test gubugu
Guvenlik bilgisi

Montaj kilavuzu

indirmek igin kullanma kilavuzu

EMNIYET TEKNIGI PARAMETRELERI

Tip Tip 2 (IEC 61496-1)
Givenlik i¢in entegrasyon seviyesi SIL1(IEC 61508)
Kategori Kategori 2 (ISO 13849-1)
Performans seviyesi PL c (ISO 13849-1)

PFH_ (saat bagina tehlike getiren devre digl kalma 31x 10"’
icin ortalama olasilik)

T,, (kullanim 6mri) 20yl (ISO 13849-1)
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Hata durumunda emniyetli durum

ARAYUZLER

Sistem baglantisi
Kablo uzunlugu
iletken capi
Kablo malzemesi
Capraz kablolama

Gosterge elemanlari

ELEKTRIK

Koruma sinifi
Gerilim kaynagi U,
Sinyal tagima

Giivenlik ¢ikislari (OSSD’ler)
Cikis tlirt

ACIK durumu, anahtarlama gerilimi YUKSEK

KAPALI durumu, anahtarlama gerilimi ALCAK
OSSD'nin akim ylikleme kapasitesi

Y
-30 V ve +30 V arasindaki gerilimler igin gegerli.

MEKANIK

Boyutlar

Malzeme
Koruyucu gévde
Uc kapaklar
Kablo rakorlari
Dengeleme elemani (Membran)

ORTAM VERILERI

Koruma sinifi

Calisma ortami sicakligi
Depolama sicakligi
Hava nemliligi

Titresim dayanimi
Darbe dayanimi

Sinif

DIGER VERILER

Dalga uzunlugu
Isik tlirl

En az bir OSSD KAPALI durumda bulunur.

Baglanti kablosu, 15 m, acik kablo ucu, 5 telli
15m

5mm

PUR, halojensiz

0,34 mm?

LEDs

11 (IEC 61140)
24V DC(192V ... 28,8 V)

=10 %

2 PNP-Yari iletken, kisa devre korumali, capraz devre denetimli v
24VDC(U,-225VDC..U,)

<=2VDC
=300 mA

Boyutsal gizimine bakiniz

PMMA

14404 paslanmaz gelik

Silikon conta dahil 1.4404 paslanmaz gelik
PA 6

IP65 (IEC 60529)
IP66 (IEC 60529)
IP67 (IEC 60529)
IP69K (ISO 20653)

-30°C...+55°C

-30°C..+70°C

15 % ... 95 %, yogusmasiz

5..150 Hz, 3,5 mm /1g (EN 60068-2-6)
15 g/ 6 ms (EN 60068-2-27)

3M4 (IEC TR 60721-4-3)

850 nm
Yakin kizilétesi (NIR), gérilmez
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TEKNIK CIZIM
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Olciiler mm cinsindedir
@® durum gostergesi
® Hizalama gostergesi
® optik eksen
s (K] L2
300 3n 469 454
450 461 619 604
600 61 769 754
750 761 919 904
900 om 1.069 1.054
1.050 1.061 1.219 1.204
1.200 1.21 1.369 1.354
1.350 1.361 1.519 1.504
1.500 1.5M 1.669 1.654
1.650 1.661 1.819 1.804
1.800 1.811 1969 1954
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DETEC2 CORE IP69K GUVENLI ISIK BARIYERI, RLY3-0OSSD2 GUVENLIK ROLESINE
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Task

Connection of a deTec4 Core IP69K or deTec2 Core IP69K safety light curtain to RLY3-OSSD2.

Operating mode: with restart interlock and external device monitoring.

Function

When the protective field is clear, the OSSD1 and OSSD2 outputs carry voltage. The system can be switched on when K1 and
K2 are in a fault-free de-energized position. The RLY3-OSSD2 is switched on by pressing S1(pushbutton is pressed and re-
leased). The outputs (contacts 13-14 and 23-24) switch the K1 and K2 contactors on. When the protective field is interrupted,
the OSSD1and OSSD2 outputs switch the RLY3-OSSD2 off. Contactors K1 and K2 are switched off.

Fault analysis

Cross-circuits and short-circuits of the OSSDs are recognized and lead to the locking status (lock-out). A malfunction with
one of the K1 or K2 contactors is detected. The switch-off function is retained. In the event of manipulation (e.g., jamming) of
the S1pushbutton, the RLY3-OSSD2 will not re-enable the output current circuits.

Comments

Y Output circuits: These contacts must be incorporated into the control such that the dangerous state is brought to an end

if the output circuit is open. For categories 4 and 3, they must be incorporated on dual-channels (x, y paths). Type 2 devices
are suitable for use up to PL c. Single-channel incorporation into the control (z path) is only possible with a singlechannel
control and taking the risk analysis into account.

2 SELV/PELYV safety extra-low voltage.
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Baglanti Baglanti kablosunun renk kodlamasi Verici Alici
1 Kahverengi +24V DC +24V DC
2 Beyaz Rezerve OSSD 1
3 Mavi ovDC ovDC
4 Siyah Rezerve OSSD 2
5 Gri - -
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Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama érnekleri ve CAD 6lgl modelleri, kullanim kilavuzlari ve yazi-
lim gibi indirmeler i¢in bkz.: www.sick.com/1219521

6 TEKNIK SAYFA | SICK 2026-07-10 14:59:55 - YANLISLAR VE DEGISIKLIKLER ICIN HAKLAR SAKLIDIR


https://www.sick.com/1219521

SICKAG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK

Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





