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ISIK PERDESI - SLG25S-030FAKB1TKO1

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

OZELLIKLER

Cihaz modeli

Sensor prensibi

Algilanabilir en kii¢iik nesne (MDO)
iki 1sin arasindaki mesafe

Optik i1sik ¢ikisi

Isin demeti sayisi

Denetleme yiiksekligi

MEKANIK/ELEKTRIK

Isik kaynagi

Dalga uzunlugu
Gerilim kaynagi U,
Cikis yiiki, kapasitif
Cikig yiiki, endiktif
Baslatma siiresi
Boyutlar (G x Y x D)
Baglanti tipi

Gosterge
Senkronizasyon

Koruma sinifi

Koruma devreleri

"
Dis alanda calisma sadece harici bir koruyucu gévde ile.
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ISIK PERDESI

SLG25S-
O030FAKB1KO1

SIPARIS BILGILERI

Tip Stok no.
SLG25S-030FAKB1KO1 107993

Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar igin bkz. www.sick.com/FlexChain

CE @ & P er

Resimler farkli olabilir

FlexChain Guest

Verici/Alici
Isik bariyeri sistemi

30 mm
25 mm
Flat

12

300 mm

Kizilétesi 11k

850 nm

FlexChain lizerinden (Host)
100 nF

1H

1s

11,8 mm x 299,2 mm x 24,1 mm

Erkek konnektdrle birlikte kablo M8, 4-pinli, 1,5 m
Disi konnektorli kablo, M8, 4 pin

LED
FlexChain lizerinden (Host)
P65, IP67

Ll
1

U, kutup degistirme korumali baglantilar
Parazitlenme palsini engelleme
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Koruma sinifi
Agirlik

On cam

n
Dis alanda galisma sadece harici bir koruyucu govde ile.

PERFORMANS

Maksimum algilama mesafesi
Minimum algilama mesafesi
Algilama mesafesi

Tarama siresi

ORTAM VERILERI

Darbe dayanimi

Titresime karsi dayaniklilik
EMVC

Ortam 1s1gina dayaniklilik

Calisma ortami sicakligi
Depo ortam sicakligi

bl

Giines I1s1§1.

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

cULus certificate

Photobiological safety (IEC EN 62471)

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-

on EU 2023/2854)

Cikislar asiri akim ve kisa devre korumali
1l

259 g

PMMA

6m
z20m
4m
0,8ms

10 g, 16 ms, DIN EN 60068-2-27
10-150 Hz 0.5 mm, IEC 60068-2-6
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Dolayli: 50.000 Ix "
_25°C ... +55°C
_25°C .. +70°C
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ISIK PERDESI - SLG25S-030FAKB1TKO1

TEKNIK CIZIM SLGXXX-XXXFXXXXXXX
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Olciiler mm cinsindedir
@ ilkisin
® son 1k huzmesi
® iki 1IsIn arasindaki mesafe (RM)
@ Govde uzunlugu
® M8 erkek konnektorlii kablo, 4 pin (sabit)
® M8 disi konnektorlii kablo, 4 pin (0,5m /1,5 m)
Mm (in¢) cinsinden boyutlar

Stabilizatoriin uzunlugu

A
SLGXXX-0 TOXXXXXXXX 77 (3.03)
SLGXXX-02 OXXXXXXXX 178 (7.01)
SLGXXX-03 OXXXXXXXX 276 (10.87)
SLGXXX-04 OXXXXXXXX 376 (14.8)
SLGXXX-05 OXXXXXXXX 475 (18.7)
SLGXXX-06 OXXXXXXXX 576 (22.68)
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Govde uzunlugu

99,2 (391)
199,2 (7.84)
299,2 (11.78)
399,2 (15.72)
499,2 (19.65)
599,2 (23.6)
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Mm (in¢) cinsinden boyutlar

SLGXXX-07 OXXXXXXXX 676 (26.61) 699,2 (27.53)
SLGXXX-08 OXXXXXXXX 776 (30.55) 799,2 (31.46)
SLGXXX-09 OXXXXXXXX 875 (34.45) 899,2 (35.4)
SLGXXX-TOOXXXXXXXX 975 (38.39) 999,2 (39.34)
SLGXXX-T20XXXXXXXX 1175 (46.26) 1199,2 (47.21)
SLGXXX-T4OXXXXXXXX 1.374 (54,09) 1.399,2 (55.09)

- Mesafe: Govde kenari - son ik huzmesi -

Ll

B

SLGTOX-XXXXXXXXXXX 4,6 (0.18)

SLG2BX-XXXXXXXXXXX 19,6 (0.77)

SLGBOX-XXXXXXXXXXX 44,6 (1.76)

Ll
700 mm'nin altindaki denetleme yiikseklidi igin, dl¢i, burada belirtilen Slglilerden 1 mm sapar.
- Kablo uzunlugu -

(o]

SLGXXX=XXXXXXAXXXX 500 (19.69)

SLGXXX-XXXXXXBXXXX 1.500 (59.06)

BAGLANTI TIPI VE SEMASI

2 4 4 2
1@3 3‘1

® @

“enla " B!

—B = oA H —BNo ¢ can_H
M@—% CAN_L —WHieocan_L
»BUL3 Loy —BUlesvaoy
—r-BK! 2 anD —chK! 4 GND

ED 4 pinli M8 erkek konnektor
® Disi konnektorli kablo, M8, 4 pin

MONTAJ NOTLARI SLIM & FLAT

0] @

® Model Slim = dar tarafta isik ¢ikisi
® Model Flat = genis tarafta isik ¢ikisi

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama érnekleri ve CAD 6l¢li modelleri, kullanim kilavuzlari ve yazi-
lim gibi indirmeler i¢in bkz.: www.sick.com/1107993
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Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





