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VSPI-4F2411

SIPARIŞ BILGILERI

Tip Stok no.

VSPI-4F2411 1054705

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/Inspector

  

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

ÖZELLIKLER

Teknoloji 2D anlık görüntü

Konfigüre edilebilir

Alet takımı Nesne bulucu
Kontur
Piksel sayacı
Kenar piksel sayacı
Şablonlar

Görüntü sensörü CMOS tek renk

Optik odak Ayarlanabilir odak (manuel)

Çalışma aralığı ≥ 50 mm

İç aydınlatmalı çalışma mesafesi 50 mm ... 200 mm

İç aydınlatmanın görüş alanı 22 mm x 15 mm ... 79 mm x 58 mm

Aydınlatma Entegre edilmiş

Aydınlatma rengi Kızılötesi

LED sınıfı Risksiz grup (tehlike yok IEC62471 : 2006)

Spektral aralık Yakl. 370 nm ... 900 nm

Çevrimdışı destek Emülasyon

Lens arabirimi S montajlı
Optik format 1/3"

Odak uzunluğu 10 mm

Görev Algılama - Standart nesneler
Ölçüm - Boyut, kontur ve hacim
Ölçüm - Adet
Tanımlama - OCR
Tanımlama - Şablonlar
Pozisyon belirleme - 2D pozisyon belirleme
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MEKANIK/ELEKTRIK

Besleme Gerilimi 24 V DC, ± 20 %

Sinyal taşıma < 5 V
ss

Akım tüketimi ≤ < 450 mA
Çıkış yüksüz

Koruma sınıfı IP67 
1)

Gövde malzemesi Alüminyum

Ön cam materyali PMMA

Ağırlık 350 g

Boyutlar (U x G x Y) 100 mm x 53 mm x 38 mm
1)

 Monte edilmiş ön camlı.

PERFORMANS

Sensör özellikleri
Sensör çözünürlüğü 640 px x 480 px (0,3 MP)

Tarama/görüntü frekansı 40 fps 
1)

İzleme alanları sayısı 32

Referans nesnelerinin sayısı 32 nesne
1)

 Maks. 250 fps.

ARAYÜZLER

EtherNet/IP™

Veri aktarma hızı 100 Mbit/s

Operatör arayüzü Inspector Viewer

Konfigürasyon yazılımı SOPAS ET

Veri depolama ve çağırma 30 resimlik protokol hafızası, Bilgisayarda resim saklama, FTP ile resim saklama

Ethernet haberleşmesi EtherNet/IP™

Dijital giriş 4 girişler (24 V)

Ayarlanabilir girişler Harici tetik, Enkoder girişi, harici öğrenme, Seçim referans belleği

Dijital çıkış 3 anahtarlama çıkışı, 24 V (B tipi)

Ayarlanabilir çıkışlar Mantıksal ifadeler üzerinden çıkış, FTP ile ilave resim saklama imkanı

Çıkış akımı ≤ 100 mA

Standart çıkışlar Hiçbir nesne algılanmadı, Her şey OK, Ayrıntı hatası

Maksimum enkoder frekansı Max. 40 kHz

Harici aydınlatma 5 V TTL

G/Ç kutusu genişlemesi Nesne seçimi için 5 giriş, 16 çıkış

ORTAM VERILERI

Şok yüklenmesi EN 60068-2-27

Titreşim yükü IEC 60068-2-6

Çalışma ortamı sıcaklığı 0 °C ... +45 °C 
1)

Depolama sıcaklığı –20 °C ... +70 °C 
1)

1)

 Bağıl nem: %35 ... %85, depoda: %95.

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
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China RoHS

cULus certificate

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)

TEKNIK ÇIZIM STANDART
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Ölçüler mm cinsindedir
① ön cam: Standard, Flex
② dairesel aydınlatma
③ Ethernet bağlantısı M12, 4 pinli, iç vida dişi
④ güç kaynağı: erkek konnektör M12, 12 pinli, dış vida dişi
⑤ ön cam: difüzör
⑥ difüzör aydınlatma
⑦ sabitleme deliği M4
⑧ odaklama
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GÖRÜŞ ALANI
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BAĞLANTI TIPI
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Data Link Function On

1 2

① Ethernet bağlantısı M12, 4 pinli, iç vida dişi
② güç kaynağı: erkek konnektör M12, 12 pinli, dış vida dişi

ETHERNET BAĞLANTI ŞEMASI
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BAĞLANTI M12, 12-

24 V ±20 % DC

0 V

Out1

1

2

4

In3/Trigger
3

In2/External Teach
5

Out2
6

Out3
7

In1
8

Trigger out, 5 V
9

In4/Encoder
10

Reserved
11

Reserved
12

brn

blu

wht

grn

pnk

yel

blk

gra

red

vio

gra/pnk

red/blu

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/1054705
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SICK AG 
WALDKIRCH 
GERMANY 
SICK.COM

BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




