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INFORMACJE DO ZAMOWIENIA

Typ Nr artykutu

WLL180T-F232 6039098

Wigcej wersji urzadzen i akcesoriéw na stronie www.sick.com/WLL180
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Rysunek moze sig rézni¢

SZCZEGOLOWE DANE TECHNICZNE

CECHY

Typ urzadzenia Wzmacniacz swiattowodowy

Szczegoty typu urzadzenia Jednostka dodatkowa
Szczegoty zasady dziatania W zaleznosci od uzytego przewodu swiattowodowego
Maks. zasieg wykrywania W zaleznosci od uzytego przewodu swiattowodowego

Wiagzka transmisyjna
LED
Widzialne $wiatto czerwone

Nadajnik swiatta
Rodzaj swiatta
Parametry LED
Referencja normatywna
Oznaczenie grupy ryzyka LED
Dtugosc fali
Srednia trwato$é uzytkowa

EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modyfikowane
Dowolna grupa

650 nm

100 000 h przy T, = +25°C

Rodzaj ustawiania
Przewdd/pin Do dezaktywaciji nadajnika i wykonywania logiki testowej/do ustawiania zasiegu/synchronizacji z sygna-
tem wejsciowym

Wyswietlacz + przyciski do obstugi Do ustawiania parametrow czujnika

Wskaznik

Z6tta LED Status wyjécia przetaczajgcego
Stale wtaczone: wyjscie przetaczajgce aktywne
Stale wytgczone: wyjscie przetgczajace nieaktywne

Wyswietlacz
Zakres dostawy

Wskaznik funkcji czujnika
Katownik mocujgcy BEF-WLL180

CHARAKTERYSTYKA BEZPIECZENSTWA TECHNICZNEGO

MTTF,
DC

avg

T,, (okres uzytkowania)
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Napigcie zasilajgce U,
Tetnienia resztkowe
Pobdr pradu

Klasa ochrony

Wyjscie cyfrowe
Liczba
Rodzaj

Tryb przetgczania
Wybdr rodzaju funkcji wyjscia
Uktady zabezpieczajgce wyjscia

Czas odpowiedzi

Czestotliwosé przetaczania

Funkcjag czasu

Czas opo6znienia

Przyporzadkowanie stykow/zyt
Funkcja styku 4/czarny (BK)
Funkcja styku 4/czarny (BK) - szczegoty
Funkcja styku 2/biaty (WH)
Funkcja styku 2/biaty (WH) - szczegoty

Y
+-10%.

2
Nie moze przekracza¢ lub spada¢ ponizej tolerancji UV.

B
Bez obcigzenia.

4
Mozliwos$¢ wyboru za pomoca menu.

MECHANIKA

Korpus
Wymiary (szer. x wys. x gteb.)
Przytacze

Szczegoty przytacza
Nadaje sie do zastosowania w chtodniach

Przekrdj poprzeczny przewodu
Dtugosc¢ przewodu (L)
Materiat
Obudowa
Przewdd
Masa

DANE DOTYCZACE OTOCZENIA

Stopien ochrony

Temperatura otoczenia podczas pracy

Temperatura otoczenia podczas przechowywania

FOTOPRZEKAZNIKI SWIATLOWODOWE - WLL180T-F232

12vVDC..24VvDC"
<10%’

3)
=50 mA
]

1

PNP*

Zataczany na jasno/ciemno

Do wyboru recznie

Zabezpieczenie przed zamiang biegunéw
Zabezpieczenie nadpradowe

Chronione przed zwarciem

<16 us

<70 us

=250 us

=< 2.000 ps

=< 8.000 ps

31,2 kHz

71 kHz

2 kHz

250 Hz

62,5 Hz

Bez opdZnienia czasowego, OpdZnienie wytaczenia, Opdznienie przy wtgczaniu, OpdZnienie wtaczenia i
wytaczenia, One-Shot

Programowalny, O ms ... 9999 ms

Wyjscie cyfrowe, odbieranie swiatta - Wyjscie Q1 HIGH
Funkcja styku 4 czujnika z mozliwoscig konfiguraciji
Wejscie uczenia (Teach-in)

Funkcja styku 2 czujnika z mozliwosciag konfiguracji

Prostopadtoscienny
10,5 mm x 34,6 mm x 71,9 mm

Przewdd 2-zytowy

Nie zgina¢ przewodu w temperaturze ponizej 0 °C
0,2 mm?
2m

Tworzywo sztuczne, ABS/PC
Tworzywo sztuczne, PVC

259

IP50 (EN 60529)

-25°C ... +55°C"
-40°C .. +70°C

»
Temperatura robocza rézni sig w zaleznosci od liczby podtaczonych urzadzen: 4-8 urzadzen: -25 °C ... +50 °C (prad wyjsciowy 50 mA) / 9-16 urzadzen: -25 °C ... +45 °C (prad wyjsciowy 20 mA).
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FOTOPRZEKAZNIKI SWIATLOWODOWE - WLL180T-F232

Typ. odpornosé na swiatto zewnegtrzne

Odpornos¢ na wstrzasy

Odpornos¢ na drgania

Wilgotnos¢ powietrza

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)
Nr pliku UL

Certyfikat ROHS

Swiatto sztuczne: < 3.000 Ix
Swiatto stoneczne: = 10.000 Ix

50 g, 1 ms (3 dodatnie i 3 ujemne udary wzdtuz osi X, Y, Z, tagcznie 18 udaréow (EN60068-2-27))
10 Hz ... 55 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))

35 % ... 85 %, wzgledna wilgotnos¢ powietrza (bez nalotu)

EN 60947-5-2

NRKH.E300503

v

)
Temperatura robocza rozni sig w zaleznosci od liczby podtaczonych urzadzen: 4-8 urzadzen: -25 °C ... +50 °C (prad wyjsciowy 50 mA) / 9-16 urzadzern: -25 °C ... +45 °C (prad wyjsciowy 20 mA).

SMART TASK

Funkcja timera

CERTYFIKATY

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

ULus approval
Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate

Information according to Art. 3 of Data Act (Regula-
tion EU 2023/2854)

MOZLIWOSCI USTAWIANIA WLL180

@ ® © ©

~88888888 e =
€) o @

® ryglowanie swiattowodow

Dezaktywowany

OpdzZnienie przy wtgczaniu
Opdznienie wytaczenia
Opdznienie wtgczenia i wytaczenia
Impuls (One Shot)

Opdznienie wtgczenia i impuls

SIS S S (SIS

AN

@ pomaranczowa dioda LED: swieci, gdy wyjscie przetgczajgce jest aktywne

wyswietlacz numeryczny 2 x 4 cyfry; kolor zielony: wartos¢ progowa przetgczania, tryb pracy; kolor czerwony: aktualna

wartos¢ odbioru, parametry Teach-in/parametry funkciji

©® przycisk Step> (reczny prég przetgczenia: wyzszy lub nastepny parametr funkcji)
przycisk Step< (reczny prog przetaczenia: nizszy lub poprzedni parametr funkcji)
@ przycisk btge/Enter (przycisk programowania)

® przycisk Teach-in
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TYP PRZYLACZA

SCHEMAT ELEKTRYCZNY CD-138
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*) Only base unit

RYSUNEK WYMIAROWY JEDNOSTKA ROZSZERZAJACA

FOTOPRZEKAZNIKI SWIATLOWODOWE - WLL180T-F232
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Wymiary w mm

@ dioda LED nadajnika, montaz swiattowodu LL3 (Swiattowdd nadajnika)
@ odbiornik, montaz swiattowodu LL3 (Swiattowdd odbiornika)

® ostona ochronna, odchylana o ok. 180°

@ Przytacze

® Katownik mocujacy, nalezy do zakresu dostawy
® wtyk magistrali

Wiecej informaciji, a takze odpowiednie akcesoria, przyktady zastosowan i materiaty do pobrania, takie
jak modele wymiarowe CAD, instrukcje eksploatacji i oprogramowanie, mozna znalez¢ na pod adresem

www.sick.com/6039098
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SICK

Sensor Intelligence

SICK
W SKROCIE

SICK to wiodaca na swiecie firma technologiczna, oferujaca inteli-
gentne rozwigzania czujnikowe oraz rozwigzania zintegrowane do
automatyki przemystowej. Nasze technologie wyznaczajg globalne
standardy i sprawiaja, ze procesy przemystowe stajg sig bardziej
wydajne, bezpieczniejsze i bardziej zrownowazone, zarowno w logisty-
ce, jak tez w produkciji.

SICK taczy inteligencije czujnikdw ze zrozumieniem branzy oraz
certyfikowanymi ustugami doradczymi. Oferujemy idealng podstawe
dla skalowalnych oraz indywidualnie dostosowanych rozwigzan auto-
matyzacyjnych i generujemy wartos¢ dodang wzdtuz catego tancucha
tworzenia wartosci. Nasze Sciste partnerstwo z naszymi Klientami to
cos$ wigcej, niz tylko obietnica - wspoélnie zwiekszamy wydajnosc¢ pro-
dukciji, podnosimy jakos¢, chronimy zdrowie i bezpieczenstwo, a takze
dbamy o zréwnowazong przysztosc. Wszystko to czynimy z empatig

i zaufaniem.

SICK tworzy z pasjg i w poczuciu pionierskiego ducha nowe techno-
logie juz od 1946 roku. Dzieki globalnej sieci placéwek firma SICK jest
obecna w 40 krajach na catym $wiecie - zawsze blisko swoich Klientéw.
Siedziba gtéwna firmy znajduje sie w Waldkirch w Niemczech, niedaleko
Freiburga. Nasi Klienci czerpig korzysci z naszego zrozumienia wymo-
gow lokalnych i globalnych, ktére przektadamy na dostosowane do
potrzeb rozwigzania.





