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TECHNISCHE DATEN IM DETAIL

MERKMALE

Gerateausfiihrung

Sensorprinzip

Kleinstes detektierbares Objekt (MDO)
Strahlabstand

Optischer Lichtaustritt

Strahlanzahl

Uberwachungshohe

MECHANIK/ELEKTRIK

Lichtsender

Wellenléange
Versorgungsspannung U,
Ausgangslast, kapazitiv
Ausgangslast, induktiv
Initialisierungszeit
Abmessungen (BxH x T)
Anschlussart

Anzeige
Synchronisation
Schutzart

Schutzschaltungen

"
Betrieb im AuBenbereich nur mit einem externen Schutzgehiuse.
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AUTOMATISIERUNGS-LICHTGITTER

SLG50S-
020FAKB1KO1

BESTELLINFORMATIONEN

Typ

Artikelnr.

SLG50S-020FAKB1KO1

1108004

Weitere Gerateausfiihrungen und Zubehor auf www.sick.com/FlexChain

CE @ & P er

Abbildung kann abweichen

FlexChain Guest

Sender/Empfénger
Lichtgitter System

55 mm
50 mm
Flat

4

200 mm

Infrarotlicht
850 nm
Uber FlexChain (Host)

100 nF

1H

1s

11,8 mm x199,2 mm x 24,1 mm

Leitung mit Stecker M8, 4-polig, 1,5 m
Leitung mit Dose M8, 4-polig

LED
Uber FlexChain (Host)
IP65, IP67

Ll

U,-Anschlisse verpolsicher
Storimpulsunterdriickung
Ausgénge Uberstrom- und kurzschlussfest
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Schutzklasse ]
Gewicht 2069
Frontscheibe PMMA

9
Betrieb im AuBenbereich nur mit einem externen Schutzgehause.

PERFORMANCE
Maximale Reichweite é6m
Minimale Reichweite =Z0m
Betriebsreichweite 4m
Scanzeit 0,4 ms
UMGEBUNGSDATEN
Schockfestigkeit 10 g, 16 ms, DIN EN 60068-2-27
Schwingfestigkeit 10-150 Hz 0.5 mm, IEC 60068-2-6
EMV EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Fremdlichtunempfindlichkeit Indirekt: 50.000 Ix v
Umgebungstemperatur Betrieb -25°C...+55°C
Umgebungstemperatur Lager -25°C..+70°C
! Sonnenlicht.
ZERTIFIKATE

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

cULus certificate

LS X S8 (S

Photobiological safety (IEC EN 62471)

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)
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MABZEICHNUNG SLGXXX-XXXFXXXXXXX

Sender Receiver Sender
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MaBe in mm

@ Erster Strahl
@ letzter Strahl
® Strahlabstand (RM)
@ Gehauselange
® Leitung mit Stecker M8, 4-polig (fix)
® Leitung mit Dose M8, 4-polig (0,5 m/1,5 m)
Abmessungen in mm (inch)

Lange Stabilisator

A
SLGXXX-0 TOXXXXXXXX 77 (3.03)
SLGXXX-02 OXXXXXXXX 178 (7.01)
SLGXXX-03 OXXXXXXXX 276 (10.87)
SLGXXX-04 OXXXXXXXX 376 (14.8)
SLGXXX-05 OXXXXXXXX 475 (18.7)
SLGXXX-06 OXXXXXXXX 576 (22.68)
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Gehauseldnge

99,2 (391)
199,2 (7.84)
299,2 (11.78)
399,2 (15.72)
499,2 (19.65)
599,2 (23.6)
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Abmessungen in mm (inch)

SLGXXX-07 OXXXXXXXX 676 (26.61) 699,2 (27.53)
SLGXXX-08 OXXXXXXXX 776 (30.55) 799,2 (31.46)
SLGXXX-09 OXXXXXXXX 875 (34.45) 899,2 (35.4)
SLGXXX-TOOXXXXXXXX 975 (38.39) 999,2 (39.34)
SLGXXX-T20XXXXXXXX 1175 (46.26) 1199,2 (47.21)
SLGXXX-T4OXXXXXXXX 1.374 (54,09) 1.399,2 (55.09)

- Abstand: Gehausekante - letzter Strahl -

Ll

B
SLGTOX-XXXXXXXXXXX 4,6 (0.18)
SLG2BX-XXXXXXXXXXX 19,6 (0.77)
SLGBOX-XXXXXXXXXXX 44,6 (1.76)
1
Fiir Uberwachungshohe Kieiner 700 mm weicht das Ma bis zu 1 mm von den hier angegebenen Masen ab,
- Leitungslange -
(o]
SLGXXX=XXXXXXAXXXX 500 (19.69)
SLGXXX-XXXXXXBXXXX 1.500 (59.06)

ANSCHLUSSART UND -SCHEMA

2 4 4 2
1@3 3‘1

® @

ﬂ}—i CAN_H ﬂ]i—u CAN_H
M@—% CAN_L —WHieocan_L
»BULS Loy —BUlesvaoy
—r-BK! 2 anD —chK! 4 GND

@ Stecker M8, 4-polig
® Leitung mit Dose M8, 4-polig

MONTAGEHINWEISE SLIM & FLAT

0] @

@® Modell Slim = Lichtaustritt an der schmalen Seite
@ Modell Flat = Lichtaustritt an der breiten Seite

Weitere Informationen sowie passendes Zubehor, Applikationsbeispiele und Downloads wie CAD Maf3-
modelle, Betriebsanleitungen und Software finden Sie unter www.sick.com/1108004

2026-07-17 12:06:02 - IRRTUMER UND ANDERUNGEN VORBEHALTEN DATENBLATT | SICK 5


https://www.sick.com/1108004

SICKAG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK

Sensor Intelligence

SICKAT
A GLANCE

SICK ist ein weltweit flihrendes Technologieunternehmen fiir intelli-
gente Sensorlosungen und integrierte Losungen in der industriellen
Automatisierung. Unsere Technologien setzen globale Standards und
machen lhre industriellen Prozesse effizienter, sicherer und nach-
haltiger - sowohl in der Logistik als auch in der Produktion.

SICK verbindet Sensorintelligenz mit Branchenverstandnis und zerti-
fizierten Beratungsleistungen. Wir bieten die ideale Grundlage fiir
skalierbare sowie maBgeschneiderte Automatisierungslosungen
und schaffen Mehrwert entlang der gesamten Wertschopfungskette.
Unsere enge Partnerschaft mit unseren Kunden ist mehr als nur ein
Versprechen: Gemeinsam verbessern wir die Produktivitat, steigern
die Qualitat, schiitzen Gesundheit und Sicherheit und sichern die
Zukunft nachhaltig. All das mit Empathie und Vertrauen.

Mit Leidenschaft und Pioniergeist entwickelt SICK seit 1946 innovative
Technologien. Dank einem globalen Netzwerk in rund 40 Landern ist
SICK weltweit prasent und immer in lhrer Nahe. Der Hauptsitz des Unter-
nehmens befindet sich in Waldkirch in der Nahe von Freiburg, Deutsch-
land. Unsere Kunden profitieren von unserem Verstandnis fur lokale
sowie globale Anforderungen, die wir in maBBgeschneiderte Losungen
Ubersetzen.





