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Resimler farkli olabilir

Ayrintili teknik bilgiler

Siparis bilgileri

T e

DBSG60E-B7EQD1024

Diger cihaz modelleri ve aksesuar

Emniyet teknigi parametreleri

MTTF, (tehlike olusturan bir devre disi kal-

ma durumunda kadar ortalama siire)

500 yil (EN ISO 13849-1) b

Talep Uzerine

b Bu Urin standart bir Grlindlr, makine direktiflerinde tanimlanmis glivenli kompanent icermez. Yapi elemanlarinin nominal ylk bazli hesaplamasi, ortalama ortam
sicakligl 40 °C, kullanim sikhig 8760 h/a. Bitiin elektronik devre disi kalma durumlar tehlikeli devre disi kalma olarak kabul edilir. Ayrintili bilgi icin bakiniz Dokiiman

No. 8015532.
Performans

Devir basina palsler
Olgme adimi

Olciim sapmasi
Hata limitleri

Algilama derecesi

ArayUzler
iletisim arayiizii
iletisim arayiizii ayrintisi
Sinyal kanali sayisi
Baslatma siiresi

Cikis frekansi

Yik akimi

Giic tiuketimi

1)
2)

Elektrik
Baglanti tipi

Besleme Gerilimi
Referans sinyali, sayi

Referans sinyali, konum

Ters polarizasyon korumasi

1)
2)

3 Diger bir US kanalina veya GND'ye karsi maksimum 30 san igin kisa devre izinli.

1.024

< 90°, elektrik/palsler devir basina
+ 18° / Devir basina palsler

Olgiim adiminda sapma x 3

< 0,5+ %5

Artimli
HTL / Push pull
6 kanal

<5ms?

+300 kHz ?

< 30 mA, kanal basina

< 1 W (Yiiksiiz)

Bu slire sonunda gegerli sinyaller okunabilir.
Talep halinde 450 kHz'ye kadar.

Kablo, 8 telli, erkek konnektdrli, M23, 12 pin, Gniversal, 0,5 m ¥

2)

10...27V
1

90°, elektrikli, A ve B ile mantiksal birlesim

v

Merkezi sabitleme icin M23 erkek konnektor.

Universal kablo baglantisi, radyal veya eksenel dogrultuda kivrim olmadan yerlestiriimesi miimkiin olacak sekilde pozisyonlandiriimistir.
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Cikiglann kisa devre dayanimi v

1)
2)

Universal kablo baglantisi, radyal veya eksenel dogrultuda kivrim olmadan yerlestiriimesi miimkiin olacak sekilde pozisyonlandiriimistir.
Merkezi sabitleme icin M23 erkek konnektor.
3 Diger bir US kanalina veya GND'ye karsi maksimum 30 san icin kisa devre izinli.

Mekanik
Mekanik uygulama Blind hollow saft
Mil capi 14 mm
On sikigtirma
Flans tiirii / tork destegi Tork destegi 1 tarafli, uzun delik, delik dairesi yaricapl 31,5 mm - 48,5 mm
Agirhik +0,25 kg D
Mil malzemesi Plastik kovanli paslanmaz celik
Flans malzemesi Aliminyum
Govde malzemesi Aliminyum
Kablo malzemesi PVC
Calismaya baslama torku + 0,5 Nem (+20 °C)
isletme torku 0,4 Nem (+20 °C)
izin verilen statik mil hareketi 1 0,3 mm (radyal)
+0,5 mm (diiz) ?
izin verilen dinamik mil hareketi + 0,1 mm (radyal)
+ 0,2 mm (diiz) ?
Caligma devir sayisi 6.000 min-' 2
Maksimum devir sayisi 9.000 min-' ¥
Rotorun atalet momenti 50 gem?
Rulman dayanim omrii 3,6 x 10° tur
Acisal ivme < 200.000 rad/s?
1

) Erkek konnektdrlii enkoderi veya erkek konnektdr kabloyu temel alir.
2) C ve K tork destekleri icin gecerli degildir.

3)
4)

Calisma sicaklig) aralig) tasarlanirken 1.000 dak™* degerinde 2,6 K'lik kendiliginden isinmaya dikkat edin.

Enkoderin mekanik olarak tahribatina neden olmayacak maksimum hiz. Calisma siresini ve sinyal kalitesini etkileyebilir. Litfen maksimum cikis frekansini dikkate
alin.

Ortam verileri

EMVC EN 61000-6-2 ve EN 61000-6-3 uyarinca
Koruma sinifi IP67, gbvde tarafi (IEC 60529) V)

IP65, mil tarafi (IEC 60529)
izin verilen rolatif nem 90 % (Ciglenmeye izin verilmez)
Calisma sicakligi aralig _20°C..+85°C?
Depolama sicakligi araligi -40 °C... +100 °C, Ambalajsiz
Darbelere karsi direnc 200 g, 3 ms (EN 60068-2-27)
Titresimlere karsi direnc 30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
1)

Karsi soket monte edilmis durumda.

2 Bu degerler; aksi belirtiimedigi slirece, tavsiye edilen aksesuar pargalari dahil olmak lzere tim mekanik uygulamalar icin gegerlidir.

Siniflandirmalar
ECLASS 5.0 27270501
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ECLASS 5.1.4
ECLASS 6.0
ECLASS 6.2
ECLASS 7.0
ECLASS 8.0
ECLASS 8.1
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
UNSPSC 16.0901

Teknik cizim

Olciiler mm cinsindedir

XF7 degerleri icin bkz. Mil capi tablosu Tip Blind hollow saft
@ govdedeki sifir pals isareti
@ tork destegi altinda yer alan flanstaki sifir pals isareti

27270501
27270590
27270590
27270501
27270501
27270501
27270501
27270501
27270501
27270501
EC001486
EC001486
EC001486
EC001486
41112113

83
(3.27)
26.7

(1.05)

D XF7

@58
(2.28)

31.5(1.24)

9.4(0.37)

37.6°

54 (2.13)
485 (1.91)

43.8

TipBlind hollow saft

DBSB60X-BAXXXXXXXX
DBSB60x-BLXXXXXXXX

DBS60x-BBXXXXXXXX
DBSB60x-B2XXXXXXXX

DBSB60x-BCXXXXXXXX
DBSB60x-B3XXXXXXXX

DBS60x-BDXXXXXXXX
DBSB60x-BAXXXXXXXX

DBSB60X-BEXXXXXXXX

(1.72)

5.1(0.20)

6 mm

8 mm

3/8”

10 mm

12 mm
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TipBlind hollow saft
DBS60x-B5XXXXXXXX

DBSB60x-BFXxxxxxxx 1/2"
DBS60x-BBXXXXXXXX
DBSB60x-BGXXXXXXXX 14 mm

DBSB60x-B7 XXXXXXXX

DBS60x-BHXXXXXXXX 15 mm
DBS60x-B8XXXXXXXX

DBSB60x-BJxxxxxxxx 5/8"

Montaj sablonlari Blind hollow saft

@ XJI7

SN SR I DR R |

min. 15

(0.59)
max. 40

(157)

Kullanici tarafi
TipBlind hollow saft

DBSB60X-BAXXXXXXXX 6 mm
DBS60x-BLXXXXXXXX

DBS60x-BBXXXXXXXX 8 mm
DBSB60x-B2XXXXXXXX

DBSB60x-BCXXXXXXXX 3/8"

DBS60x-B3XXXXXXXX

DBS60x-BDXXXXXXXX 10 mm
DBSB60x-B4XXXxXxxxx

DBS60x-BEXXXXXXXX 12 mm
DBSB60x-B5XXXXXXXX

DBS60x-BFXXXXXXXX 1/2"

DBS60x-BBXXXXXXXX

DBSB60x-BGXXXXXXXX 14 mm
DBS60x-B7 XXXXXXXX

DBSB60x-BHXXXXXXXX 15 mm

DBSB60x-B8XXXXXXXX
DBS60x-BJxxxxxxxx 5/8"

PIN yerlesimi
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kablo / govdedeki M23 konnektorll soket ( erkek ) goriinimi

Damarlarin rengi Erkek konnek- Erkek konnek- TTL/HTL 6 ka-
(kablo baglantisi) tor M12, 8 pinli tor M23, 12 pinli nalinin sinyali
Kahverengi 1 6 A-
Beyaz 2 5 A
Siyah 3 1 B-
Pembe 4 8 B
Sari 5 4 Z-
Lila 6 3 VA
Mavi 7 10 GND
Kirmizi 8 12 HUg
B - 9 Dolu degil
- - 2 Dolu degil
- - 11 Dolu degil
- - 7 Dolu degil
Ekran Ekran Ekran Ekran
Diyagramlar
Pulses per revolution
10240 \
9216 \
8192 \\
7168
6144
5120
\\
4096 N
3072
2048 —
1024
0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Speed N
[min?]

Aciklama

Sinyal hatti
Sinyal hatti
Sinyal hatti
Sinyal hatti
Sinyal hatti
Sinyal hatti
Sasi baglantisi
Besleme Gerilimi
Dolu degil
Dolu degil
Dolu degil
Dolu degil

Ekran, enkoder
govdesine baglidir
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Diyagramlar Elektrikli araylzler icin sinyal ¢ikiglari TTL ve HTL
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enkoder Miline “A” ydnunde bakarak Cw, boyutsal ¢gizimle karsilastirin.
Besleme Gerilimi
45V..55V
10V..30V
10V..27V
45V..30V
45V..30V
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Onerilen aksesuar

Diger cihaz modelleri ve aksesuar
Kisa aciklama Tip Stok no.

konnektorler ve kablolar

Aciklama: SSI, Blendajli, Artimli, HIPERFACE® LTG-2308-MWENC 6027529
« Baglant tiirii A kafa: Acik kablo ucu

« Baglant tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tirii: SSI, Artimli, HIPERFACE®

* Teslimat Kapsami: Metreyle satilan Griin

* Kablo: 8 telli, PUR, halojensiz

.

 Aciklama: SSI, Blendajli, Artimli LTG-2411-MW 6027530
« Baglant tiirii A kafa: Acik kablo ucu

« Baglant tiirii B kafa: Acik kablo ucu

* Sinyal tiirii: SSI, Artimli

+ Teslimat Kapsami: Metreyle satilan Uriin

¢ Kablo: 11 telli, PUR

* Aciklama: SS|, Blendajli, Artimh LTG-2512-MW 6027531
~~ « Baglant: tiirii A Kafa: Acik kablo ucu

« Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

¢ Sinyal tirii: SSI, Artimli

* Teslimat Kapsami: Metreyle satilan Uriin

* Kablo: 12 telli, PUR, halojensiz

 Aciklama: SSI, Blendajli, TTL, HTL, Artimli LTG-2612-MW 6028516
\\,,\ ¢ Baglant tiirii A kafa: Agik kablo ucu

« Baglant: tiirii B kafa: Acik kablo ucu

* Sinyal tirii: SSI, TTL, HTL, Artimh

* Teslimat Kapsami: Metreyle satilan Uriin

* Kablo: 12 telli, UV ve tuzlu suya dayanikl, PUR, halojensiz

» Aciklama: Artimli, Blendajli DOL-2312-G30MLA3 2030702
« Baglant tiirii A kafa: Disi konnektor, M23, 12 pin, diiz

« Baglant tiirii B kafa: Acik kablo ucu

¢ Sinyal tiirii: Artimh

« Kablo: 30 m, 11 telli, PUR

* Uygulama alani: Yag/yaglama maddesi alani

-~

* Aciklama: Artimli, Blendajli DOL-2312-G25MLA3 2030699
« Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M23, 12 pin, diiz

« Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

¢ Sinyal tirii: Artiml

¢ Kablo: 25 m, 11 telli, PUR

¢ Uygulama alani: Yag/yaglama maddesi alani

-~

* Aciklama: Artimli, Blendajli DOL-2312-G20MLA3 2030695
¢ Baglant tiirii A kafa: Disi konnektor, M23, 12 pin, diiz

« Baglant: tiirii B kafa: Acik kablo ucu

* Sinyal tirii: Artimli

* Kablo: 20 m, 11 telli, PUR

¢ Uygulama alani: Yag/yaglama maddesi alani

» Aciklama: Artimli, Blendajli DOL-2312-G15MLA3 2030692
« Baglant tiirii A kafa: Disi konnektor, M23, 12 pin, diiz

« Baglant tiirii B kafa: Acik kablo ucu

¢ Sinyal tiirii: Artimh

« Kablo: 15 m, 11 telli, PUR

¢ Uygulama alani: Yag/yaglama maddesi alani

-~

* Aciklama: Artimli, Blendajli DOL-2312-G10MLA3 2030688
« Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M23, 12 pin, diiz

« Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

¢ Sinyal tirii: Artimli

¢ Kablo: 10 m, 11 telli, PUR

¢ Uygulama alani: Yag/yaglama maddesi alani

S~

* Aciklama: Artimli, Blendajli DOL-2312-GO7MLA3 2030685
¢ Baglant tiirii A kafa: Disi konnektor, M23, 12 pin, diiz

« Baglant: tiirii B kafa: Acik kablo ucu

* Sinyal tirii: Artimli

¢ Kablo: 7 m, 11 telli, PUR

¢ Uygulama alani: Yag/yaglama maddesi alani

» Aciklama: Artimli, Blendajli DOL-2312-GO2MLA3 2030682
* Baglant tiirii A kafa: Disi konnektor, M23, 12 pin, diiz

« Baglant tiirii B kafa: Acik kablo ucu

¢ Sinyal tiirii: Artimh

-~
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Kisa aciklama Tip Stok no.

Kablo: 2 m, 11 telli, PUR
Uygulama alani: Yag/yaglama maddesi alani

. Agiklama: HIPERFACE®, Blendajli, SSI, Artimli D0S-2312-W01 2072580
Baglant tiirii A kafa: Disi konnektor, M23, 12 pin, aclli, A kodlamali

Sinyal tiri: HIPERFACE®, SSI, Artimli
¢ Baglanti teknigi: Lehim baglantisi

Aciklama: HIPERFACE®, Blendajli, SSI, Artimli D0S-2312-G02 2077057
¢ Baglant tiirii A kafa: Disi konnektor, M23, 12 pin, diiz, A kodlamali

° Sinyal tiirii: HIPERFACE®, SSI, Artimh

« Baglanti teknigi: Lehim baglantisi
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Online - Teknik bilgi

BiR BAKISTA SICK

SICK, endustriyel uygulamalarda akilli sensor ve sensér ¢ézumleri konusunda lider Ureticilerdendir. Essiz bir
Uriin ve hizmet yelpazesi; stireglerin glvenli ve etkili sekildeki kontrolina, kisilerin kazalardan korunmasini
ve cevreye verilen zararlarin 6nlenmesini saglayan mikemmel temeli olusturur.

Cok cesitli branslarda kapsamli bilgi birikimine sahibiz ve siirecleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. iste bu
sayede akilli sensorlerle tam da musterilerimizin ihtiyaci olani teslim edebiliyoruz. Sistem ¢dziimleri Avrupa,
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde musteriye 6zel olarak test ve optimize edilir.
BUtln bunlar bizi guvenilir bir tedarikci ve ARGE ortagl haline getiriyor.

Kapsamli hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Om(ir Boyu servis hizmeti makinenin kullanim émrii
boyunca guvenlik ve verimlilik ile ilgili destek saglar.

Bu bizim i¢in "Sensor Zekasi"dir.

DUNYA GENELINDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diger merkezler icin

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



