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FOTOCELLER - ZLD18-APZAK8

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Funktionsprincip
Funktionsprincip detalje
Dimensioner (L x h x b)
Husform (lysudgang)
Gevinddiameter (hus)
Fastgerelsesmade
Husfarve

Tasteafstand maks.
Tasteafstand

Lystype

Lyskilde
Lyspletstarrelse (afstand)

Belgeleengde

W
Reflektor PL8OA.

MEKANIK/ELEKTRICITET

Forsyningsspaending U,
Rippel
n

Uden belastning.
2

Signalvarighed ved resistiv belastning.
3

Ved et lys-/mearkeforhold pa 1:1.
@

A =Polsikrede U -tilslutninger.
B

B = Polsikrede ind- og udgange.

o
D = Udgange, overstrams- og kortslutningssikrede.
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FOTOCELLER

ZLD18-APZAKS

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type varenr.
ZLD18-APZAK8 1096991

Andre modeller og tilbehgr pa www.sick.com/Z18_Simple_Sense

(€& @ ek

Billeder kan afvige

Refleksionsfotocelle

Med mindsteafstand til reflektoren (dobbelt linsesystem)
13,6 mm x 34,8 mm x 23 mm

Hybrid

M18

M18, hoved/pa siden (24,1 ... 25,4 mm)
Gennemsigtig

om..5m’

Om..42m !

Synligt redt lys

LED

@125 mm (1.000 mm)

625 nm

10VDC..30VDC
<10 %
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FOTOCELLER - ZLD18-APZAKS

Stremforbrug <15mA’
Transistorudgang PNP
Udgangsfunktion Aktiv ved lys

Transistorudgang detalje
Transistorudgang Q1 PNP, Aktiv ved lys
Transistorudgang Q2 Ikke forbundet

Udgangsstrem | 100 mA
Reaktionstid <500 s &)
Skiftefrekvens 1.000 Hz®
Tilslutningsmade Ledning med stik RJ11, 6-polet, 3.000 mm
Ledningsmateriale Plast, PVC
Ledertveersnit 0,13 mm?
Beskyttelseskredsleb A 4

B 5)

D 6)
Beskyttelsesklasse ]
Veegt 3,639
Polfilter Y
Husets materiale Plast, ABS
Materiale, optik Plast, PMMA
Kapslingsklasse P67
Omgivelsestemperatur, drift -40°C..+55°C
Omgivelsestemperatur, lager -40°C..+70°C
UL-file-nr. E189383

El
Uden belastning.
2
Signalvarighed ved resistiv belastning.
3
Ved et lys-/merkeforhold pa 1:1.
N
A = Polsikrede Uv-tilsluminger.
5
B = Polsikrede ind- og udgange.

Ll
D = Udgange, overstrems- og kortslutningssikrede.

TILSLUTNINGSMADE/TILSLUTNINGSBELZAGNING

Tilslutningsmade
Ledning med stik RJ11, 6-polet, 3.000 mm
Tilslutningsmade detalje
Ledningsmateriale Plast
Ledertvaersnit 0,13 mm?

Tilslutningsbelaegning

BN2 +(L+)
BK3 Q,
WH 4 Not connected
BUS -(M)
CERTIFIKATER
EU declaration of conformity v
UK declaration of conformity v
ACMA declaration of conformity Y
Moroccan declaration of conformity Y
China RoHS %
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FOTOCELLER - ZLD18-APZAK8

China Compulsory Product Certification (CCC)

exempt

MALTEGNING

13.6 (0.54)

209(082)@
]
L\ J |

v

2x@3.5(0.14)

(
25.4 (1.0)
34.8 (1.37)

14.1
(0.56)

Dimensioner i mm

® optisk akse, sender

®@ optisk akse, modtager
® LED-statusvisning

@ Tilslutning

23(0.91)

TILSLUTNINGSBELAGNING, SE TABELLEN OVER TEKNISKE DATA: TILSLUTNINGSMADE/TILSLUTNINGSBEL/AGNING

IDENTIFIKATION

Operating reserve
100

AN

N\
N\
N\
§
A WA V. N
N\

N\

\

ANANA

[N

0 2,000 4,000 6,000
(78.74) (157.48) (236.22)
Distance in mm (inch)

@ reflektor PL23 FT

@ Reflektor PL20A
® reflektor PL250
@ Reflektor PL40OA
® reflektor PL8OA
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DETEKTERINGSAFSTANDSDIAGRAM
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(6.56) (13.12) (19.69)

[ Sensing range

@ reflektor PL23 FT
@ Reflektor PL20A
® reflektor PL250
@ Reflektor PL40A
® reflektor PL8OA

Yderligere informationer samt passende tilbeher, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimen-
sionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes pa www.sick.com/1096991
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Distance in m (feet)

Sensing range max.
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SICK

Sensor Intelligence

OVERBLIK
OVER SICK

SICK er en af verdens farende teknologivirksomheder inden for intel-
ligente sensorlgsninger og integrerede lasninger til industriel auto-
matisering. Vores teknologier saetter globale standarder og ger dine
industrielle processer mere effektive, sikre og beeredygtige - bade
inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede
ragivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og til-
passede automatiseringslgsninger og skaber merveerdi gennem hele

veerdikeeden. Vores teette samarbejde med kunderne er mere end blot
et lgfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, gger kvaliteten, beskytter
sundhed og sikkerhed og sikrer en baeredygtig fremtid. Alt med empati
og tillid.

Med passion og pionerand har SICK udviklet innovative teknologier
siden 1946. Takket veere et globalt netveerk i omkring 40 lande er SICK
til stede over hele verden og altid teet pa dig. Virksomhedens hoved-
kontor ligger i Waldkirch i naerheden af Freiburg, Tyskland. Vores kun-
der drager fordel af vores indsigt i bade lokale og globale krav, som vi
omseetter til tilpassede l@gsninger.





