SICK.COM

TEKNIK SAYFA

WLA4SP-22162130A00

W4
Fotoseller

s I C K Sensor Intelligence


https://www.sick.com

FOTOSELLER - WLA4SP-22162130A00

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

OZELLIKLER

Fonksiyon prensibi
Calisma prensibi ayrintisi

Algilama mesafesi
Min. algilama mesafesi
Maksimum algilama mesafesi
Reflektor ile sensor arasindaki maks. mesafe araligi
(calisma rezervi 1)
Reflektor ile sensor arasindaki 6nerilen mesafe arali-
g1 (calisma rezervi 3,75)
Referans reflektor

En iyi performans icin onerilen algilama mesafesi
aralig
Polarizasyon filtresi
Verici 1gini
Isik kaynagi
Isik tlird

Isik noktasi bigimi
Isik demeti capl (mesafe)
Gonderme 1sik huzmesinin maksimum yayilmasi ve
norm génderme ekseni (meyilli aci)
LED karakteristik verileri
Normatif referans
LED risk grubu isareti
Dalga uzunlugu
Ortalama kullanim siiresi

Ayarlama
Ogretme tusu
10-Link
Gosterge
Mavi LED
Yesil LED
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SIPARIS BILGILERI

Tip Stok no.

WLA4SP-22162130A00 1136389

Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar i¢in bkz. www.sick.com/W4

C€ ook @= & @ &8

Resimler farkli olabilir

Reflektorli sensor

Reflektor minimum mesafesi olmadan (tek lens sensor / koaksiyel optik)

Om

71m
Om..71m
Om..5m

PL8O reflektor
Om..5m

Evet

PinPoint LED

Goriinebilir kirmizi isik
Nokta seklinde

150 mm (5 m)

< +/-1,5° (T, =+23°C'de)

EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modifiye edilmis
Serbest grup

635 nm

T, = +25 °C'de 100.000 saat

BluePilot
Hassasiyeti ayarlamak igin
Sensor parametrelerini ve Smart Task fonksiyonlarini ayarlamak igin

BluePilot: Hizalama yardimi
Durum gdstergesi
Kalici acik: Power on
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Sari LED

Ozel uygulamalar

EMNIYET TEKNIGI PARAMETRELERI

MTTF,
DC

avg

ILETISIM ARAYUZU

10-Link
Veri aktarma hizi
Dongi suresi
Proses verisi uzunlugu
Proses verisi yapisi

VendorID

DevicelD HEX

DevicelD DEC

DEZ 6nceki modeller igin desteklenen DevicelD'ler
Uyumlu Masterport tipi

SI0 modu destek

ELEKTRIK

Gerilim kaynagi U,
Sinyal tasima

Kullanim kategorisi

Akim tiiketimi
Koruma sinifi
Dijital ¢cikis
Adet
Tur

Anahtarlama tipi

Sinyal gerilimi PNP HIGH/LOW
Sinyal gerilimi NPN HIGH/LOW
Cikig akimi 1

Koruma devreleri Cikislar

Tepki siiresi
Tekrarlama hassasiyeti (tepki sliresi)
Anahtarlama frekansi

Pin/damar diizeni
Fonksiyon Pin 4 / siyah (BK)

Fonksiyon Pin 4 / siyah (BK) - Ayrinti
Fonksiyon Pin 2 / beyaz (WH)

Fonksiyon Pin 2 / beyaz (WH) - Ayrinti

9
Sinir de@erler.

2
Bu anahtarlama cikigi, baska bir ¢ikisa baglanmamalidir.

FOTOSELLER - WLA4SP-22162130A00

Yanip soniiyor: I0-Link modu

Isik alimi durumu

Statik a¢ik: Nesne mevcut degil

Statik kapali: Nesne mevcut

Yanip sonerken: 1,5 ¢alisma rezervinin altina inildi

Folyoya sarili nesnelerin algilanmasi

1.601yil
%0

v, 10-Link V11

COM2 (38,4 kBaud)

2,3ms

16 Bit

Bit O = Anahtarlama sinyali Q,
Bit 1= Anahtarlama sinyali Q ,
Bit 2 ... 15 = Mevcut alici seviyesi (canli)
26

0x800323

8389411

8388903

A

Evet

10VDC..30VDC"

<5V

DC-12 (EN 60947-5-2 uyarinca)
DC-13 (EN 60947-5-2 uyarinca)
=20 mA, yiksiiz. U, = 24 V'ta
]

2

itme-gcekme: PNP/NPN
Aydinlik/karanlik ile anahtarlama
Yaklagik U-2,5V/0V
Yaklagik U,/ <25V
<100 mA

Ters kutup korumali
Asiri akima dayanikli
Kisa devre korumali
=500 us

150 us

1.000 Hz

Dijital ¢ikig, aydinlik ile anahtarlama, nesne mevcut - Q, DU$UK cikisi ?
10-Link iletigimi C

Sensoriin Pin 4 fonksiyonu yapilandirilabilir
Diger ayar olanaklari, |O-Link lizerinden sunulur

Dijital ¢ikig, karanlik ile anahtarlama, nesne mevcut - QU YUKSEK ¢ikigi ?

Sensoriin Pin 2 fonksiyonu yapilandirilabilir
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Diger ayar olanaklari, 10-Link tizerinden sunulur

»
Sinir de@erler.

2
Bu anahtarlama ¢ikisi, baska bir ¢ikisa baglanmamalidir.

MEKANIK
Govde yapisi Dort koseli form
Model ayrintisi Slim
Boyutlar (G x Y x D) 121 mm x 41,9 mm x 18,6 mm
Baglanti 4 pinli M8 erkek konnektor
Malzeme
Govde Plastik, VISTAL®
Oncam Plastik, PMMA
Erkek konnektor Plastik, VISTAL®
Sabitleme vidalarinin maks. sikma torku 0,4 Nm

ORTAM VERILERI

Koruma sinifi IP66 (EN 60529)
IP67 (EN 60529)
Calisma ortami sicakligi -40°C...+60°C
Depo ortam sicakligi -40°C..+75°C
Tip. Ortam 1s1§ina dayaniklilik Yapay isik: = 50.000 Ix
Gines 1s1g1: = 50.000 Ix
Darbe dayanimi 30 g, M ms (X, Y, Z ekseni boyunca 3 pozitif ve 3 negatif darbe, toplam 18 darbe (EN60068-2-27))
Titresime karsi dayaniklilik 10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1T mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))
Nem 35 % ... 95 %, bagil nem (yogusma olusmaz)
Elektromanyetik uyumluluk (EMV) EN 60947-5-2
Temizlik maddesi dayanikliligi ECOLAB
UL-dosya no. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
SMART TASK
Smart Task tanimi Temel mantik
Mantik fonksiyonu Dogrudan
VE
VEYA
Zamanlayici fonksiyonu Devre digi birakilmis

Acilma gecikmesi

Kapanma gecikmesi

Acilma ve kapanma gecikmesi
Pals (One Shot)

inverter Evet

Anahtarlama frekansi SIO Logic: 800 Hz !
Tepki suresi SIO Logic: 600 ps
Tekrarlanabilirlik SIO Logic: 200 ps

Anahtarlama sinyali
Anahtarlama sinyali Q, Anahtarlama ¢ikisi

Anahtarlama sinyali QU Anahtarlama cikisi

)
Smart Task fonksiyonlarinin 10-Link iletisimi olmadan kullanimi (SIO modu).

ARIZA TESHIS

Cihaz sicakligi
Olg[]m mesafesi Cok soguk, soguk, dengeli, Ilik, sicak
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Cihaz durumu Evet
Ayrintili cihaz durumu Evet
Calisma saati sayaci Evet
Sifirlama fonksiyonlu ¢alisma saati sayaci Evet
Ogretme kalitesi Evet
Calisma kalitesi Evet, Kirlilik gostergesi

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity

China RoHS

IS S S (S S

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate

10-Link certificate

A NN

Photobiological safety (IEC EN 62471)

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)

GOSTERGE VE AYARLAMA ELEMANLARI
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® Yesil LED
® Sari LED
® Ogretme tusu
® Mavi LED

BAGLANTI TIPI 4 PINLI M8 ERKEK KONNEKTOR
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BAGLANTI SEMASI CD-490

Y: !

—t—= + (L+)
L2 5 (v
su! 3 -
42 0.0

DOGRULUK TABLOSU iITME-CEKME: PNP/NPN AYDINLIK ILE ANAHTARLAMA Q

Light switching Q (normally closed (upper switch), normally open (lower switch))

Object not present =» Output HIGH Object present =» Output LOW

Light receive
Light receive indicator
Load resistance to L+

Load resistance to M
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DOGRULUK TABLOSU iTME-CEKME: PNP/NPN - KARANLIK ILE ANAHTARLAMA Q

Dark switching Q (normally open (upper switch), normally closed (lower switch))

Object not present =» Output LOW Object present =» Output HIGH

Light receive
Light receive indicator :@:

Load resistance to L+ &

Load resistance to M

KARAKTERISTIK EGRI KIMYASAL MADDELERE DAYANIKLI REFLEKTORLER

Operating reserve

100 %
A\
L\ 3)
O\ N\
N\ \
\ \ \
- AN
DY 1\ \
\ \
\ N\
\
1 \ |
0 1 2 3 4
(3.28) (6.56) (9.84) (13.12)

Distance in m (feet)
Recommended sensing range for

the best performance

® Reflektor PLIOF CHEM
@ PL20 CHEM reflektor
® P250 CHEM reflektor
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KARAKTERISTIK EGRI INCE UCLU REFLEKTORLER

Operating reserve

100 \

10 \

N

\

1 A \
0 1 2 3 4 5 6
(3.28) (6.56) (9.84) (13.12) (16.40) (19.69)

Distance in m (feet)

Recommended sensing range for
the best performance

@® Reflektor PL1OF
@ Reflektor PL1OFH-1
® Reflektor PL20F
@ Reflektor P250F

KARAKTERISTIK EGRI REFLEKTOR BANDI

Operating reserve

100 \

N

LN
0 1 2 3 4 5 6
(3.28) (6.56) (9.84) (13.12) (16.40) (19.69)

Distance in m (feet)

Recommended sensing range for
the best performance

® REF-DG reflektor bandi

@ reflektor bandi REF-IRF-56

® Reflektér bandi REF-AC1000
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KARAKTERISTIK EGRI STANDART REFLEKTORLER

Operating reserve

100

10 2 \ 8

1 \ \ WA

0 2 4 6 8
(6.56) (13.12) (19.69) (26.25)

Distance in m (feet)

Recommended sensing range for
the best performance
® Reflektér PLA0OA Antifog
® Reflektor PL20A
® PL22-2 reflektor
@ Reflektor P250H
® P250 reflektor
® PL30A reflektor
@ Reflektér PLAOA
CT110A reflektor
©® PL8OA reflektor

ISIK DEMETI CAPI

Dimensions in mm (inch)
150
(5.91)

100
(3.94)

50

‘“’2</
~—

-50
(-1.97)
-100
(-3.94)
-150 |
(-5.91)0 2 4 6 8
(6.56) (13.12) (19.69) (26.25) (26.25)

Distance in m (feet)
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ALGILAMA MESAFESI DIYAGRAMI KIMYASAL MADDELERE DAYANIKLI REFLEKTORLER

©)_ossJuPell
@ DT
G DY)

0 1 2 3 4
(3.28) (6.56) (9.84) (13.12)

Distance in m (feet)

D |

1
A B

Recommended sensing range for
the best performance

Reflektér PLIOF CHEM

PL20 CHEM reflektor

P250 CHEM reflektor

M cinsinden min. algilama mesafesi
M cinsinden maks. algilama mesafesi

Reflektor ile sensdr arasindaki maks. mesafe araligi (¢alisma rezervi 1)

O 0O W > W N -

Reflektor ile sensor arasindaki 6nerilen mesafe araligi (calisma rezervi 3,75)

ALGILAMA MESAFESI DIYAGRAMI INCE UGLU REFLEKTORLER

(‘Do 8 2
@)[0 0
©lc 7B
@ DY)

0 1 2 3 4 5 6
(3.28) (6.56) (9.84) (13.12)(16.40)(19.69)

Distance in m (feet)

D |

A B

Recommended sensing range for
the best performance

1 Reflektor PL1OF

Reflektor PL1OFH-1

Reflektor PL20OF

Reflektor P250F

M cinsinden min. algilama mesafesi
M cinsinden maks. algilama mesafesi

Reflektor ile sensor arasindaki maks. mesafe araligi (calisma rezervi 1)

O 0O @ >» D W N

Reflektor ile sensor arasindaki énerilen mesafe araligi (calisma rezervi 3,75)

1 O TEKNIK SAYFA | SICK 2026-08-04 19:29:34 - YANLISLAR VE DEGISIKLIKLER ICIN HAKLAR SAKLIDIR



ALGILAMA MESAFESI DIYAGRAMI REFLEKTOR BANDI

O 0.75/11.25

ok ‘
0 1 2 3 4 5 6
| (3.28) (6.56) (9.84) (13.12)(16.40)(19.69)
3 i Distance in m (feet)
| D |
! C
A

Recommended sensing range for

the best performance

ALGILAMA MESAFESI DIYAGRAMI STANDART REFLEKTORLER

O 0O W > W N -

(6.56)

(13.12)

Distance in m (feet)

(19.69)

Recommended sensing range for
the best performance
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REF-DG reflektoér bandi

Reflektor bandi REF-IRF-56

Reflektor bandi REF-AC1000

M cinsinden min. algilama mesafesi

M cinsinden maks. algilama mesafesi

Reflektor ile sensor arasindaki maks. mesafe araligi (calisma rezervi 1)

Reflektor ile sensor arasindaki dnerilen mesafe araligi (calisma rezervi 3,75)

Reflektor PLAOA Antifog
Reflektor PL20A
PL22-2 reflektor
Reflektor P250H

P250 reflektor

PL30A reflektor
Reflektor PL40OA

C110A reflektor

PL8OA reflektor

TEKNIK SAYFA | SICK
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M cinsinden min. algilama mesafesi

A
B M cinsinden maks. algilama mesafesi
(¢} Reflektor ile sensor arasindaki maks. mesafe araligi (calisma rezervi 1)
D Reflektor ile sensor arasindaki 6nerilen mesafe araligi (calisma rezervi 3,75)
BOYUTSAL CIZIM, SENSOR
12.1 0.48) 18.6 (0.73)

@

===,

30.5(1.2)
25.4 (1)

18.6 (0.73)

11.3 (0.44)
@
L
@)

7.6(0.3)
3.7 (0.15)

@

M8x1

12 (0.47)

Olciiler mm cinsindedir

@® optik eksen ortasi

® Baglanti

® sabitleme deligi M3

@ Gosterge ve ayarlama elemanlari

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama érnekleri ve CAD 6l¢i modelleri, kullanim kilavuzlari ve yazi-
lim gibi indirmeler i¢in bkz.: www.sick.com/1136389
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SICK

Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





