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İPLI ENKODER

BCV08-
J1QM03M200

SIPARIŞ BILGILERI

Tip Stok no.

BCV08-J1QM03M200 1133458

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/VarioLine

   

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

EMNIYET TEKNIĞI PARAMETRELERI

MTTF
D
 (tehlike oluşturan bir devre dışı kalma duru-

munda kadar ortalama süre)
270 yıl (EN ISO 13849-1) 

1)

1)

 Bu ürün standart bir üründür, makine direktiflerinde tanımlanmış güvenli kompanent içermez. Yapı elemanlarının nominal yük bazlı hesaplaması, ortalama ortam sıcaklığı 40 °C, kullanım sıklığı 8760 h/a. Bütün elektronik

devre dışı kalma durumları tehlikeli devre dışı kalma olarak kabul edilir. Ayrıntılı bilgi için bakınız Doküman No. 8015532.

PERFORMANS

Ölçüm aralığı 0 m ... 3 m

Enkoder Mutlak enkoder

Çözünürlük (ip + enkoder) 0,01 mm 
1)
 

2)

Tekrarlanabilirlik ≤ 0,3 mm 
3)

Doğrusallık ≤ ± 2 mm 
3)

Histerezis ≤ 1,2 mm 
3)

1)

 Gösterilen değerler, yuvarlanmış değerlerdir.

2)

 BCV08'in PROFİNET'le örneğinden emsal hesaplama: 230 mm (her bir devir için ip uzunluğu - bkz. Mekanik veriler): 262.144 (her bir devirde adım sayısı) = 0,001 mm (ip + enkoder kombinasyonunun çözünürlüğü).

3)

 Değer, ip mekanizması ile ilgili.

ARAYÜZLER

İletişim arayüzü SAE J1939

Programlanabilir

ELEKTRIK

Bağlantı tipi Erkek konnektör, M12, 5 pin, üniversal

Besleme Gerilimi 10 V ... 30 V
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İPLI ENKODER - BCV08-J1QM03M200

Güç tüketimi ≤ 1,5 W (Yüksüz)

MEKANIK

Ağırlık 0,72 kg

Materyal, ölçüm teli Paslanmaz çelik 1.4401

Ölçüm ipi çapı 0,81 mm

Materyal, gövde ip mekanizması Paslanmaz çelik 1.4301

Yay geri çekme kuvveti 8 N ... 10 N 
1)

Her bir devir için ip uzunluğu 230 mm

İp mekanizması çalışma süresi Typ. 1.000.000 Devirler 
2)
 
3)

Gerçek ip çıkış uzunluğu 3,2 m

Ayarlama hızı 4 m/s

Takılan enkoder AHM36 SAE J1939, AHM36A-S3JC014X12, 1120251

Takılan mekanizma MRA-V080-103D3, 5347779
1)

 Bu değerler 25 °C ortam sıcaklığında ölçülür. Başka sıcaklıklarda sapmalar olabilir.

2)

 Yüklenmenin türüne bağlı olan ortalama değerler.

3)

 Kullanım ömrü, zorlanma türüne bağlıdır. Etki faktörleri: Çevre koşulları, montaj durumu, kullanılan ölçüm mesafesi, çalışma hızı ve ivmelenme.

ORTAM VERILERI

EMVC EN 61000-6-2 ve EN 61000-6-3 uyarınca

Koruma sınıfı IP60, takılan mekanizma
IP66, Enkoder (IEC 60529)
IP67, Enkoder (IEC 60529)

Çalışma sıcaklığı aralığı –30 °C ... +70 °C

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity

China RoHS
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İPLI ENKODER - BCV08-J1QM03M200

TEKNIK ÇIZIM

2

1

3

8
0

 (
3

.1
5

)

5
9

 (
2

.3
2

)

32.8 (1.29)

56 (2.20)

59 (2.32)

80 (3.15)

~ 17 (0.67)

13 (0.51)

65.5 (2.58) ±1 (0.04)

71 (2.80) ±1 (0.04)

(88 (3.64) ±1 (0.04))

~
 1

1
7

.9
 (

4
.6

4
)

5
9

 (
2

.3
2

)

M
4

 (
2

x)

5
6

 (
2

.2
0

)

Ø
 6

 (
0

.2
4

)

Ø
 1

2
 (

0
.4

7
)

M4 (2x)

M4 (4x)

26
(1.02)

Ölçüler mm cinsindedir

ANSCHLUSSBELEGUNG

2 1

43

5

4 TEKNIK SAYFA | SICK 2026-08-04 02:36:33 · YANLIŞLAR VE DEĞIŞIKLIKLER IÇIN HAKLAR SAKLIDIR



İPLI ENKODER - BCV08-J1QM03M200

PIN Sinyal Damarların rengi (kablo bağlantısı) Fonksiyon

1 CAN Shield Beyaz Blendaj

2 VDC Kırmızı Besleme GerilimiEnko-
der10 V DC ... 30 V DC

3 GND/CAN GND Mavi 0 V (GND)

4 CAN high Siyah CAN sinyali

5 CAN low Pembe CAN sinyali

Gövde - - Blendaj

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/1133458
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SICK AG 
WALDKIRCH 
GERMANY 
SICK.COM

BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




