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ДАТЧИКИ ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ - MZT8-1V6PSAKQ0

ДАТЧИКИ ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ

MZT8-1V6PSAKQ0

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

тип артикул

MZT8-1V6PSAKQ0 1092945

Прочие варианты исполнения устройства и принадлежности можно найти по ссылке: www.sick.com/
MZT8_VIA

    

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цилиндрический корпус T-образный паз

Цилиндрические корпусы с адаптером Цилиндр с профилированным штоком
Цилиндр с затянутым на поршень штоком
Круглый цилиндр
Цилиндр с пазом в виде ласточкина хвоста
SMC-шина CDQ2
SMC-шина ECDQ2

Длина корпуса 24 mm

Переключающий выход PNP

Частота переключения 1.000 Hz

Функция выхода Нормально открытый

Электрическое исполнение Пост. ток, 3-проводный

Тип защиты IP68 
1)

IP69 
2)

Особые свойства Светодиод для визуальной сигнализации при настройке/индикации (желтый)
Светодиод питания (зеленый)

1)

 Согласно EN 60529.

2)

 По EN 60529. Только головка датчика и кабель (исключая штекер).

МЕХАНИКА/ЭЛЕКТРОНИКА

Напряжение питания 10 V DC ... 30 V DC

Потребление тока 10 mA, без нагрузки

Падение напряжения ≤ 2,2 V

Постоянный ток I
a

≤ 200 mA

1)

 Дистанция, пройденная магнитом энкодера, пока датчик выдает сигнал переключения.

2)

 Постоянное напряжение питания U
B
 и окружающая температура Ta.

3)

 Кабель с изоляцией из ПВХ без сертификации UL.
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ДАТЧИКИ ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ - MZT8-1V6PSAKQ0

Класс защиты III

Чувствительность срабатывания тип. 1,6 mT

Переход через крайнее положение тип. 3 mm 
1)

Гистерезис тип. 0,5 mT

Воспроизводимость ≤ 0,1 mT 
2)

Защита от инверсии полярности Да

Защита от короткого замыкания Да

Светодиод коммутационного состояния Да

Настройка Нет

Подавление импульса включения Да

Диапазон температур при работе –30 °C ... +80 °C

Ударопрочность и виброустойчивость 30 г, 11 мс/10…55 Гц, 1 мм

ЭМС Согласно EN 60947-5-2

Вид подключения Кабель со штекером M12, 3-контактный, 0,3 m

Детали типа подключения
Сечение провода 0,14 mm²
Диаметр провода Ø 2,9 mm

Радиус изгиба При неподвижной укладке > 3 x диаметр кабеля
В подвижном состоянии > 10 x диаметр кабеля

Скручивающая нагрузка ± 270° / 10 cm
Циклы кручения > 2.000.000

Кабельный отвод Осевая

Материал
Корпус Пластик, PA12
Кабель Полиуретан 

3)

№ файла UL NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
1)

 Дистанция, пройденная магнитом энкодера, пока датчик выдает сигнал переключения.

2)

 Постоянное напряжение питания U
B
 и окружающая температура Ta.

3)

 Кабель с изоляцией из ПВХ без сертификации UL.

ПАРАМЕТРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

MTTF
D

2.289 лет

DC
avg

0 %

T
M
 (заданная продолжительность работы) 20 лет

СЕРТИФИКАТЫ

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity

China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate
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ДАТЧИКИ ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ - MZT8-1V6PSAKQ0

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Visual installation aid

(yellow LED)

1. Insert sensor

Power LED
(green)

Output LED (yellow)

2. S
lid

e

se
nso

r Q on

Q off

Torque
typical 0.4 Nm

Operating range

Optimum position

LED on

LED flashes

= Position sensor element

3. Tighten screw at optimum position 

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ CD-045
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ДАТЧИКИ ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ - MZT8-1V6PSAKQ0

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ КРАЙНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
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Примечание: корпус датчика может отличаться; изображение соответствует функции выхода «нормально открытый»;
путь пробега = ширина точки переключения + гистерезис
① положение чувствительного элемента
② Ширина точки переключения
③ гистерезис
④ Направление движения магнита
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ДАТЧИКИ ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ - MZT8-1V6PSAKQ0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ КАБЕЛЬ СО ШТЕКЕРОМ M12
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Размеры, мм
① Соединение
② Крепёжный болт SW 2,0
③ Светодиод для визуальной сигнализации при настройке/индикации (желтый)
④ Светодиод питания (зеленый)
⑤ положение чувствительного элемента; короткий переход через крайнее положение (3 мм): 2,25 мм; длинный пере-
ход через крайнее положение (9 мм): 1,5 мм

Артикул Тип L Количество жил

1090059 MZT8-2V6PSAKQ0 300 mm 3

1092945 MZT8-1V6PSAKQ0 300 mm 3

Дополнительную информацию, а также подходящие принадлежности, примеры применения и ска-
чиваемые файлы, такие как размерные модели CAD, руководства по эксплуатации и ПО, можно най-
ти на сайте www.sick.com/1092945
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SICK AG 
WALDKIRCH 
GERMANY 
SICK.COM

КРАТКО  
О SICK

SICK — ведущая мировая технологическая компания, специали-
зирующаяся на интеллектуальных сенсорных системах и инте-
грированных решениях для промышленной автоматизации. Наши 
технологии устанавливают мировые стандарты и делают ваши 
производственные процессы более эффективными, безопасными 
и устойчивыми – как в логистике, так и в производстве. 

SICK объединяет интеллектуальные сенсорные технологии с отрас-
левым опытом и сертифицированными консультационными услу-
гами. Мы предлагаем идеальную основу для масштабируемых и 
индивидуально настраиваемых решений в области автоматизации 
и создаем добавленную стоимость по всей цепочке создания цен-
ности. Наше тесное партнерство с клиентами – это больше, чем про-
сто обещание: вместе мы повышаем производительность, улучшаем 
качество, обеспечиваем охрану здоровья и безопасность и гаранти-
руем устойчивое будущее. Все это пропитано эмпатией и доверием.

Увлеченность и новаторский дух помогают компании SICK разра-
батывать инновационные технологии с 1946 года. Компания SICK 
представлена по всему миру и всегда находится рядом с вами, так 
как имеет глобальную сеть примерно в 40 странах. Головной офис 
компании расположен в Вальдкирхе, недалеко от Фрайбурга, Гер-
мания. Наше понимание местных и глобальных потребностей идет 
на пользу нашим клиентам, и мы создаем из этого индивидуальные 
решения.




