SICK.COM

KARTA CHARAKTERYSTYKI

GRSE18S-N2427

GR18
Fotoprzekazniki

s I C K Sensor Intelligence


https://www.sick.com

FOTOPRZEKAZNIKI - GRSE18S-N2427

FOTOPRZEKAZNIKI

GRSE18S-N2427

INFORMACJE DO ZAMOWIENIA

Typ
GRSE18S-N2427

Nr artykutu
1069631

Wigcej wersji urzadzen i akcesoriéw na stronie www.sick.com/GR18

C€ ecowns - ®s & @ £

SZCZEGOLOWE DANE TECHNICZNE

CECHY

Zasada dziatania

Wymiary (szer. x wys. x gteb.)

Ksztatt korpusu (wyjscie wigzki $wiatta)
Srednica gwintu (korpus)

Os optyczna

Maks. zasieg wykrywania

Zasieg wykrywania

Rodzaj swiatta

Nadajnik swiatta

Rozmiar plamki swietlnej (odlegtosc)
Dtugoscé fali

Rodzaj ustawiania

Wskaznik
Dioda LED, zielona

Z6tta LED

"
Srednia zywotnosé 100 000 godz. przy T, =+25°C.

KARTA CHARAKTERYSTYKI | SICK

Rysunek moze sig rézni¢

Fotoprzekaznik barierowy
18 mm x 18 mm x 38,1 mm
Cylindryczny

M18 x 1

Osiowa

Om..15m

Om..10m

Swiatto podczerwone

)

LED
@420 mm (10 m)
850 nm

Potencjometr, 270°
potencjometr

Wskaznik stanu

Stale wt.: zasilanie wtaczone
Status odbioru $wiatta

Stale wtaczone: brak obiektu
Stale wytgczone: obiekt obecny
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MECHANIKA/ELEKTRYKA

Napigcie zasilajgce U,
Tetnienia resztkowe

Pobdr pradu
Wyijscie przetaczajgce
Tryb przetgczania

Prad wyjsciowy |

maks.

Czas odpowiedzi
Czestotliwos¢é przetaczania

Typ przytacza
Uktady zabezpieczajgce

Klasa ochrony

Materiat obudowy

Materiat uktadu optycznego
Stopien ochrony

Zakres dostawy

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)

Wejscie testowe

Temperatura otoczenia podczas pracy

Temperatura otoczenia podczas przechowywania

Nr pliku UL

Numer katalogowy poszczegoélnych elementéow

10vDC..30vDC"

2)

<5V_

30 mA

NPN

Zataczany na jasno/ciemno

<100 mA”

J

<500 p34

1.000 Hz”
Wityk M12, 4-pinowy

1

Tworzywo sztuczne, ABS
Tworzywo sztuczne, PMMA
IP67

Nakretka mocujaca (4 x)
EN 60947-5-2

Nadajnik wytaczony przy ,Test” O V

-25°C .. +55°C"
-40°C ... +70°C

NRKH.E348498 & NRKH7.E348498
2075627 GRS18S-D2326 2075654 GRE18S-N2417

9
Wartosci graniczne. Praca w sieci zabezpieczonej przed zwarciem maks. 8A.

2
Nie moze przekracza¢ lub spadac ponizej tolerancji UV.

)
Przy Uv > 24 V lub temperaturze otoczenia > 49 °C, IA max = 50 mA.

)
Czas biegu sygnatu przy obcigzeniu rezystancyjnym.

5
Przy relacji $wiatto/ciemnosc¢ 1:1.

o
A = przytacza U, z zabezpieczeniem przed zmiana biegunowosci.

7
B = zabezpieczenie wejscia i wyjécia przed zamiang biegunéw.

8

D = wyjscia zabezpieczone przed przetgzeniami i zwarciami.

9
Przy Uv <=24Vi IA< 50 mA.

CERTYFIKATY

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity

China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)

exempt
ECOLAB certificate

cULus certificate

Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate

S S S S (S S

<

<
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FOTOPRZEKAZNIKI - GRSE18S-N2427

MOZLIWOSCI USTAWIANIA GRL18(S), GRSE18(S), USTAWIENIE CZULOSCI: POTENCJOMETR, 270°

Sensitivity

@
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Distance in m (feet)
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ROZMIAR PLAMKI SWIETLNEJ GRSE18, SWIATLO PODCZERWONE

Diameter in mm (inch)

214 @ 300 @ 630
(0.6) (11.8) (24.8)
@215 l @ 420
(8.5) (16.5)

Sensor

t

0.1 5 7 10 15
(0.3) (16.4)(23) (32.8) (49.2)

Distance in m (feet)

WYKRES ZASIEGU WYKRYWANIA GRSE18S

T

0 4 8 12 16
(13.12) (26.25) (39.37) (52.49)
Distance in m (feet)
[ Operating range Sensing range typ. max.

ZAKRES ODPOWIEDZI GRSE18S
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FOTOPRZEKAZNIKI - GRSE18S-N2427

RYSUNEK WYMIAROWY GR18S, TWORZYWO SZTUCZNE, WTYK, OSIOWY, MOZLIWOSC USTAWIENIA

‘(o.éz‘)

38.1(L5)

Wymiary w mm

® wtyk M12, 3-pinowy

® gwint mocujacy M18 x 1

® z6tta dioda LED

@® zielona dioda LED

® regulator czutosci, potencjometr 270°

® nakretka mocujgca; szerokosc rozwarcia klucza 22, tworzywo sztuczne

@ pierscien mocujacy

jak modele wymiarowe CAD, instrukcje eksploatacji i oprogramowanie, mozna znalez¢ na pod adresem

Wiecej informaciji, a takze odpowiednie akcesoria, przyktady zastosowan i materiaty do pobrania, takie E;
www.sick.com/1069631 %
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SICK

Sensor Intelligence

SICK
W SKROCIE

SICK to wiodaca na swiecie firma technologiczna, oferujaca inteli-
gentne rozwigzania czujnikowe oraz rozwigzania zintegrowane do
automatyki przemystowej. Nasze technologie wyznaczajg globalne
standardy i sprawiaja, ze procesy przemystowe stajg sig bardziej
wydajne, bezpieczniejsze i bardziej zrownowazone, zarowno w logisty-
ce, jak tez w produkciji.

SICK taczy inteligencije czujnikdw ze zrozumieniem branzy oraz
certyfikowanymi ustugami doradczymi. Oferujemy idealng podstawe
dla skalowalnych oraz indywidualnie dostosowanych rozwigzan auto-
matyzacyjnych i generujemy wartos¢ dodang wzdtuz catego tancucha
tworzenia wartosci. Nasze Sciste partnerstwo z naszymi Klientami to
cos$ wigcej, niz tylko obietnica - wspoélnie zwiekszamy wydajnosc¢ pro-
dukciji, podnosimy jakos¢, chronimy zdrowie i bezpieczenstwo, a takze
dbamy o zréwnowazong przysztosc. Wszystko to czynimy z empatig

i zaufaniem.

SICK tworzy z pasjg i w poczuciu pionierskiego ducha nowe techno-
logie juz od 1946 roku. Dzieki globalnej sieci placéwek firma SICK jest
obecna w 40 krajach na catym $wiecie - zawsze blisko swoich Klientéw.
Siedziba gtéwna firmy znajduje sie w Waldkirch w Niemczech, niedaleko
Freiburga. Nasi Klienci czerpig korzysci z naszego zrozumienia wymo-
gow lokalnych i globalnych, ktére przektadamy na dostosowane do
potrzeb rozwigzania.





