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Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/UE403

    

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

ÖZELLIKLER

Uygulama Muting anahtarlama anfisi

Uyumlu sensör tipleri M4000 Advanced çok ışınlı güvenlik bariyerleri

EMNIYET TEKNIĞI PARAMETRELERI

Tip Tip 4 (IEC 61496-1)

Güvenlik için entegrasyon seviyesi SIL 3 (IEC 61508)

Kategori Kategori 4 (EN ISO 13849)

Performans seviyesi PL e (EN ISO 13849)

PFH
D
 (saat başına tehlike getiren devre dışı kalma

için ortalama olasılık)
1,0 x 10

-8
 (EN ISO 13849) 

1)

T
M
 (kullanım ömrü) 18 yıl (EN ISO 13849) 

1)

1)

 Sadece M4000 Advanced, M4000 Advanced A/P ve M4000 Advanced Curtain ile bağlantılı olarak.

FONKSIYONLAR

Eş zamanlılık denetimi

Muting-toplam süre denetimi

Sensör durumu izleme

Bant durması

Override ile Muting

Dışa aktarma denetimi

ESPE aracılığıyla Muting sonlandırma
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ARAYÜZLER

Bağlantı tipi M12 dişi konnektör, 5 pinli
İzin verilen hat uzunluğu ≤ 10 m

Teşhis ekranı LEDs

ELEKTRIK

Koruma sınıfı III (IEC 61140)

Gerilim kaynağı U
v 24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC) 

1)

Akım tüketimi ≤ 2 A

Girişler: Override, Geri alma, C1, Bant durması, Mu-
ting-Sensörleri

AÇIK durumu, anahtarlama gerilimi YÜKSEK 24 V DC (11 V DC ... 30 V DC)
KAPALI durumu, anahtarlama gerilimi ALÇAK 0 V DC (–30 V DC ... 5 V DC)

HIGH giriş akımı 6 mA ... 15 mA
LOW giriş akımı –0,5 mA ... 1,5 mA

Çıkışlar: Geri alma, Override, C1 için gerilim kaynağı
Besleme Gerilimi 24 V DC (15 V DC ... 28,8 V DC)

Çıkış akımı ≤ 400 mA 
2)

Çıkışlar: Muting sensörleri
Besleme Gerilimi 24 V DC (15 V DC ... 28,8 V DC)

Çıkış akımı ≤ 500 mA 
2)

Muting lambası
HIGH çıkış akımı (denetimli) 20 mA ... 400 mA 

3)

HIGH çıkış akımı (denetlenmiyor) 0 mA ... 400 mA 
3)

1)

 Bağlı olan ESPE üzerinden.

2)

 RES/OVR, A1, A2, B1 ve B2 (her biri Pin 1): max. 1000 mA bağlantılarındaki tüm besleme akımlarının toplamı.

3)

 Maksimum 5 W güç tüketimi.

MEKANIK

Montaj M4000 Advanced'a veya doğrudan tesisin içerisine esnek montaj

Boyutlar ( G x Y x D) 76,5 mm x 225,2 mm x 40 mm

Gövde malzemesi Alüminyum döküm, Tozla kaplanmış

Materyal, soket çubuğu Polyamid

Ağırlık 600 g

ORTAM VERILERI

Koruma sınıfı IP65 (IEC 60529)

Çalışma ortamı sıcaklığı –30 °C ... +55 °C

Depolama sıcaklığı –30 °C ... +70 °C

Hava nemliliği 15 % ... 95 %, yoğuşmasız

Titreşim dayanımı 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6)

Darbe dayanımı 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-29)

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity
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China RoHS

ULus approval

cUL approval

EC-Type-Examination approval

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)

TEKNIK ÇIZIM MUTING ANAHTARLAMA ANFISI UE403
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Note:

The fixing holes 1 and slots 2
are suitable for cheese head
screws M5 x 30 as per
DIN EN ISO 4762.   
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Ölçüler mm cinsindedir
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Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/1026287
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BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




