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2D-LIDAR SENSÖRLERI

S10B-9011BA

SIPARIŞ BILGILERI

Tip Stok no.

S10B-9011BA 1042266

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/S100

  

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

ÖZELLIKLER

Kullanım alanı Indoor

Işık kaynağı Kızılötesi (905 nm)

Lazer sınıfı 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021)

Görüş açısı
Yatay 270°

Tarama frekansı 25 Hz

Açısal çözünürlük
Yatay 0,5°

1°

Çalışma aralığı 0 m ... 10 m

Tarama mesafesi
%10 remisyon derecesinde 4,5 m

MEKANIK/ELEKTRIK

Bağlantı tipi 1 x Vidalı bağlantı bloklu sistem soketi (Aksesuar)

Besleme Gerilimi 16,8 V DC ... 30 V DC

Güç tüketimi 8 W

Çıkış akımı 250 mA

Gövde rengi Siyah (RAL 9005)

Koruma sınıfı IP65 (EN 60529, Bölüm 14.2.5)

Koruma sınıfı II (VDE 0106, EN50178)

Ağırlık 1,2 kg, Bağlantı kabloları olmadan

Boyutlar (U x G x Y) 105 mm x 102 mm x 152 mm

MTBF > 100 yıl

MTTFd > 100 yıl
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2D-LIDAR SENSÖRLERI - S10B-9011BA

EMNIYET TEKNIĞI PARAMETRELERI

MTTF
D

> 100 yıl

PERFORMANS

Algılanabilir obje şekli Neredeyse gelişigüzel (çap: 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm (seçilebilir))

Entegre uygulamalar Alan değerlendirme

Koruma alanı sayısı 1 Alan çifti (2 alan)

Eşzamanlı değerlendirme durumları 1   (2 alan)

ARAYÜZLER

Seri ✔ , RS-232

CANopen

Dijital girişler/çıkışlar
Girişler 1 (Stand-by)
Çıkışlar 5 (Q1, Q2, Ǭ1, Ǭ2, Arıza teşhis)

Optik göstergeler 1 7 segment göstergesi (Kirlilik uyarısı, Başlangıç durumu)

ORTAM VERILERI

Remisyon derecesi 1,8 % ... > 1.000 % (Reflektörler)

Elektromanyetik uyumluluk (EMV) EN 61000-6-2:2005-08

Titreşim dayanımı IEC 60068-2-6:2007-12

Darbe dayanımı IEC 60068-2-29:1987

Çalışma ortamı sıcaklığı –10 °C ... +50 °C

Depolama sıcaklığı –30 °C ... +70 °C

GENEL BILGILER

Kullanım hakkında bilgiler Sensör, makineler için geçerli güvenlik normları kapsamında bir güvenlik bileşeni değildir.

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

China RoHS

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)
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2D-LIDAR SENSÖRLERI - S10B-9011BA

TEKNIK ÇIZIM TARAMA YÜZEYININ KAYNAĞI
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Ölçüler mm cinsindedir
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2D-LIDAR SENSÖRLERI - S10B-9011BA

TEKNIK ÇIZIM LAZER ALAN TARAYICI
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ÇALIŞMA ALANI DIYAGRAMI
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Scanning range max. 10 m (32.81 ft)

Scanning range for objects up to 
10 % remission 4.5 m (14.76 ft)

270°

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/1042266
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SICK AG 
WALDKIRCH 
GERMANY 
SICK.COM

BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




