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AFM60A-S4NB018x12 | AFS/AFM60 Ethernet
MUTLAK ENKODER

Siparis bilgileri

‘ \ } AFMB0A-SANB018x12 1059039
4
Diger cihaz modelleri ve aksesuar

Resimler farkli olabilir

(P

PIE7 €8

Ayrintil teknik bilgiler
Emniyet teknigi parametreleri

MTTFy, (tehlike olusturan bir devre dist kal- g0y (EN ISO 13849-1) ¥
ma durumunda kadar ortalama siire)

Y Bu Uriin standart bir Grlindlr, makine direktiflerinde tanimlanmis glivenli kompanent icermez. Yapi elemanlarinin nominal ylk bazli hesaplamasi, ortalama ortam

sicakligl 40 °C, kullanim sikhig 8760 h/a. Biitln elektronik devre disi kalma durumlari tehlikeli devre disi kalma olarak kabul edilir. Ayrintil bilgi i¢in bakiniz Dokiman
No. 8015532.

Performans
Devir basina adim sayisi (maks. ¢oziiniirliik) 262.144 (18 bit)
Devir sayisi 4.096 (12 bit)

Maks. cozuniirliik (devir sayisi basina adim 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
sayisi x devir sayisi)

Hata limitleri G 0,03° Y
Tekrarlama standart sapmasi o, 0,002° ?
1)

DIN ISO 1319-1 uyarinca, Ust ve alt hata limiti montaj durumuna baglidir, belirtilen deger, simetrik konumu temel alir; yani Gst ve alt yondeki sapma ayni miktara sa-
hiptir.

2) DIN ISO 55350-13 uyarinca; olgtlen degerlerin %68,3'U belirtilen araliktadir.
Arayuzler
iletisim arayiizii PROFINET
Enkoder profili V4.1 class3
Veri aktanim orani (Baudrate) 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
iletim ortami CAT-5e kablo
Baslatma siiresi 6s
Dongii siiresi <1ms
Parametreleme verileri Devir basina adim sayisi
Devir sayisi
PRESET
Sayma yonu

Hiz denetimi icin érnekleme hizi
Hiz degeri ¢iktisinin birimi
Déner eksenli ¢calisma
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Kullanilabilir diyagnostik veriler

Elektrik

Baglanti tipi

Besleme Gerilimi
Giic tuketimi

Ters polarizasyon korumasi

U A kodlu.

2) b kodlu.

Mekanik

Mekanik uygulama

Mil capi

Mil uzunlugu

Milin ozelligi

Agirhik

Mil malzemesi

Flans malzemesi

Govde malzemesi
Calismaya baslama torku
isletme torku

Izin verilen mil yiikii

Calisma devir sayisi
Rotorun atalet momenti
Rulman dayanim omrii

Acisal ivme

Minimum ve maksimum sicaklik

Maksimum hiz

Power-On sayaci

Power-On / Motion isletim saati sayaci

Yon degistirme icin sayici / hareket sayisi cw/ hareket sayisi ccw
Maksimum gerilim kaynagi

Erkek konnektdr, 1x, M12, 4 pin, diiz Y
Disi konnektor, 2x, M12, 4 pin, diz
2)

10...30V
< 3 W (Yuksuz)
v

Milli, YGzey montaj flansi
10 mm

19 mm

Ylzeyle birlikte

0,2 kg

Paslanmaz celik
Aliminyum

Aliminyum

0,5 Nem (+20 °C)

0,3 Ncm (+20 °C)

80 N (radyal)
40 N (duz)

< 9.000 min-* ¥
6,2 gcm?2

3 x 10”9 devir

< 500.000 rad/s2

Y Calisma sicaklig aralig) tasarlanirken 1.000 dak™ degerinde 3,3 K'lik kendiliginden isinmaya dikkat edin.

Ortam verileri

EMVC

Koruma sinifi

izin verilen rolatif nem
Calisma sicakhigl aralig
Depolama sicakligi araligi
Darbelere karsi diren¢

Titresimlere karsi direnc

b Karsi soket monte edilmis durumda.
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EN 61000-6-2 ve EN 61000-6-3 uyarinca

IP65, mil tarafi (IEC 60529)
IP67, gvde tarafi (IEC 60529)

90 % (Ciglenmeye izin verilmez)

-40 °C... +85 °C

-40 °C ... +100 °C, Ambalajsiz

100 g, 6 ms (EN 60068-2-27)

30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
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Sertifikalar

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

cTUVus certificate

Profinet certificate

Information according to Art. 3 of Data Act
(Regulation EU 2023/2854)

Siniflandirmalar

ECLASS 5.0
ECLASS 5.1.4
ECLASS 6.0
ECLASS 6.2
ECLASS 7.0
ECLASS 8.0
ECLASS 8.1
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
UNSPSC 16.0901

S N N N N N NN

27270502
27270502
27270590
27270590
27270502
27270502
27270502
27270502
27270502
27270502
27270502
EC001486
EC001486
EC001486
EC001486
41112113
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Teknik ¢izim Solid saft, face mount flansi
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Olcliler mm cinsindedir
¢ap x f7, mil capina uygundur

Anschlussbelegung Disi konnektdr

1 2

4 3
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Port 1, Port 2

PIN Damar rengi
1 Sari
2 Beyaz
S Turuncu
4 Mavi

Anschlussbelegung Erkek konnektor

Sinyal
TxD+
R x D+
Tx D-
R x D-

Besleme Gerilimi

PIN Damar rengi
1 Kahverengi
2 Beyaz
3 Mavi
4 Siyah

Sinyal
Us10V..30V
Dolu degil
GND
Dolu degil
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Baglanti semasi

2

N A\
.SF gcoder WARNING
BF o DO NOT
L/A2 USE
GND  |\4  10-30VDC ‘

9]
m@&
ke @ Preset
9GN
/ X1 push-button

DEC Switches out of operation
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Onerilen aksesuar

Diger cihaz modelleri ve aksesuar
Kisa aciklama

konnektorler ve kablolar

¢ Aciklama: Blendajsiz
&f\ - Baglant: tiirii A Kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, acili, A kodlamali
@ « Baglant: teknigi: Vidali baglantilar
Onayl iletken enine kesiti: < 0,75 mm?2

* Aciklama: Ethernet, Blendajli
® oo ¢ Baglant tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, D kodlamall
¢ Baglant tiirii B kafa: Disi konnektor, RJ45, 8 pin
* Sinyal tiirii: Ethernet
* Kablo: CAT5, CAT5e
» Bilgi: Kontrol panosu uygulamasi

— « Baglant tiirii A kafa: Erkek konnektor, RJ45, 4 pin, diiz

e « Baglant tiirii B kafa: Erkek konnektér, M12, 4 pin, acili, D kodlamali
¢ Sinyal tiirii: Ethernet, PROFINET
* Kablo: 30 m, 4 telli, CAT5, CAT5e, PVC
* Aciklama: Ethernet, Blendajli, PROFINET

* Aciklama: PROFINET, Blendajli

« Baglanti tiirii A kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, agili, D kodlamali
¢ Sinyal tiirii: PROFINET

* Kablo: CAT5, CAT5e

« Baglanti teknigi: Yalitim deplasman konnektériniin hizli baglantisi

* Onaylh iletken enine kesiti: 0,14 mm?2 ... 0,34 mm?2

« Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz

< Baglant tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, diiz, A kodlamali
« Baglant: tiirii B kafa: Acik kablo ucu

¢ Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

* Kablo: 2 m, 4 telli, PUR, halojensiz

masi

* Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz

« Baglant tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, diiz, A kodlamali
« Baglant tiirii B kafa: Acik kablo ucu

* Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

* Kablo: 5 m, 4 telli, PUR, halojensiz

« Uygulama alani: Cekme zinciri calismasi, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri ¢alis-

masi

* Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz

« Baglanti tirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, diiz, A kodlamali
- « Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu
C‘ ¢ Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

* Kablo: 10 m, 4 telli, PUR, halojensiz

* Uygulama alani: Cekme zinciri ¢alismasi, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri ¢alis-

masi

« Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz

< Baglant tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, diiz, A kodlamali
« Baglant: tiirii B kafa: Acik kablo ucu

¢ Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

* Kablo: 25 m, 4 telli, PUR, halojensiz

* Uygulama alani: Cekme zinciri ¢alismasi, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri ¢alis-

masi

¢ Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz
« Baglant tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, acili, A kodlamali
« Baglant tiirii B kafa: Acik kablo ucu
‘ * Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi
* Kablo: 2 m, 4 telli, PUR, halojensiz

« Uygulama alani: Cekme zinciri calismasi, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri ¢alis-

masi

¢ Aciklama: Sensér/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz
« Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, acili, A kodlamali
« Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu
‘ * Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi
* Kablo: 5 m, 4 telli, PUR, halojensiz

* Uygulama alani: Cekme zinciri ¢alismasi, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri ¢alis-

Tip

DOS-1204-W

Ethernet RJ45
gecis burcu

SSL-2J04-F30MZ

STE-1204-WZ

YF2A14-020U-
B3XLEAX

YF2A14-050U-
B3XLEAX

YF2A14-100U-
B3XLEAX

YF2A14-250U-
B3XLEAX

YG2A14-020U-
B3XLEAX

YG2A14-050U-
B3XLEAX

Teknik sayfa | 2026-05-09 19:15:33

Yanhslar ve degisiklikler icin haklar sakhdir

Stok no.

6007303

6048180

6059450

6048262

2095607

2095608

2095609

2095615

2095766

2095767
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Kisa aciklama Tip Stok no.

* Uygulama alani: Cekme zinciri ¢alismasi, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri ¢alis-

v

AR,

masi

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz
Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, acili, A kodlamali
Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 10 m, 4 telli, PUR, halojensiz

Uygulama alani: Cekme zinciri calismasi, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri ¢alis-

masi

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz
Baglant tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, acili, A kodlamali
Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 25 m, 4 telli, PUR, halojensiz

Uygulama alani: Cekme zinciri calismasi, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri calis-

masi

Baglanti tiirii A kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, acili, D kodlamali
Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tirii: Ethernet, PROFINET

Kablo: 25 m, 4 telli, PUR, halojensiz

Aciklama: Ethernet, Blendajli, PROFINET

Uygulama alani: Cekme zinciri galismasi, Yag/yaglama maddesi alani

Baglanti tiirii A kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, acili, D kodlamali
Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tirii: Ethernet, PROFINET

Kablo: 10 m, 4 telli, PUR, halojensiz

Aciklama: Ethernet, Blendajli, PROFINET

Uygulama alani: Cekme zinciri calismasl, Yag/yaglama maddesi alani

Baglanti tiirii A kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, acili, D kodlamali
Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tirii: Ethernet, PROFINET

Kablo: 5 m, 4 telli, PUR, halojensiz

Aciklama: Ethernet, Blendajli, PROFINET

Uygulama alani: Cekme zinciri calismasl, Yag/yaglama maddesi alani

Baglanti tiirii A kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, diiz, D kodlamali
Baglant tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tiirii: Ethernet, PROFINET

Kablo: 10 m, 4 telli, PUR, halojensiz

Aciklama: Ethernet, Blendajli, PROFINET

Uygulama alani: Cekme zinciri galismasi, Yag/yaglama maddesi alani

Baglanti tiirii A kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, diiz, D kodlamali
Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tirii: Ethernet, PROFINET

Kablo: 5 m, 4 telli, PUR, halojensiz

Aciklama: Ethernet, Blendajli, PROFINET

Uygulama alani: Cekme zinciri calismasl, Yag/yaglama maddesi alani

Baglanti tiirii A kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, diiz, D kodlamali
Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tirii: Ethernet, PROFINET

Kablo: 2 m, 4 telli, PUR, halojensiz

Aciklama: Ethernet, Blendajli, PROFINET

Uygulama alani: Cekme zinciri calismasl, Yag/yaglama maddesi alani

Baglanti tiirii A kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, agili, D kodlamali
Baglanti tiirii B kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, acili, D kodlamali
Sinyal tiirii: Ethernet, PROFINET

Kablo: 10 m, 4 telli, PUR, halojensiz

Aciklama: Ethernet, Blendajli, PROFINET

Uygulama alani: Cekme zinciri galismasi, Yag/yaglama maddesi alani

Baglanti tiirii A kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, acili, D kodlamali
Baglanti tiirii B kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, acili, D kodlamali
Sinyal tirii: Ethernet, PROFINET

Kablo: 2 m, 4 telli, PUR, halojensiz

Aciklama: Ethernet, Blendajli, PROFINET

Uygulama alani: Cekme zinciri calismasl, Yag/yaglama maddesi alani

Baglanti tiirii A kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, diiz, D kodlamali
Baglanti tiirii B kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, dliz, D kodlamali
Sinyal tiirii: Ethernet, PROFINET

Kablo: 10 m, 4 telli, PUR, halojensiz

Aciklama: Ethernet, Blendajli, PROFINET
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YG2A14-100U-
B3XLEAX

YG2A14-250U-
B3XLEAX

YN2D24-250P-
NIXLEAX

YN2D24-100P-
NIXLEAX

YN2D24-050P-
NIXLEAX

YM2D24-100P-
NIXLEAX

YM2D24-050P-
NIXLEAX

YM2D24-020P-
NIXLEAX

YN2D24-100P-
N1N2D24

YN2D24-020P-
Ni1N2D24

YM2D24-100P-
NiM2D24

2095768

2095771

2106180

2106176

2106175

2106173

2106172

2106171

2106170

2106168

2106161
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Kisa aciklama

¢ Uygulama alani: Cekme zinciri ¢alismasi, Yag/yaglama maddesi alani

« Baglant tiirii A kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, diiz, D kodlamali

¢ Baglant: tiirii B kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, acili, D kodlamali
* Sinyal tirii: Ethernet, PROFINET

* Kablo: 10 m, 4 telli, PUR, halojensiz

* Aciklama: Ethernet, Blendajli, PROFINET

¢ Uygulama alani: Cekme zinciri ¢alismasi, Yag/yaglama maddesi alani

« Baglant tiirii A kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, diiz, D kodlamali

« Baglant tiirii B kafa: Erkek konnektér, M12, 4 pin, acili, D kodlamali
¢ Sinyal tiirii: Ethernet, PROFINET

* Kablo: 5 m, 4 telli, PUR, halojensiz

* Aciklama: Ethernet, Blendajli, PROFINET

¢ Uygulama alani: Cekme zinciri calismasi, Yag/yaglama maddesi alani

« Baglant: tiirii A kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, diiz, D kodlamali

« Baglanti tirii B kafa: Erkek konnekt6r, M12, 4 pin, acili, D kodlamali
* Sinyal tiirii: Ethernet, PROFINET

* Kablo: 2 m, 4 telli, PUR, halojensiz

* Aciklama: Ethernet, Blendajli, PROFINET

¢ Uygulama alani: Cekme zinciri ¢alismasi, Yag/yaglama maddesi alani

« Baglant tiirii A kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, diiz, D kodlamali
¢ Baglant: tiirii B kafa: Erkek konnektor, RJ45, 4 pin, diiz

* Sinyal tirii: Ethernet, PROFINET

* Kablo: 2 m, 4 telli, PUR, halojensiz

* Aciklama: Ethernet, Blendajli, PROFINET

¢ Uygulama alani: Cekme zinciri ¢alismasi, Yag/yaglama maddesi alani

« Baglant tiirii A kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, diiz, D kodlamali
< Baglant tiirii B kafa: Erkek konnektor, RJ45, 4 pin, diiz

¢ Sinyal tiirii: Ethernet, PROFINET

* Kablo: 10 m, 4 telli, PUR, halojensiz

* Aciklama: Ethernet, Blendajli, PROFINET

¢ Uygulama alani: Cekme zinciri calismasi, Yag/yaglama maddesi alani

« Baglanti tiirii A kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, agili, D kodlamali
« Baglant: tiirii B kafa: Erkek konnektor, RJ45, 4 pin, duz

* Sinyal tiirii: Ethernet, PROFINET

* Kablo: 10 m, 4 telli, PUR, halojensiz

* Aciklama: Ethernet, Blendajli, PROFINET

¢ Uygulama alani: Cekme zinciri ¢alismasi, Yag/yaglama maddesi alani

¢ Baglant: tiirii A kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, acili, D kodlamali
¢ Baglant tiirii B kafa: Erkek konnektor, RJ45, 4 pin, diiz

* Sinyal tirii: Ethernet, PROFINET

* Kablo: 5 m, 4 telli, PUR, halojensiz

* Aciklama: Ethernet, Blendajli, PROFINET

¢ Uygulama alani: Cekme zinciri ¢alismasi, Yag/yaglama maddesi alani

« Baglant tiirii A kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, acili, D kodlamali
« Baglant tiirii B kafa: Erkek konnektor, RJ45, 4 pin, diz

¢ Sinyal tiirii: Ethernet, PROFINET

* Kablo: 2 m, 4 telli, PUR, halojensiz

* Aciklama: Ethernet, Blendajli, PROFINET

¢ Uygulama alani: Cekme zinciri calismasi, Yag/yaglama maddesi alani

« Baglant: tiirii A kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, diiz, D kodlamali
* Baglant: tiirii B kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, dlz, D kodlamali
* Sinyal tiirii: Ethernet, PROFINET

¢ Kablo: 5 m, 4 telli, PUR, halojensiz

* Aciklama: Ethernet, Blendajli, PROFINET

¢ Uygulama alani: Cekme zinciri ¢alismasi, Yag/yaglama maddesi alani

¢ Baglant tiirii A kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, acili, D kodlamali
¢ Baglant: tiirii B kafa: Erkek konnektor, RJ45, 4 pin, diiz

* Sinyal tirii: Ethernet, PROFINET

* Kablo: 3 m, 4 telli, PUR, halojensiz

* Aciklama: Ethernet, Blendajli, PROFINET

¢ Uygulama alani: Cekme zinciri ¢alismasi, Yag/yaglama maddesi alani

¢ Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz

« Baglant tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, diiz, A kodlamali
« Baglant tiirii B kafa: Acik kablo ucu

« Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

* Kablo: 0,6 m, 4 telli, PUR, halojensiz

Tip
YM2D24-100P-

N1N2D24

YM2D24-050P-
N1N2D24

YM2D24-020P-
N1N2D24

YM2D24-020P-
N1MRJA4

YM2D24-100P-
N1MRJA4

YN2D24-100P-
N1MRJA4

YN2D24-050P-
N1MRJA4

YN2D24-020P-
N1MRJA4

YM2D24-050P-
NiM2D24

YN2D24-030P-
N1MRJA4

YF2A14-
CB60UB3XLEAX
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Stok no.

2106167

2106166

2106165

2106182

2106185

2106164

2106163

2106162

2106160

2144265

2145654


http://www.sick.com/2106167
http://www.sick.com/2106167
http://www.sick.com/2106167
http://www.sick.com/2106166
http://www.sick.com/2106166
http://www.sick.com/2106166
http://www.sick.com/2106165
http://www.sick.com/2106165
http://www.sick.com/2106165
http://www.sick.com/2106182
http://www.sick.com/2106182
http://www.sick.com/2106182
http://www.sick.com/2106185
http://www.sick.com/2106185
http://www.sick.com/2106185
http://www.sick.com/2106164
http://www.sick.com/2106164
http://www.sick.com/2106164
http://www.sick.com/2106163
http://www.sick.com/2106163
http://www.sick.com/2106163
http://www.sick.com/2106162
http://www.sick.com/2106162
http://www.sick.com/2106162
http://www.sick.com/2106160
http://www.sick.com/2106160
http://www.sick.com/2106160
http://www.sick.com/2144265
http://www.sick.com/2144265
http://www.sick.com/2144265
http://www.sick.com/2145654
http://www.sick.com/2145654
http://www.sick.com/2145654
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Kisa aciklama

Uygulama alani: Cekme zinciri calismasi, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri calis-
masi

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz

Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, dlz, A kodlamali

Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 1 m, 4 telli, PUR, halojensiz

Uygulama alani: Cekme zinciri calismasi, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri ¢alis-
masi

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz

Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, dliz, A kodlamali

Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 3 m, 4 telli, PUR, halojensiz

Uygulama alani: Cekme zinciri calismasi, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri calis-
masi

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz

Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, agili, A kodlamali

Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 0,6 m, 4 telli, PUR, halojensiz

Uygulama alani: Cekme zinciri calismasi, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri calis-
masi

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz

Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, acili, A kodlamali

Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 1 m, 4 telli, PUR, halojensiz

Uygulama alani: Cekme zinciri calismasi, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri ¢alis-
masl

Baglanti tiirii A kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, acili, D kodlamali
Baglanti tiirii B kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, acili, D kodlamali
Sinyal tirii: Ethernet, PROFINET

Kablo: 5 m, 4 telli, PUR, halojensiz

Aciklama: Ethernet, Blendajli, PROFINET

Uygulama alani: Cekme zinciri calismasl, Yag/yaglama maddesi alani

Baglanti tiirii A kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, agili, D kodlamali
Baglanti tiirii B kafa: Erkek konnektor, RJ45, 4 pin, duz

Sinyal tiirii: Ethernet, PROFINET

Kablo: 20 m, 4 telli, PUR, halojensiz

Aciklama: Ethernet, Blendajli, PROFINET

Uygulama alani: Cekme zinciri galismasi, Yag/yaglama maddesi alani

Baglanti tiirii A kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, diiz, D kodlamali
Baglanti tiirii B kafa: Erkek konnektor, RJ45, 4 pin, diz

Sinyal tirii: Ethernet, PROFINET

Kablo: 5 m, 4 telli, PUR, halojensiz

Aciklama: Ethernet, Blendajli, PROFINET

Uygulama alani: Cekme zinciri calismasl, Yag/yaglama maddesi alani

Baglanti tiirii A kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, acili, D kodlamali
Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tirii: Ethernet, PROFINET

Kablo: 20 m, 4 telli, PUR, halojensiz

Aciklama: Ethernet, Blendajli, PROFINET

Uygulama alani: Cekme zinciri calismasl, Yag/yaglama maddesi alani

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz

Baglant tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, acili, A kodlamali

Baglant tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 20 m, 4 telli, PUR, halojensiz

Uygulama alani: Cekme zinciri calismasi, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri calis-
masi

Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz
Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, dlz, A kodlamali
Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

Kablo: 20 m, 4 telli, PUR, halojensiz
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Yanhslar ve degisiklikler i¢in haklar sakhdir

Tip Stok no.
YF2A14-010U- 2145655
B3XLEAX
YF2A14-030U- 2145656
B3XLEAX
YG2A14- 2145657
C60UB3XLEAX
YG2A14-010U- 2145658
B3XLEAX
YN2D24-050P- 2127662
N1N2D24
YN2D24-200P- 2127664
N1MRJA4
YM2D24-050P- 2106184
N1MRJA4
YN2D24-200P- 2122743
NAXLEAX
YG2A14-200U- 2095770
B3XLEAX
YF2A14-200U- 2095611
B3XLEAX


http://www.sick.com/2145655
http://www.sick.com/2145655
http://www.sick.com/2145655
http://www.sick.com/2145656
http://www.sick.com/2145656
http://www.sick.com/2145656
http://www.sick.com/2145657
http://www.sick.com/2145657
http://www.sick.com/2145657
http://www.sick.com/2145658
http://www.sick.com/2145658
http://www.sick.com/2145658
http://www.sick.com/2127662
http://www.sick.com/2127662
http://www.sick.com/2127662
http://www.sick.com/2127664
http://www.sick.com/2127664
http://www.sick.com/2127664
http://www.sick.com/2106184
http://www.sick.com/2106184
http://www.sick.com/2106184
http://www.sick.com/2122743
http://www.sick.com/2122743
http://www.sick.com/2122743
http://www.sick.com/2095770
http://www.sick.com/2095770
http://www.sick.com/2095770
http://www.sick.com/2095611
http://www.sick.com/2095611
http://www.sick.com/2095611
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Kisa aciklama

* Uygulama alani: Cekme zinciri galismasi, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri ¢alis-
masi

« Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz

Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 4 pin, acili, A kodlamali

Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu

Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantis

* Kablo: 30 m, 4 telli, PUR, halojensiz

« Uygulama alani: Cekme zinciri galismasi, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri ¢alis-
masl

Montaj sistemleri

Aciklama: Flans adaptori, 36 mm merkezleme bilezigi bulunan Face mount flansini 50 mm servo
flansa adapte eder, aliminyum, 3 adet M4 x 10 havsali vida dahil

Malzeme: Aliminyum

Detaylar: Aliminyum

Teslimat Kapsami: 3 adet M3 x 10 havsa basl vida dahil

Aciklama: Flans adaptori, 36 mm merkezleme bilezigi bulunan Face mount flansini 60 mm kare
montaj plakasina adapte eder, aliminyum, 3 adet M4 x 8 havsali vida dahil

Malzeme: Aliminyum

Detaylar: Aliminyum

Teslimat Kapsami: 3 adet M4 x 8 havsa basl vida dahil

Aciklama: Flans adaptéri, 36 mm merkezleme bilezigi bulunan Face mount flansi darbe amorti-
sOrli 58 mm kare montaj plakasina adapte eder, aliiminyum

¢ Malzeme: Aliminyum

Detaylar: Aliminyum

¢ Aciklama: Flans adaptdrii, 36 mm merkezleme bilezigi bulunan Face mount flansini 63 mm kare
montaj plakasina adapte eder, aliminyum, 3 adet M4 x 8 havsali vida dahil

Malzeme: Aliminyum

Detaylar: Aliminyum

Teslimat Kapsami: 3 adet M4 x 8 havsa basl vida dahil

Tip Stok no.

YG2A14-300U- 2154444
B3XLEAX

BEF-FA-036-050 2029160

BEF-FA-036-060REC 2029162

BEF-FA-036-060RSA 2029163

BEF-FA-036-063REC 2034225

Teknik sayfa | 2026-05-09 19:15:33
Yanhslar ve degisiklikler icin haklar sakhdir


http://www.sick.com/2154444
http://www.sick.com/2154444
http://www.sick.com/2154444
http://www.sick.com/2029160
http://www.sick.com/2029160
http://www.sick.com/2029162
http://www.sick.com/2029162
http://www.sick.com/2029163
http://www.sick.com/2029163
http://www.sick.com/2034225
http://www.sick.com/2034225
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Kisa aciklama

Olcuim c¢arklari ve élglim carki mekanizmalari

« Uriin segmenti: Olgiim carklari ve élclim carki mekanizmalari
o Uriin: Olgtim carklar
\!‘_ ¢ Aciklama: 6 mm solid saft icin O-ringli aliminyum 6lcim carki (NBR70), cevre 200 mm

« Uriin segmenti: Olciim carklari ve 6lgiim carki mekanizmalari
« Uriin: Olgiim carklari
\:k ¢ Aciklama: 6 mm solid saft icin O-ringli 6lciim ¢arki (NBR70), gevre 300 mm

« Uriin segmenti: Olciim carklari ve 8lgiim carki mekanizmalari

« Uriin: Olgiim carklari

Aciklama: 10 mm solid saft i¢in ¢cevresi 200 mm olan, diiz plastik ylizeye (Hytrel) sahip plastik 6l-
¢im carki

=

« Uriin segmenti: Olgiim carklari ve élclim carki mekanizmalari
o Uriin: Olgtim carklar
¢ Aciklama: 10 mm solid saft icin oluklu plastik ylzeyli 6l¢t carki (Hytrel), cevre 200 mm

« Uriin segmenti: Olciim carklari ve élctim carki mekanizmalari
o Uriin: Olctim carklar
\!‘_ ¢ Aciklama: 10 mm solid saft icin O-ringli aliminyum 6l¢ciim ¢arki (NBR70), cevre 200 mm

« Uriin segmenti: Olgiim carklari ve élclim carki mekanizmalari
o Uriin: Olgtim carklar
\:k ¢ Aciklama: 10 mm solid saft icin O-ringli aliminyum 6lcim carki (NBR70), cevre 300 mm

Uriin segmenti: Olciim carklari ve élclim carki mekanizmalari

Uriin: Olgtim carklari

Aciklama: 10 mm solid saft icin cevresi 500 mm olan, diiz plastik ylizeye (Hytrel) sahip plastik 6l-
¢im carki

« Uriin segmenti: Olciim carklari ve élclim carki mekanizmalari
o Uriin: Olctim carklar
\!‘_ ¢ Aciklama: 10 mm solid saft icin O-ringli 6lcim carki (NBR70), cevre 500 mm

2026-05-09 19:15:33 |JTe{iirFd€gmenti: Olclim carklari ve dlciim carki mekanizmalari
YanhslaBI€Hegisiklikles idlriinzOiciii¢arki mekanizmalar

Tip

BEF-MROOG0O20R

BEF-MROOG030R

BEF-MR-010020

BEF-MR-010020G

BEF-MRO10020R

BEF-MRO10030R

BEF-MR-010050

BEF-MRO10050R

BEF-OR-053-040

Stok no.

2055222

2055634

5312988

5318678

2055224

2049278

5312989

2055227

2064061


http://www.sick.com/2055222
http://www.sick.com/2055222
http://www.sick.com/2055634
http://www.sick.com/2055634
http://www.sick.com/5312988
http://www.sick.com/5312988
http://www.sick.com/5318678
http://www.sick.com/5318678
http://www.sick.com/2055224
http://www.sick.com/2055224
http://www.sick.com/2049278
http://www.sick.com/2049278
http://www.sick.com/5312989
http://www.sick.com/5312989
http://www.sick.com/2055227
http://www.sick.com/2055227
http://www.sick.com/2064061
http://www.sick.com/2064061
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« Aciklama: Olgiim carklari icin O-fing (200 mm cevre)

« Uriin segmenti: Olgiim carklari ve 8lgiim carki mekanizmalari BEF-OR-083-050
SICK « Uriin: Olgiim garki mekanizmalari
* Aciklama: Olgiim carklari igin O-ring (300 mm gevre)
* Teslimat Kapsami: 2x O-ring
14 MUTLAK ENKODER | SICK Teknik sayfa | 2026-05-09 19:15:33

Yanhslar ve degisiklikler i¢in haklar sakhdir


http://www.sick.com/2064076
http://www.sick.com/2064076

Online - Teknik bilgi

BiR BAKISTA SICK

SICK, endustriyel uygulamalarda akilli sensor ve sensér ¢ézumleri konusunda lider Ureticilerdendir. Essiz bir
Uriin ve hizmet yelpazesi; stireglerin glvenli ve etkili sekildeki kontrolina, kisilerin kazalardan korunmasini
ve cevreye verilen zararlarin 6nlenmesini saglayan mikemmel temeli olusturur.

Cok cesitli branslarda kapsamli bilgi birikimine sahibiz ve siirecleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. iste bu
sayede akilli sensorlerle tam da musterilerimizin ihtiyaci olani teslim edebiliyoruz. Sistem ¢dziimleri Avrupa,
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde musteriye 6zel olarak test ve optimize edilir.
BUtln bunlar bizi guvenilir bir tedarikci ve ARGE ortagl haline getiriyor.

Kapsamli hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Om(ir Boyu servis hizmeti makinenin kullanim émrii
boyunca guvenlik ve verimlilik ile ilgili destek saglar.

Bu bizim i¢in "Sensor Zekasi"dir.

DUNYA GENELINDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diger merkezler icin

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



