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OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Funktionsprincip
Funktionsprincip detalje
Dimensioner (L x h x b)
Husform (lysudgang)
Gevinddiameter (hus)
Fastgerelsesmade
Husfarve

Tasteafstand maks.

Tasteafstand
Lystype
Lyskilde

Lyspletstarrelse (afstand)
Bolgelaeengde

Indstilling
Potentiometer, hgjre
Potentiometer, venstre

Seerlige egenskaber

b
Tasteemne med 90 % remission (for standard-hvid, DIN 5033).

2
Tasteemne med 6 % remission (baseret pa standard sort, DIN 5033).

3
Gennemsnitlig levetid 100.000 h ved Tu =+25°C.
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FOTOCELLER

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type

HTB18-A4B2BH

HTB18-A4B2BH

Andre modeller og tilbehar pa www.sick.com/H18_Sure_Sense

UK
cA

C€ -@= &

Billeder kan afvige

Diffusfotocelle
Baggrundsafbleending

16,2 mm x 45,5 mm x 31,8 mm

Hybrid

M18

M18, hoved/pa siden (24,1 ... 25,4 mm)
Bla

5mm...300 mm"

5mm ...150 mm "~

Synligt redt lys

PinPoint-LED *
7 mm (300 mm)
631 nm

Tasteafstand
Aktiv ved lys/aktiv ved marke

Indikation af signalstyrke
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MEKANIK/ELEKTRICITET

Forsyningsspaending

Rippel
Stremforbrug

Transistorudgang
Udgangsfunktion

Transistorudgang detalje

Transistorudgang Q1
Transistorudgang Q2

Udgangsstrem |
Reaktionstid
Skiftefrekvens
Tilslutningsmade
Ledningsmateriale
Ledertveersnit

Beskyttelseskredsleb

Beskyttelsesklasse
Veegt

Husets materiale
Materiale, optik

Kapslingsklasse

Indeholdt i levering
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Omgivelsestemperatur, drift
Omgivelsestemperatur, lager
UL-file-nr.

bl
Ma ikke over- eller underskride U, -tolerancerne.
2
Uden visning af signalstyrke og belastning.
)
Signalvarighed ved resistiv belastning.
9
Ved et lys-/merkeforhold pa 1:1.
5
A = Polsikrede U -tilslutninger.
o
B = Polsikrede ind- og udgange.

n
D = Udgange, overstrams- og kortslutningssikrede.

SIKKERHEDSTEKNISKE PARAMETRE

MTTF,
DC

avg

10VDC..30VDC

L)

<5V_

2)
=20mA
PNP, NPN
Aktiv ved morke

PNP, Aktiv ved marke
NPN, Aktiv ved mearke

=100 mA

<05 mss'

1.000 Hz
Ledning med stik M12, 4-polet, 150 mm
Plast, PVC

0,2 mm?

]

189

Plast, VISTAL®
Plast, PMMA

IP67
IP69K

Magtrik (1 stk.), M18, plast, sort, flad

FOTOCELLER - HTB18-A4B2BH

EN 60947-5-2 (Sensoren opfylder den elektromagnetiske kompatibilitet (EMC) for det industrielle omra-
de (radiobeskyttelsesklasse A). Ved anvendelse i boligomrader kan apparatet forarsage radioforstyrrel-

ser.)
-40°C..+65°C
-40°C..+75°C
E189383

5239 Ar
0%

TILSLUTNINGSMADE/TILSLUTNINGSBELZAGNING

Tilslutningsmade

Tilslutningsmade detalje

Ledning med stik M12, 4-polet, 150 mm

Ledningsmateriale Plast
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FOTOCELLER - HTB18-A4B2BH

Ledertvaersnit 0,2 mm?

Tilslutningsbelaegning

BN1 +(L+)
WH2 Q,
BU3 - (M)
BK4 Q,
CERTIFIKATER
EU declaration of conformity v
UK declaration of conformity 7
ACMA declaration of conformity v
Moroccan declaration of conformity v
China RoHS Y
cULus certificate v
MALTEGNING
16.2 (0.64) 31.4 (1.24)

10.1 (0.40)

D—t—f—

—» B
]

2N

25.4 (1.00)

45.5 (1.79)
(@]

7.9
(0.31)

Dimensioner i mm

@ indikator-LED gul: Status lysmodtagelse

® indikator-LED grgn: Statusindikator

® fastgerelseshul M3

@ snaplas til indbygningsadapterring (fas separat)
® potentiometer (hvis valgt) eller LED-indikator

Dimensioner i mm (tommer) Modtager Sender
- A B (o] D
HTB18 / HTF18 -11(0.04) 1.1(0.04) 47 (0.19) 0.6 (0.02)
HTE18 / HL18 / HSE18 25(01) 0.0 (0.0 4.0 (0.16) 0.0 (0.0
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FOTOCELLER - HTB18-A4B2BH

Dimensioner i mm (tommer) Modtager Sender

HTB18L / HTF18L / 2.5(00) 0.0 (0.0) 3.5(0.14) 0.0 (0.0)
HL18L / HSE18L

JUSTERINGSMULIGHEDER

@ indikator-LED gul: Status lysmodtagelse
® indikator-LED grgn: Statusindikator
® indikation af signalstyrke

TILSLUTNINGSBELZAGNING, SE TABELLEN OVER TEKNISKE DATA: TILSLUTNINGSMADE/TILSLUTNINGSBELAGNING

2 1

3 4
Stik M12, 4-polet, A-kodet

IDENTIFIKATION

% of sensing range
25

20
15 /

6%/90% 18%/90%

10
@® @
5 / // 901%90%
é/ -
0

0 50 100 150 200 250 300
(1.97) (3.94) (5.91) (7.87) (9.84) (11.81)

Distance in mm (inch)
@ Tasteafstand pa sort, refleksionsgrad 6 %
®@ Tasteafstand pa gra, refleksionsgrad 18 %
® Tasteafstand pa hvid, refleksionsgrad 90 %
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FOTOCELLER - HTB18-A4B2BH

LYSPLETSTORRELSE
mm (inch)

o7 76 a7
(0.28) (0.24) (0.28)

I
I

150 300
(5.91) (11.81)

Distance in mm (inch)

DETEKTERINGSAFSTANDSDIAGRAM

O | - E—C
®| ENE——
® | EC———TT i

0 50 100 150 200 250 300
(1.97) (3.94) (5.91) (7.87) (9.84) (11.81)

Distance in mm (inch)

[ sensing range Sensing range max.

@ Tasteafstand pa sort, refleksionsgrad 6 %
®@ Tasteafstand pa gra, refleksionsgrad 18 %
® Tasteafstand pa hvid, refleksionsgrad 90 %

FUNKTIONER

Sensing range min. Set switching point

Sensing range max.

Yderligere informationer samt passende tilbehgr, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimen-
sionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes pa www.sick.com/1086791
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SICKAG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK

Sensor Intelligence

OVERBLIK
OVER SICK

SICK er en af verdens farende teknologivirksomheder inden for intel-
ligente sensorlgsninger og integrerede lasninger til industriel auto-
matisering. Vores teknologier saetter globale standarder og ger dine
industrielle processer mere effektive, sikre og beeredygtige - bade
inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede
ragivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og til-
passede automatiseringslgsninger og skaber merveerdi gennem hele

veerdikeeden. Vores teette samarbejde med kunderne er mere end blot
et lgfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, gger kvaliteten, beskytter
sundhed og sikkerhed og sikrer en baeredygtig fremtid. Alt med empati
og tillid.

Med passion og pionerand har SICK udviklet innovative teknologier
siden 1946. Takket veere et globalt netveerk i omkring 40 lande er SICK
til stede over hele verden og altid teet pa dig. Virksomhedens hoved-
kontor ligger i Waldkirch i naerheden af Freiburg, Tyskland. Vores kun-
der drager fordel af vores indsigt i bade lokale og globale krav, som vi
omseetter til tilpassede l@gsninger.





