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AYRINTILI TEKNIK BILGILER

OZELLIKLER

Fonksiyon prensibi
Calisma prensibi ayrintisi
Boyutlar (G x Y x D)
Govde sekli (1isik ¢ikisi)
Dis capi (Govde)

Montaj sekli

Govde rengi

Maksimum algilama mesafesi
Algilama mesafesi

Isik tlrl
Isik kaynagi

Isik demet ¢api (mesafe)
Dalga uzunlugu

Ayarlama
Potansiyometre, sag
Potansiyometre, sol

Ozel 6zellikler

FOTOSELLER

SIPARIS BILGILERI

Tip

HTB18-A4B2BH

HTB18-A4B2BH

UK
cA

C€ -@= &

Resimler farkli olabilir

Cisimden yansimali sensor
Arka fon bastirma

16,2 mm x 45,5 mm x 31,8 mm
Hibrit

M18

M18, kafa/yan (24,1 ... 25,4 mm)
Mavi

5mm...300 mm"

5mm ...150 mm "~

Gorlnebilir kirmizi isik

PinPoint LED *
7 mm (300 mm)
631 nm

Algilama mesafesi
Aydinlik/karanlik ile anahtarlama

Sinyal kuvveti gostergesi

b
%90 remisyona sahip algilama malzemesi (standart beyaza gére, DIN 5033).

2
%6 remisyonlu algilama malzemesi (standart siyah temelinde, DIN 5033).

3
Ortalama dayanim 6mrii: TU =+25°Ci¢in 100.000 saat.
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Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar igin bkz. www.sick.com/H18_Sure_Sense
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MEKANIK/ELEKTRIK

Besleme Gerilimi

Sinyal tagima
Akim tiketimi
Anahtarlama ¢ikisi

Anahtarlama tipi

Anahtarlama ¢ikigi ayrintisi

Cikig akimil__

Tepki siiresi
Anahtarlama frekansi
Baglanti tipi

Kablo malzemesi

Capraz kablolama

Koruma devreleri

Koruma sinifi
Adirlik

Govde malzemesi
Malzeme, optik

Koruma sinifi

Teslimat Kapsami

Anahtarlama ¢ikisi Q1
Anahtarlama ¢ikisi Q2

Elektromanyetik uyumluluk (EMV)

Calisma ortami sicakligi
Depo ortam sicakligi

UL-dosya no.

"

Uv»loleranslarl asilamaz veya altina inilemez.

2
Yiik ve sinyal kuvveti gostergesi olmadan.

)
Ohm yiikii altinda sinyal siiresi.

4
Normalde agik/normalde kapali oraninda 1:1.

5
A= U -Kutup degistirme emniyetli baglantilar.

o
B = Girig ve cikiglar kutup degistirme korumali.

n
D = Cikislar asiri akim ve kisa devre korumali.

EMNIYET TEKNIGI PARAMETRELERI

MTTF,
DC

avg

BAGLANTI TIPI/BAGLANTI DUZENI

Baglanti tipi

Baglanti tiirti ayrintisi
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Kablo malzemesi

FOTOSELLER - HTB18-A4B2BH

10VDC..30VDC

L)

<5V_

2)
=20mA
PNP, NPN
Karanlik ile anahtarlama

PNP, Karanlik ile anahtarlama
NPN, Karanlik ile anahtarlama

=100 mA

<05 mss'

1.000 Hz
Erkek konnektorle birlikte kablo M12, 4 pinli, 150 mm
Plastik, PVC

0,2 mm?

]

189

Plastik, VISTAL®
Plastik, PMMA

IP67
IP69K

Sabitleme somunu (1x), M18, plastik, siyah, yassi

EN 60947-5-2 (Sensor, endistriyel alanda radyo dalgasi koruma sartlarini (elekromanyetik uyumluluk)
yerine getirir (radyo dalgasi koruma sinifi A). Meskenlerde kullanim halinde fonksiyon arizalarina neden

olabilir.)
-40°C..+65°C
-40°C..+75°C
E189383

5239 yil
0%

Erkek konnektorle birlikte kablo M12, 4 pinli, 150 mm

Plastik
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Capraz kablolama 0,2 mm?

Baglanti diizeni

BN1 +(L+)
WH2 Q,
BU3 - (M)
BK4 Q,
SERTIFIKALAR
EU declaration of conformity v
UK declaration of conformity 7
ACMA declaration of conformity v
Moroccan declaration of conformity v
China RoHS Y
cULus certificate v
TEKNIK CIZIM
16.2 (0.64) 31.4 (1.24)

10.1 (0.40)

D—t—f—

—» B
]

2N

25.4 (1.00)

45.5 (1.79)
(@]

7.9
(0.31)

Olciiler mm cinsindedir

@ gosterge LED'i sari: 1sik alimi durumu

® gosterge LED'i yesil: durum gostergesi

® sabitleme deligi M3

@ montaj adaptor halkasi icin yayli anahtar (ayrica temin edilir)
® potansiyometre (sec¢ilmigse) veya LED gdstergesi

Mm (in¢) cinsinden boyutlar Alici Verici
- A B (o] D
HTB18 / HTF18 -11(0.04) 1.1(0.04) 47 (0.19) 0.6 (0.02)
HTE18 / HL18 / HSE18 25(01) 0.0 (0.0 4.0 (0.16) 0.0 (0.0

4 TEKNIK SAYFA | SICK 2026-08-03 16:45:14 - YANLISLAR VE DEGISIKLIKLER ICIN HAKLAR SAKLIDIR



FOTOSELLER - HTB18-A4B2BH

Mm (in¢) cinsinden boyutlar Alici Verici

HTB18L / HTF18L / 2.5(00) 0.0 (0.0) 3.5(0.14) 0.0 (0.0
HL18L / HSE18L

AYAR OLANAKLARI

@ gosterge LED'i sari: 1sik alimi durumu
® gosterge LED'i yesil: durum gdstergesi
® Sinyal kuvveti gostergesi

BAGLANTI DUZENI, BKZ. TEKNIK VERILER TABLOSU: BAGLANTI TIPI/BAGLANTI DUZENI

2 1

3 4
erkek konnektér M12, 4 pin, A kodlamali

KARAKTERISTIK EGRI

% of sensing range
25

20
15 /

6%/90% 18%/90%

10
@® @
5 / // 901%90%
é/ -
0

0 50 100 150 200 250 300
(1.97) (3.94) (5.91) (7.87) (9.84) (11.81)

Distance in mm (inch)

@ Siyah lizerinde algilama mesafesi, %6 remisyon derecesi
® Gri Uzerinde algilama mesafesi, %18 remisyon derecesi
® Beyaz lizerinde algilama mesafesi, %90 remisyon derecesi
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ISIK DEMETI CAPI

I
I

150 300
(5.91) (11.81)

Distance in mm (inch)

ALGILAMA MESAFESI DIYAGRAMI

O | - E—C
®| ENE——
® | EC———TT i

0 50 100 150 200 250 300
(1.97) (3.94) (5.91) (7.87) (9.84) (11.81)

Distance in mm (inch)

. Sensing range Sensing range max.

@ Siyah lizerinde algilama mesafesi, %6 remisyon derecesi
® Gri lizerinde algilama mesafesi, %18 remisyon derecesi

(® Beyaz lizerinde algilama mesafesi, %90 remisyon derecesi
FONKSIYONLAR

Sensing range min. Set switching point Sensing range max.

Y

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama érnekleri ve CAD 6l¢li modelleri, kullanim kilavuzlar ve yazi-
lim gibi indirmeler i¢in bkz.: www.sick.com/1086791
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Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





