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MUTLAK ENKODER

AHM36I-S2CC014x12

SIPARIŞ BILGILERI

Tip Stok no.

AHM36I-S2CC014x12 1099324

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/AHS_AHM36

     
Resimler farklı olabilir

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

EMNIYET TEKNIĞI PARAMETRELERI

MTTF
D
 (tehlike oluşturan bir devre dışı kalma duru-

munda kadar ortalama süre)
270 yıl (EN ISO 13849-1) 

1)

1)

 Bu ürün standart bir üründür, makine direktiflerinde tanımlanmış güvenli kompanent içermez. Yapı elemanlarının nominal yük bazlı hesaplaması, ortalama ortam sıcaklığı 40 °C, kullanım sıklığı 8760 h/a. Bütün elektronik

devre dışı kalma durumları tehlikeli devre dışı kalma olarak kabul edilir. Ayrıntılı bilgi için bakınız Doküman No. 8015532.

PERFORMANS

Devir başına adım sayısı (maks. çözünürlük) 16.384 (14 bit)

Devir sayısı 4.096 (12 bit)

Maks. çözünürlük (devir sayısı başına adım sayısı x
devir sayısı)

14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)

Hata limitleri G 0,35° (20 °Cʼde) 
1)

Tekrarlama standart sapması σr 0,2° (20 °Cʼde) 
2)

1)

 DIN ISO 1319-1 uyarınca, üst ve alt hata limiti montaj durumuna bağlıdır, belirtilen değer, simetrik konumu temel alır; yani üst ve alt yöndeki sapma aynı miktara sahiptir.

2)

 DIN ISO 55350-13 uyarınca; ölçülen değerlerin %68,3ʼü belirtilen aralıktadır.

ARAYÜZLER

İletişim arayüzü CANopen

Veri protokolü CANopen CiA DS-301 V4.02, CiA DSP-305 LSS, Encoder Profile: - CIA DS-406, V3.2. - Class C2
1)

 Bu süre geçtikten sonra geçerli pozisyonlar okunabilir.

2)

 Bkz. aksesuarlar.
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Adres ayarı 0 ... 127, default: 5

Veri aktarım oranı (Baudrate) 20 kbit/s ... 1.000 kbit/s, default: 125 kbit/s

Başlatma süresi 2 s 
1)

Proses verileri Pozisyon, Hız, Sıcaklık

Parametreleme verileri Devir başına adım sayısı
Devir sayısı
PRESET
Sayma yönü
Hız denetimi için örnekleme hızı
Hız değeri çıktısının birimi
Döner eksenli çalışma
Elektronik kamlar (2 kanal x 8 kam)

Kullanılabilir diyagnostik veriler Minimum ve maksimum sıcaklık
Maksimum hız
Power-On sayacı
Power-On / Motion işletim saati sayacı
Yön değiştirme için sayıcı / hareket sayısı cw/ hareket sayısı ccw
Minimum ve maksimum işletme gerilimi

Durum bilgisi Durum LED'i üzerinden CANopen durumu

Haberleşme hattı için sonlandırıcı Sonlandırma direnci üzerinden 
2)

1)

 Bu süre geçtikten sonra geçerli pozisyonlar okunabilir.

2)

 Bkz. aksesuarlar.

ELEKTRIK

Bağlantı tipi Erkek konnektör, M12, 5 pin, üniversal

Besleme Gerilimi 10 ... 30 V

Güç tüketimi < 1,3 W (Yüksüz)

Ters polarizasyon koruması

MEKANIK

Mekanik uygulama Milli, Servo flanş

Mil çapı 10 mm

Mil uzunluğu 12 mm

Milin özelliği Yüzeyle birlikte

Ağırlık 0,2 kg 
1)

Mil malzemesi Paslanmaz çelik 1.4305

Flanş malzemesi Paslanmaz çelik 1.4305

Gövde malzemesi Paslanmaz çelik 1.4305

Çalışmaya başlama torku 1 Ncm (+20 °C)

İşletme torku < 1 Ncm (+20 °C)

Izin verilen mil yükü 40 N (radyal)
20 N (düz)

Çalışma devir sayısı ≤ 6.000 min⁻¹ 
2)

Rotorun atalet momenti 2,5 gcm²

Rulman dayanım ömrü 3,6 x 10^8 devir

Açısal ivme ≤ 500.000 rad/s²
1)

 Erkek konnektörlü cihazları temel alır.

2)

 Çalışma sıcaklığı aralığı tasarlanırken 1.000 dak⁻¹ değerinde 3,5 K´lik kendiliğinden ısınmaya dikkat edin.
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ORTAM VERILERI

EMVC EN 61000-6-2 ve EN 61000-6-3 uyarınca

Koruma sınıfı IP67 (IEC 60529)
IP69K (IEC 60529)

İzin verilen rölatif nem 90 % (Çiğlenmeye izin verilmez)

Çalışma sıcaklığı aralığı –40 °C ... +85 °C

Depolama sıcaklığı aralığı –40 °C ... +100 °C, Ambalajsız

Darbelere karşı direnç 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27)

Titreşimlere karşı direnç 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) 
1)

1)

 Enkoderin yana monte edilmesi durumunda (yatay enkoder mili, dikey tork desteği), rezonanslar meydana gelebileceği için münferit durumlarda ilave sönümleme önlemleri alınmalıdır. Ayrıca kablo, enkodere mümkün ol-

duğunca kısa mesafede olmak üzere, ek olarak sabitlenmelidir.

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity

China RoHS

cTUVus certificate

CANopen certificate

ECE test certificate

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)

TEKNIK ÇIZIM SOLID ŞAFT, SERVO ŞAFT, ERKEK KONNEKTÖR
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Ölçüler mm cinsindedir
DIN-ISO 2768-mk uyarınca tolere edilmeyen ölçüler
① çalışma sıcaklığı ölçüm noktası
② titreşimler için ölçüm noktası

Tip Mil çapıØ D f7 B H

AHx36x-S1xxxxxxxx
AHx36x-S3xxxxxxxx

6 mm 3,6 mm 5,4 mm
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Tip Mil çapıØ D f7 B H

AHx36x-S9xxxxxxxx
AHx36x-S5xxxxxxxx

8 mm 3,9 mm 7,5 mm

AHx36x-S2xxxxxxxx
AHx36x-S4xxxxxxxx
AHx36x-SCxxxxxxxx

10 mm 6 mm 9 mm

AHx36x-SAxxxxxxxx
AHx36x-S8xxxxxxxx

1/4″ 3,85 mm 5,7 mm

AHx36x-SBxxxxxxxx
AHx36x-S7xxxxxxxx

3/8″ 4,35 mm 9 mm

ANSCHLUSSBELEGUNG

2 1

43

5

PIN Sinyal Damarların rengi (kablo bağlantısı) Fonksiyon

1 CAN Shield Beyaz Blendaj

2 VDC Kırmızı Besleme GerilimiEnko-
der10 V DC ... 30 V DC

3 GND/CAN GND Mavi 0 V (GND)

4 CAN high Siyah CAN sinyali

5 CAN low Pembe CAN sinyali

Gövde - - Blendaj
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Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/1099324
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SICK AG 
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GERMANY 
SICK.COM

BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




