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Lyslederkabel
Lysledersensorer

s I C K Sensor Intelligence
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LYSLEDERSENSORER - LLTE-A1400111070E4

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Produkttype

Funktionsprincip

Form lyslederhoved
Applikation

Kompatibel lyslederforsteerker
Tasteafstand maks.

Lyslederhoved
Lysstralevinkel
Integreret linse
Kompatibilitet forsatslinser
Optisk fiber
Kompatibilitet med infrargdt lys
Lyslederkabel, som kan afkortes

Adapter-slutmuffer er nedvendige

Indeholdt i levering

MEKANIK
Lyslederhoved
Lysudgang
Gevinddiameter (hus)
Optisk fiber

Lyslederkabelleengde

Bgjningsradius

Dynamisk fleksibilitet (robotteknologi)
Udvendig diameter, tilslutning lyslederkabel
Fiberplacering
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LYSLEDERSENSORER

LLTE-A1400111070E4

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type varenr.

LLTE-A1400111070E4 2130894

Andre modeller og tilbeher pa www.sick.com/Lyslederkabel

Billeder kan afvige

Lyslederkabel

Fotocelletastersystem

Gevindmuffe

Standard

GLL70, WLL8O0, WLL180, GLL170(T)

Afheengigt af den anvendte lyslederforsteerker

60°
Nej
Ja

Nej
v
Ja (1x LLAC-AB10 /1x LLAC-AB13)

1stk. lysleder-skeereenhed (LLAC-FC), M4-fastgerelsessaet (2 stk. M4-meatrikker + 2 stk. M4-spaende-
skiver), 2 stk. adaptermuffer (1 stk. LLAC-AB10 + 1 stk. LLAC-AB13)

Aksial
M4

7000 mm
15 mm
Nej

2,2 mm
Koaksial
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LYSLEDERSENSORER - LLTE-A1400111070E4

Kernestruktur @ 0,5 mm Koaksial

Materiale
Lyslederhoved Rustfrit stal
Ledningskappe Polyethylen (PE)
Fiber PMMA

Vaegt 319
OMGIVELSESDATA

Omgivelsestemperatur, drift -40°C..+60°C
TASTEAFSTANDE MED WLL180T

Driftsmade 16 s 19 mm

Driftsmade 70 us 53 mm

Driftsmade 250 ps 90 mm

Driftsmade 2 ms 166 mm

Driftsmade 8 ms 254 mm
TASTEAFSTANDE MED GLL170

Driftsmade 250 us 21 mm
TASTEAFSTANDE MED GLL170T

Driftsmade 50 us 37 mm

Driftsmade 250 us 61 mm
CERTIFIKATER

RoHS manufacturer declaration v

MALTEGNING
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Dimensioner i mm

Vedrgrende ledningsleengder (L) se tekniske data
® Modtager

® Sender

Yderligere informationer samt passende tilbehar, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimen-
sionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes pa www.sick.com/2130894
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SICK

Sensor Intelligence

OVERBLIK
OVER SICK

SICK er en af verdens farende teknologivirksomheder inden for intel-
ligente sensorlgsninger og integrerede lasninger til industriel auto-
matisering. Vores teknologier saetter globale standarder og ger dine
industrielle processer mere effektive, sikre og beeredygtige - bade
inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede
ragivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og til-
passede automatiseringslgsninger og skaber merveerdi gennem hele

veerdikeeden. Vores teette samarbejde med kunderne er mere end blot
et lgfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, gger kvaliteten, beskytter
sundhed og sikkerhed og sikrer en baeredygtig fremtid. Alt med empati
og tillid.

Med passion og pionerand har SICK udviklet innovative teknologier
siden 1946. Takket veere et globalt netveerk i omkring 40 lande er SICK
til stede over hele verden og altid teet pa dig. Virksomhedens hoved-
kontor ligger i Waldkirch i naerheden af Freiburg, Tyskland. Vores kun-
der drager fordel af vores indsigt i bade lokale og globale krav, som vi
omseetter til tilpassede l@gsninger.





