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LICHTLEITERSENSOREN - LLTE-A1400111070E4

TECHNISCHE DATEN IM DETAIL

MERKMALE

Gerétetyp

Funktionsprinzip

Form Lichtleiterkopf

Applikation

Kompatible Lichtleiterverstarker
Schaltabstand max.

Lichtleiterkopf
Abstrahlwinkel
Integrierte Linse
Kompatibilitdt Vorsatzlinsen

Lichtleiterfaser

Kompatibilitdt mit Infrarotlicht
Lichtleiterkabel kiirzbar

Adapter-Endhiilsen erforderlich

Lieferumfang

MECHANIK

Lichtleiterkopf
Lichtaustritt
Gewindedurchmesser (Gehause)

Lichtleiterfaser
Lichtleiterkabellange
Biegeradius
Dynamische Flexibilitat (Robotik)
AuBendurchmesser, Anschluss Lichtleiterkabel
Faseranordnung
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LICHTLEITERSENSOREN

LLTE-A1400111070E4

BESTELLINFORMATIONEN

Typ Artikelnr.

LLTE-A1400111070E4 2130894

Weitere Gerateausflihrungen und Zubehor auf www.sick.com/Lichtleiterkabel

Abbildung kann abweichen

Lichtleiterkabel

Tastersystem

Gewindehiilse

Standard

GLL70, WLL8O0, WLL180, GLL170(T)

Abhangig von verwendetem Lichtleiterverstarker

60°
Nein
Ja

Nein
v
Ja (1x LLAC-AB10 /1 x LLAC-AB13)

1x Lichtleiter Schneider (LLAC-FC), M4 Befestigungsset (2 x M4 Mutter + 2 x M4 Unterlagscheibe), 2 x
Adapterhiilse (1 x LLAC-AB10 + 1x LLAC-AB13)

Axial
M4

7000 mm
15 mm
Nein

2,2 mm
Koaxial
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Material

Gewicht

UMGEBUNGSDATEN

Umgebungstemperatur Betrieb

SCHALTABSTANDE MIT WLL180T

Betriebsart 16 us
Betriebsart 70 us
Betriebsart 250 ps
Betriebsart 2 ms

Betriebsart 8 ms

SCHALTABSTANDE MIT GLL170

Betriebsart 250 us

SCHALTABSTANDE MIT GLL170T

Betriebsart 50 us
Betriebsart 250 us

ZERTIFIKATE

RoHS manufacturer declaration

MABZEICHNUNG
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Kernstruktur

Lichtleiterkopf
Mantel
Faser

17‘

MaBe in mm

@ 0,5 mm Koaxial

Edelstahl
Polyethylen (PE)
PMMA

31g

-40°C..+60°C

19 mm
53 mm
90 mm
166 mm
254 mm

21mm

37 mm

61mm

Fir Leitungslénge (L), siehe technische Daten

® Empfanger
® Sender

Weitere Informationen sowie passendes Zubehor, Applikationsbeispiele und Downloads wie CAD Maf3-
modelle, Betriebsanleitungen und Software finden Sie unter www.sick.com/2130894
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SICK

Sensor Intelligence

SICKAT
A GLANCE

SICK ist ein weltweit flihrendes Technologieunternehmen fiir intelli-
gente Sensorlosungen und integrierte Losungen in der industriellen
Automatisierung. Unsere Technologien setzen globale Standards und
machen lhre industriellen Prozesse effizienter, sicherer und nach-
haltiger - sowohl in der Logistik als auch in der Produktion.

SICK verbindet Sensorintelligenz mit Branchenverstandnis und zerti-
fizierten Beratungsleistungen. Wir bieten die ideale Grundlage fiir
skalierbare sowie maBgeschneiderte Automatisierungslosungen
und schaffen Mehrwert entlang der gesamten Wertschopfungskette.
Unsere enge Partnerschaft mit unseren Kunden ist mehr als nur ein
Versprechen: Gemeinsam verbessern wir die Produktivitat, steigern
die Qualitat, schiitzen Gesundheit und Sicherheit und sichern die
Zukunft nachhaltig. All das mit Empathie und Vertrauen.

Mit Leidenschaft und Pioniergeist entwickelt SICK seit 1946 innovative
Technologien. Dank einem globalen Netzwerk in rund 40 Landern ist
SICK weltweit prasent und immer in lhrer Nahe. Der Hauptsitz des Unter-
nehmens befindet sich in Waldkirch in der Nahe von Freiburg, Deutsch-
land. Unsere Kunden profitieren von unserem Verstandnis fur lokale
sowie globale Anforderungen, die wir in maBBgeschneiderte Losungen
Ubersetzen.





