SICK.COM

TEKNIK SAYFA

RLY3-MULT100

Rely
Guvenlik rolesi

SICK

Sensor Intelligence


https://www.sick.com

GUVENLIK ROLESI - RLY3-MULT100

GUVENLIK ROLESI

RLY3-MULT100

SIPARIS BILGILERI

Tip Stok no.
RLY3-MULT100 100692

Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar i¢in bkz. www.sick.com/RelLy

(€W & WHIE®

Resimler farkli olabilir

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

OZELLIKLER
Uygulamalar Degerlendirme linitesi
Uyumlu sensor tipleri OSSD'li glivenlik sensorleri

Test girisli guivenlik sensorleri
Potansiyelsiz ¢ikigli glivenlik sensorleri
Giivenlik matlari

EMNIYET TEKNIGI PARAMETRELERI

Gilvenlik i¢in entegrasyon seviyesi SIL 3 (IEC 61508)
Kategori Kategori 4 (ISO 13849-1)
Performans seviyesi PL e (ISO 13849-1)

PFH_ (saat bagina tehlike getiren devre digl kalma 15 x 10'9
icin ortalama olasilik)

T,, (kullanim 6mri) 20yl (ISO 13849-1)
Durma kategorisi 0 (IEC 60204-1)

FONKSIYONLAR

Sensor denetimi Zaman uyusmazligi denetimi
Sekans denetimi
Capraz devre tanima

Tekrar ¢calisma kilidi Y
Reset Otomatik
Manuel
Kontaktor kontrolii (EDM) v
ARAYUZLER
Baglanti tipi Germe yayli terminalli 6n erkek konnektor
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Girigler

Cikiglar

Gosterge elemanlari

Konfigiirasyon metodu

ELEKTRIK

Gilic kaynagi
Gerilim kaynagi U,
Sinyal tagima
Gic tiketimi
Giivenlik girigleri
Adet
Giris gerilimi HIGH
Giris gerilimi LOW
Giris akimi
Test darbesi genisligi
Test sinyali orani
Es zamanlilik denetimi

Reset butonu veya harici kontak gézlemleme (EDM)
girigi
Adet
Giris gerilimi HIGH
Giris gerilimi LOW

Giris akimi
Onay yollari
Tepki sresi (onaylama akim yolunu agma)
Adet
Cikig tirt

Kontak malzemesi
Anahtar gerilimi

Devre degistirme akimi
Toplam akim
Mekanik calisma stiresi
Asiri gerilim kategorisi
Anma darbe gerilimi dayanimi U‘mp
Diagnostik ¢ikiglar
Adet
Cikig tirt
Cikis gerilimi HIGH
Cikis gerilimi DUSUK
Girig akimi (NPN)
Cikis akimi (PNP)
Test palsi ¢ikiglari
Adet
Cikig tirt
Cikis gerilimi
Test darbesi genisligi

Test palsi araligi

)
Detaylar igin bkz. kullanma kilavuzu.

MEKANIK

Boyutlar (G x Y x D)
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2 guvenlik girisi

Reset butonu veya harici kontak gézlemleme (EDM) icin 1 bir girig
3 devreye sokma akim yolu (gtivenli)

2 diagnostik ¢ikis (guvenli degil)

2 test palsi cikisi (giivenli degil)

LEDs

Baglanti hatlari yoluyla
DIP svici

PELV veya SELV
24V DC(16,8V..30V)

<24V
<2,5W (DC)

2
24VDC(MV..30V)
OVDC(-3V..5V)
4mA...6mA
<1ms

<10 Hz

<3s

1

24V DC(1MV..30V)
OVDC(-3V..5V)
4mA..6mA

Yapilandirilan sensor tipine baglidir, Detaylar i¢in bkz. kullanma kilavuzu
3

Normalde acik kontaklar, pozitif tahrikli

Gilimis alasimi, ince altin kaplama

10 VAC..230VAC

10VDC..230VDC

MOmA..6A

12A

1x10° Baglanti semasi
11 (EN 60664-1)
6 kV (EN 60664-1)

2

Push-Pull yari iletken cikisl, kisa devre korumali
zU, -3V

=3V

<15 mA

<120 mA

2
PNP-Yari iletken, kisa devre korumali
zU, -3V

Yapilandirilan sensér tipine baglidir !
Yapilandirilan sensor tipine baglidir, Detaylar i¢in bkz. kullanma kilavuzu

18 mm x 124,6 mm x 85,5 mm
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Adirlik

ORTAM VERILERI

Koruma sinifi

Calisma ortami sicakligi
Depolama sicakligi
Hava nemliligi

Parazit yayini

Parazit dayanimi

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity
ACMA declaration of conformity
China RoHS

CCC certificate
UK-Type-Examination approval
cULus certificate

EAC certificate / DoC

cTUVus certificate

S Mark certificate

EC-Type-Examination approval

EC-Type-Examination approval (Machinery Directi-

ve)

EC-Type-Examination approval (Machinery Regula-

tion)

Third party certificate
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160 g

1P20 (IEC 60529)
-25°C..+55°C
-25°C..+70°C

< 95 %, yogusmasiz
IEC 61000-6-4 uyarinca

IEC 61326-3-1 uyarinca
IEC 61000-6-2 uyarinca
|EC 60947-5-1 uyarinca

SIS IS S (S SIS IS8 S S

v
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TEKNIK CIZIM EMSS3, LOOP1, MULT1, OSSD3
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Olciiler mm cinsindedir

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama érnekleri ve CAD 6l¢li modelleri, kullanim kilavuzlar ve yazi-
lim gibi indirmeler i¢in bkz.: www.sick.com/1100692
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SICK

Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





