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BASINC SENSORLERI

PBS2-RB250S-
G1SSDLMAOZ

SIPARIS BILGILERI

Tip Stok no.
PBS2-RB250SG1SSDLMAOZ 6072944

Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar igin bkz. www.sick.com/PBS_plus

C€ o10-tnk @ &8

Resimler farkli olabilir

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

OZELLIKLER
Ortam Sivi, gaz
Basing tiirii Bagil basing
Basing birimi bar
psi
Olciim mesafesi 0 bar ... 250 bar
0 psi ... 3.626 psi
Proses sicakligi -20°C...+85°C
Maksimum yiik R, 4mA..20mA (R, =0,5kOhm),0V..10V, 3 telli (R, > 10 kOhm)
Sifir noktasi dengeleme Sapmanin maks. + % 3'U
Cikis sinyali 10-Link/PNP/NPN + PNP/NPN
Govdenin dondirebilirligi Govdeye karsi elektrik baglantili ekran: 330 °
Proses baglantisina karsi gévde: 320 °
Gosterge 14-segmentli LED, kirmizi, 4 basamakli, rakam yiiksekligi 9 mm elektronik olarak 180° doénebilen
Giincelleme: 1000, 500, 200, 100 ms (programlanabilir)
MEKANIK/ELEKTRIK
iletisim arayiizii 10-Link
Iletisim arayiizii ayrintisi 10-Link V1.1
Proses baglantisi G % A (ISO1179-2)

W
NBR conta takilmistir, FPM/FKM conta birlikte verilir.

2
|IEC 60529'a gore IP koruma sinifi. Belirtilen koruma siniflari yalnizca karsilik gelen koruma sinifindaki elektrik fisleri ile takil durumda gegerlidir.

3
DIN 3852-E uyarinca talep lizerine temin edilebilen G ¥ A proses baglantilari, %" NPT.
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Malzemeye temas eden kisimlar

ic aktarim sivisi
Kanal deligi
Govde malzemesi
Baglanti tipi
Besleme Gerilimi

Akim tiiketimi

Toplam akim tiiketimi

Elektrik giivenligi

izolasyon gerilimi
CE'ye uygunluk
Ex onaylari
Agirlik sensori
Conta

Koruma sinifi
Koruma sinifi lll
MTTF

Basing sicramasi sénimleme

"
NBR conta takilmigtir, FPM/FKM conta birlikte verilir.
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Proses baglantisi: Paslanmaz ¢elik 316L
Olciim odasi: Paslanmaz celik 316L

Sentetik yag (sadece < 0 bar ... 10 bar ve <0 bar abs ... 25 bar abs Ol¢iim mesafesi igin)
Standard

Alt parga: 304 paslanmaz c¢elik, Plastik kafa: PC + ABS, Klavye: TPE-E, Ekran: PC

M12 x 1, 4-pinli yuvarlak konnektor

15V DC..35VDC

45 mA (analog ¢ikis olmaksizin yapilandirmalar igin)
70 mA (analog ¢ikisli yapilandirmalar igin)

Maks. 600 mA (anahtarlama akimi dahil)

Koruma sinifi: Il
Asir gerilim korumasi: 40 V DC
Kisa devre dayanimi: M'ye kars1 Q,, Q, Q,

Ters kutup besleme korumasi: M'ye karsi L

500V DC

Elektromanyetik uyumluluk direktifi: 2014/30 / EU (EN 61326-1:2013; EN 61326-2-3:2013)
Basingli cihazlar direktifi: 2014/68 / EU, Tehlikeli maddeler (RoHS): 2011/65/EU (EN 50581:2012)
Yakl. 220 g

L]

NBR

2
IP67
v

104 yil
0,6 mm veya 0.3 mm entegre basing kanal deligi vasitasiyla DIN 3852-E'ye (10 bar'da 0.3 mm) gore pro-

ses baglantisi G %4 ?

2
|EC 60529'a gore IP koruma sinifi. Belirtilen koruma siniflari yalnizca karsilik gelen koruma sinifindaki elektrik fisleri ile takili durumda gegerlidir.

)
DIN 3852-E uyarinca talep lizerine temin edilebilen G ¥ A proses baglantilari, %" NPT.

PERFORMANS

Dogrusal olmama

Dogruluk

Anahtarlama ¢ikislarin ayar dogrulugu
Yerlesme siiresi

Yiligerisinde uzun siireli kayma/istikrar
Sicaklik araliginda sicaklik katsayisi

Sicaklik aralig
Caligma siiresi
Sicaklik hatasi

ORTAM VERILERI

Isletim ortam sicakligi
Depolama sicakligi
Bagil nem

Sok yiiklenmesi

Titresim yiki
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<+ 0,25 %, IEC 61298-2'ye gore (en uygun diiz ¢izgi, BFSL) aciklik

=< + 0,5 %, sapma (dogrusalsizlik, histerezis, sifir noktasi ve son degeri sapmasi dahil (IEC 61298-2'ye go-
re sapmaya karsilik gelir))

Sapmanin < = % 0,5'i
<5ms

=+ 0,1% IEC 61298-2 gbre sapma
=< 0,2 % sapma IEC 61298-2 uyarinca < 0,6 bar dlcim mesafesi veya gdmme diyafram i¢in (O psi ... 10 psi)

Sifir noktasinin ortalama TK’si: Araligin <* %0,16's1 /10 K
Araligin ortalama TK'si: Araligin =+ %0,16's1 /10 K

0°C..+80°C
En az 100 milyon yiik degisimi
Tipik araligin < % %1,0'l, maks. araligin < = %2,5'i

-20°C..+80°C
-20°C..+70°C
s75%

50 g, IEC 60068-2-27 uyarinca 6 ms (mekanik sok)
209,10 Hz ... 2.000 Hz (IEC 60068-2-6, rezonansta)

TEKNIK SAYFA | SICK 3



BASINC SENSORLERI - PBS2-RB250SG1SSDLMAOZ

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity
China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate
10-Link certificate

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)
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BAGLANTI TIPI

M12 x 1, 4-pin 2 switching outputs/

AN SRR

v

1 switching output + 1 analog output

L'=1, M=3, Q,=4, Q,=2
C/Q,=4, Q,=2
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M12 x 1, 5-pin

2 switching outputs + 1 analog output

L'=1, M=3,Q,=4, Q,=2,Q,=5
c/Q, =4
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Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama érnekleri ve CAD 6lgl modelleri, kullanim kilavuzlari ve yazi-
lim gibi indirmeler i¢in bkz.: www.sick.com/6072944
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Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





