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AYRINTILI TEKNIK BILGILER

OZELLIKLER

Fonksiyon prensibi
Calisma prensibi ayrintisi

Algilama mesafesi
Min. algilama mesafesi
Maksimum algilama mesafesi
Referans nesne
En iyi performans i¢in dnerilen algilama mesafesi
araligi
Verici isini
Isik kaynagi
Isik turd
Isik noktasi bigimi
Isik demeti capi (mesafe)
Gonderme isik huzmesinin maksimum yayilmasi ve
norm gonderme ekseni (meyilli aci)
LED karakteristik verileri
LED risk grubu isareti
Dalga uzunlugu
Ortalama kullanim siiresi

Isin demeti sayisi
iki 1sin arasindaki mesafe

1. 151k huzmesi ile gévdenin 6n kenari arasindaki me-
safe (u¢ basligi dahil)

Algilanabilir en kii¢iik nesne (MDO), tipik.

Ayarlama
Yok

Gosterge
Yesil LED
Sari LED
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SIPARIS BILGILERI

Tip

Stok no.

RSB1-0457C100129AB4CZZ272727Z

1130794

Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar i¢in bkz. www.sick.com/Roller_Sensor_Bar

‘®

e

Resimler farkli olabilir

Cisimden yansimali sensor

Enerjetik

2mm
300 mm

UK
cA

@

%90 remisyon derecesine sahip nesne (DIN 5033 uyarinca standart beyaza karsilik gelir)

2mm...45mm

LED

Kizilétesi 1sik

Nokta seklinde

27 mm x 29 mm (45 mm)
< +/-4°(T,=+23°C'de)

Serbest grup

850 nm

T, = +25 °C'de 100.000 saat
3

100 mm

129 mm

129 mm, isinlarin mesafesine baglidir

Durum gdstergesi

Kalici acik: Power on

Isik alimi durumu

Kalici agik: Nesne mevcut
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Ozel uygulamalar

ELEKTRIK

Gerilim kaynagi U,
Sinyal tagima

Kullanim kategorisi

Akim tiiketimi
Koruma sinifi
Dijital cikis
Adet
Tir

Anahtarlama tipi

Sinyal gerilimi PNP HIGH/LOW
Sinyal gerilimi NPN HIGH/LOW
Cikig akimi |

Koruma devreleri Cikislar

Tepki sliresi

Tekrarlama hassasiyeti (tepki sliresi)
Anahtarlama frekansi

Pin/damar diizeni
BN 1
WH 2

BU3

BK 4

Fonksiyon Pin 4 / siyah (BK)
Fonksiyon Pin 2 / beyaz (WH)

W
Ohm yiikii altinda sinyal siiresi.

2
Normalde agik/normalde kapali oraninda 1:1.

MEKANIK

Boyutlar (G x Y x D)
Baglanti

Baglanti ayrintisi
Derin dondurma 6zelligi
Kablo capi
Kablo capi
Kablo uzunlugu (L)

Malzeme
Govde
On cam
Kablo
Erkek konnektor

Agirlik
Montaj sekli
)
B = Roller Sensor Bar'in uzunlugu (takilmis durumdaki).

2
Uretime bagli olarak kablo biraz daha uzun olabilir.
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Kalici kapali: Nesne mevcut degil

Diiz nesnelerin algilanmasi, Delikli nesnelerin algilanmasi, Konum toleransli nesneleri algilar, Piriizld,

parlak nesnelerin algilanmasi

10VDC..30VDC

=5V

DC-12 (EN 60947-5-2 uyarinca)
DC-13 (EN 60947-5-2 uyarinca)
15 mA, yliksiiz. U, = 24 V'ta

1

2 (Tamamlayici)

itme-cekme: PNP/NPN
Aydinlik/karanlik ile anahtarlama
Yaklagik U-2,5V/0V

Yaklagik U,/ <25V

<100 mA

Ters kutup korumali
Asiri akima dayanikli
Kisa devre korumalli

1)
<1ms
Tms

500 Hz”

+ (L+)
Q

- (M)
Q

d

Dijital ¢ikis, aydinlik ile anahtarlama, nesne mevcut -» YUKSEK cikisi
Dijital ¢ikis, karanlik ile anahtarlama, nesne mevcut - DUSUK cikisi

457 mm x 20,3 mm x 17 mm ’

4 pinli M12 erkek konnektore ve tirtilli civatalara sahip kablo ?

0 °C altinda kablo deforme edilmemelidir
0,13 mm?
3,6 mm

2)
300 mm
Metal, Aliminyum (eloksalli)
Plastik, PMMA
Plastik, PVC
Plastik, PVC
Yakl. 166 g

Yok
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ORTAM VERILERI

Koruma sinifi

Calisma ortami sicakligi

Depo ortam sicakligi

Darbe dayanimi

Titresime karsi dayaniklilik

Nem

Elektromanyetik uyumluluk (EMV)
UL-dosya no.

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity
ACMA declaration of conformity
China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate

TEKNIK CIZIM

17.5 (0.69)

IP67 (EN 60529)
-40°C...+60°C
-40°C..+75°C

30 g, M ms (X, Y, Z ekseni boyunca 3 pozitif ve 3 negatif darbe, toplam 18 darbe (EN60068-2-27))
10 Hz ... 55 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))
15 % ... 95 %, bagil nem (yogusma olusmaz), IEC 60947-5-2 uyarinca

EN 60947-5-2

NRKH.E189383 & NRKH7.E189383

S S SIS

o

20.3
(0.80)
'
o
i
|
(03
\

i
0
\

i

17 (0.67)

9 (0.35)

3(0.12)

Olciiler mm cinsindedir

@ 1. 181k huzmesi ile gévdenin 6n kenari arasindaki mesafe (u¢ basligi dahil)

@ iki 1sIn arasindaki mesafe

® Roller Sensor Bar'in uzunlugu (takilmis durumdaki)

@ Gosterge ve ayarlama elemanlari

® ik 1sik huzmesi (1sik huzmesi sayisi ceside gore degisir)
® Yayli uc basligi (diger bilgiler icin montaj notuna bakin)

@ Baglanti

GOSTERGE VE AYARLAMA ELEMANLARI

'

o

® Yesil LED
®@ Sarl LED
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MONTAJ UYARISI

a)

® Yayli u¢ basliginin hareket aralidi (takilmamis durumda 5 mm'ye kadar sikistirma)

BAGLANTI TIPI 4 PINLI M12 ERKEK KONNEKTOR

2 1
3 4
KARAKTERISTIK EGRI

Operating reserve
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0 50 100 150
(1.97) (3.94) (5.91)

Distance in mm (inch)

Recommended sensing range for

the best performance
® Siyah nesne, %6 remisyon derecesi
@ Gri nesne, %18 remisyon derecesi
® Beyaz nesne, %90 remisyon derecesi
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ISIK DEMETI CAPI

Dimensions in mm (inch)
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the best performance

ISIK DEMETI CAPI
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Distance in mm (inch)
@® Siyah nesne, %6 remisyon derecesi
@ Gri nesne, %18 remisyon derecesi
(® Beyaz nesne, %90 remisyon derecesi

-20
(-0.79)0 40 80
(1.57) (3.15)

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama érnekleri ve CAD 6l¢li modelleri, kullanim kilavuzlari ve yazi-

lim gibi indirmeler i¢in bkz.: www.sick.com/1130794
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45 300
(11.81)
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Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





