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Esimerkkikuva

tilaustiedot

tyyppi tuotenumero

CQ4-08EPOKU1 6051010

Muita laiteversioita ja varusteita  www.sick.com/CQ

  

yksityiskohtaiset tekniset tiedot

Ominaisuudet

Rakenne Suorakulmainen

Mitat (l x k x s) 16 mm x 39,5 mm x 12 mm

Tunnistusetäisyys Sn 1 mm ... 8 mm 1)

1 mm ... 6 mm 2)

Varmistettu tunnistusetäisyys Sa 5,76 mm

Asennustapa Ei upotettava
Upotettava

Kytkentätaajuus 100 Hz

Liitäntätyyppi Kaapeli, 3-johdinta, 2 m 3)

Kytkevä lähtö PNP

Kytkentälähtö, tarkat tiedot PNP

Lähdön toiminta Avautuva

Sähköinen varustus DC 3-johdin

Asetus

Potentiometri Herkkyys (5 kierrosta)

Kotelointiluokka IP67 4)

Toimituksen sisältö Ruuvimeisseli potentiometrin asetukseen (1 x)

1) Ei-uppoasennuksissa.
2) Uppoasennuksissa.
3) Johtoa ei saa taivuttaa alle 0 °C lämpötilassa.
4) EN 60529 mukaan.
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Mekaniikka/sähkölaitteisto

Syöttöjännite 10 V DC ... 30 V DC

Ripple ≤ 10 %

Jännitealenema ≤ 2,5 V DC 1)

Virranotto 12 mA 2)

Käyttövalmiusviive ≤ 200 ms

Hystereesi 4 % ... 20 % 3)

Toistettavuus ≤ 5 % 4)

 5)

Lämpötilan ryömintä (arvosta Sr) ± 20 %

Sähkömagneettinen yhteensopivuus EN 60947-5-2 mukaan

Jatkuva virta Ia ≤ 150 mA

Johtomateriaali PVC

Oikosulkusuoja ✔

Käynnistysvirtasuojaus ✔

Iskun- ja tärinänkestävyys 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm

Ympäristön lämpötila, käyttö –20 °C ... +75 °C

Ympäristölämpötila, varasto –40 °C ... +85 °C

Kotelon materiaali Muovi, ABS

Materiaali, aktiivinen pinta Muovi

UL-numero NRKH.E191603

1) Arvolla Ia maks.
2) Ilman kuormaa.
3) Hystereesi voi vaihdella asennus- ja ympäristöolosuhteista ja herkkyyden asetuksesta riippuen.
4) Arvosta Sr.
5) Käyttöjännite UB ja ympäristölämpötila Ta vakio.

Turvatekniset ominaisuudet

MTTFD 1.344 vuotta

DCavg 0 %

TM (toiminta-aika) 20 vuotta

Korjauskertoimet

Huomautus Arvot ovat ohjearvoja, jotka voivat vaihdella

Metalli 1

Vesi 1

PVC N. 0,4

Öljy N. 0,25

Lasi 0,6

Keraaminen 0,5

Alkoholi 0,7

Puu 0,2 ... 0,7
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Asennusohje

Huomautus Katso tähän kuuluva kuva kohdasta "Asennusohje"

A 16 mm

B 16 mm

F 48 mm

Sertifikaatit

EU declaration of conformity ✔

UK declaration of conformity ✔

Moroccan declaration of conformity ✔

China RoHS ✔

cULus certificate ✔

Luokitukset

ECLASS 5.0 27270102

ECLASS 5.1.4 27270102

ECLASS 6.0 27270102

ECLASS 6.2 27270102

ECLASS 7.0 27270102

ECLASS 8.0 27270102

ECLASS 8.1 27270102

ECLASS 9.0 27270102

ECLASS 10.0 27270102

ECLASS 11.0 27270102

ECLASS 12.0 27274201

ETIM 5.0 EC002715

ETIM 6.0 EC002715

ETIM 7.0 EC002715

ETIM 8.0 EC002715

UNSPSC 16.0901 39122230
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Asennusohje

F

Asennusohje

A

B

Liitäntäkaavio Cd-043

+ (L+)

- (M)

Q

BN

BU

BK
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Vastekäyrä CQ4, Ei-uppoasennus
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Vastekäyrä CQ4, Uppoasennus
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Mittapiirros CQ4, johto

3
6

.5
 (

1
.4

4
)

12
(0.47)

16
(0.63)

(0.35)
Ø 9

2
8

.5
 (

1
.1

2
)

1
8

.3
 (

0
.7

2
)

8
(0

.3
1

)

5
(0

.1
9

)
1

4
.9

 (
0

.5
8

)

(0.16)

(0.24)

(0
.1

9
)

(0.17)

4.5

5

6

4

1

3

54

2 6

Mitat millimetreinä (mm)
① Aktiivinen pinta
② kierreaukko M3 (2 x)
③ Liitäntä
④ LED keltainen: kohteen/aineen tunnistuksen tila
⑤ LED vihreä: käyttönäyttö
⑥ johdinsiteen kiinnityspaikka
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suositeltavat tarvikkeet
Muita laiteversioita ja varusteita  www.sick.com/CQ

Lyhyt kuvaus tyyppi tuotenumero

Kiinnitystarvikkeet

• Kuvaus: Kiinnityskulma seinäasennukseen
• Materiaali: Ruostumaton teräs
• Yksityiskohdat: Ruostumaton teräs 1.4571
• Toimituksen sisältö: Sis. kiinnitystarvikkeet
• Sopii seuraaville: W4S, W4F, W4S

BEF-W4-A 2051628

• Kuvaus: Kiinnityskulma lattia-asennukseen
• Materiaali: Ruostumaton teräs
• Yksityiskohdat: Ruostumaton teräs 1.4571
• Toimituksen sisältö: Sis. kiinnitystarvikkeet
• Sopii seuraaville: W4S, W4F, W4S

BEF-W4-B 2051630

• Kuvaus: Kuulan puristuspidin
• Materiaali: Muovi
• Yksityiskohdat: Muovi
• Toimituksen sisältö: Sis. kiinnitystarvikkeet
• Sopii seuraaville: W2S-2, W4-3

BEF-GH-MINI01 2023160

pistoliittimet ja johdot

• Kuvaus: Suojaamaton
• Liitäntätyyppi pää A: Urosliitin, M8, 3-napainen, suora, A-koodattu
• Liitäntätekniikka: Ruuviliittimet
• Sallittu johtimen poikkipinta-ala: 0,14 mm² ... 0,5 mm²

STE-0803-G 6037322

• Kuvaus: Suojaamaton
• Liitäntätyyppi pää A: Naarasliitin, M8, 3-napainen, suora, A-koodattu
• Liitäntätekniikka: Ruuviliittimet
• Sallittu johtimen poikkipinta-ala: 0,14 mm² ... 0,5 mm²

DOS-0803-G 7902077

• Kuvaus: Suojaamaton
• Liitäntätyyppi pää A: Naarasliitin, M8, 3-napainen, kulma, A-koodattu
• Liitäntätekniikka: Juotos
• Sallittu johtimen poikkipinta-ala: ≤ 0,25 mm²

DOS-0803-W 7902078
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SICK konserni pähkinänkuoressa
SICK on yksi johtavista anturien ja anturisovellusten valmistajista teollisiin sovelluksiin. Ainutlaatuinen 
tuote- ja palveluvalikoima antaa täydellisen perustan prosessien turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen, 
ihmisten tapaturmilta suojaamiseen ja ympäristövahinkojen torjumiseen. 

Meillä on laaja kokemus monilta aloilta. Tunnemme asiakkaiden prosessit ja vaatimukset. Siten älykkäät 
anturit soveltuvat asiakkaidemme tarpeisiin. Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan sovelluskeskuksissa 
testataan ja optimoidaan järjestelmäratkaisuja asiakaskohtaisesti. Tämä tekee meistä luotettavan toimitta-
jan ja kehityspartnerin.

Kattavat palvelut täydentävät tarjontamme: SICK LifeTime Services antaa tukensa koneen koko elinkaaren 
ajan ja pitää huolta turvallisuudesta ja tuottavuudesta. 

Tämä on meille “Sensor Intelligence”.

Globaalisti lähellänne:
Yhteyshenkilö ja muita toimipaikkoja  - www.sick.com


