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SENSORI DI PROSSIMITÀ CAPACITIVI

L'immagine potreb-
be non corrispondere

Informazioni per l'ordine

Tipo Cod. art.

CQ4-08EPOKU1 6051010

Ulteriori esecuzioni degli apparecchi e accessori  www.sick.com/CQ

  

Dati tecnici in dettaglio

Caratteristiche

Housing A forma di parallelepipedo

Dimensioni (L x H x P) 16 mm x 39,5 mm x 12 mm

Distanza di commutazione Sn 1 mm ... 8 mm 1)

1 mm ... 6 mm 2)

Distanza di commutazione protetta Sa 5,76 mm

Tipo di installazione Non a livello
A livello

Frequenza di commutazione 100 Hz

Tipo di collegamento Cavo, a 3 fili, 2 m 3)

Uscita di commutazione PNP

Dettaglio uscita di commutazione PNP

Funzione di uscita N/C

Dotazione elettrica DC 3 fili

Impostazione

Potenziometro Sensibilità (5 rotazioni)

Grado di protezione IP67 4)

Dotazione di fornitura Cacciavite per impostazione potenziometro (1 x)

1) Per montaggio non a livello.
2) Per montaggio a livello.
3) Non deformare i cavi a temperature inferiori a 0 °C.
4) A norma EN 60529.
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Caratteristiche meccaniche ed elettriche

Tensione di alimentazione 10 V DC ... 30 V DC

Ripple residuo ≤ 10 %

Caduta di tensione ≤ 2,5 V DC 1)

Consumo di corrente 12 mA 2)

Ritardo disponibilità ≤ 200 ms

Isteresi 4 % ... 20 % 3)

Riproducibilità ≤ 5 % 4)

 5)

Deriva termica (d Sr) ± 20 %

EMC A norma EN 60947-5-2

Corrente continua IA ≤ 150 mA

Materiale cavo PVC

Protezione anti-cortocircuito ✔

Protezione impulso di attivazione ✔

Resistenza alle vibrazioni e agli shock 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm

Temperatura ambiente di funzionamento –20 °C ... +75 °C

Temperatura ambiente di stoccaggio –40 °C ... +85 °C

Materiale della custodia Plastica, ABS

Materiale, superficie attiva Plastica

UL-File-Nr. NRKH.E191603

1) Per Ia max.
2) Senza carico.
3) L'isteresi può variare in base alle condizioni ambientali e di montaggio e alla sensibilità impostata.
4) Di Sr.
5) Tensione di alimentazione UB e temperatura ambiente Ta costanti.

Grandezze caratteristiche relativamente alle tecniche di sicurezza

MTTFD 1.344 anni

DCavg 0 %

TM (durata di utilizzo) 20 anni

Coefficienti di riduzione

Indicazione Si tratta di valori di riferimento che possono subire variazioni

Metallo 1

Acqua 1

PVC Circa 0,4

Olio Circa 0,25

Vetro 0,6

Ceramica 0,5

Alcol 0,7

Legno 0,2 ... 0,7
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Avvertenza di montaggio

Nota Grafico corrispondente, vedi "Indicazioni di installazione"

A 16 mm

B 16 mm

F 48 mm

Certificati

EU declaration of conformity ✔

UK declaration of conformity ✔

Moroccan declaration of conformity ✔

China RoHS ✔

cULus certificate ✔

Classificazioni

ECLASS 5.0 27270102

ECLASS 5.1.4 27270102

ECLASS 6.0 27270102

ECLASS 6.2 27270102

ECLASS 7.0 27270102

ECLASS 8.0 27270102

ECLASS 8.1 27270102

ECLASS 9.0 27270102

ECLASS 10.0 27270102

ECLASS 11.0 27270102

ECLASS 12.0 27274201

ETIM 5.0 EC002715

ETIM 6.0 EC002715

ETIM 7.0 EC002715

ETIM 8.0 EC002715

UNSPSC 16.0901 39122230
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Avvertenza di montaggio

F

Avvertenza di montaggio

A

B

Schema di allacciamento Cd-043

+ (L+)

- (M)

Q

BN

BU

BK
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Curva di risposta CQ4, Montaggio non a livello
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Curva di risposta CQ4, Montaggio a livello
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Disegno quotato CQ4, cavo
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Quote in mm
① superficie attiva
② Foro filettato M3 (2 x)
③ Collegamento
④ LED giallo: stato rilevamento oggetto/mezzo
⑤ LED verde: indicatore di funzionamento
⑥ attacco fermacavo
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Accessori consigliati
Ulteriori esecuzioni degli apparecchi e accessori  www.sick.com/CQ

Breve descrizione Tipo Cod. art.

sistema di montaggio

• Descrizione: Angolare di fissaggio per montaggio a parete
• Materiale: Acciaio inox
• Dettagli: Acciaio inox 1.4571
• Dotazione di fornitura: Incluso materiale di fissaggio
• Idoneo per: W4S, W4F, W4S

BEF-W4-A 2051628

• Descrizione: Angolare di fissaggio per montaggio a pavimento
• Materiale: Acciaio inox
• Dettagli: Acciaio inox 1.4571
• Dotazione di fornitura: Incluso materiale di fissaggio
• Idoneo per: W4S, W4F, W4S

BEF-W4-B 2051630

• Descrizione: Supporto di bloccaggio con sfera
• Materiale: Plastica
• Dettagli: Plastica
• Dotazione di fornitura: Incluso materiale di fissaggio
• Idoneo per: W2S-2, W4-3

BEF-GH-MINI01 2023160

connettori e cavi

• Descrizione: Non schermato
• Tipo di collegamento testa A: Connettore maschio, M8, 3 poli, diritta, Codifica A
• Sistema di collegamento: Morsetti a vite
• Sezione conduttore consentita: 0,14 mm² ... 0,5 mm²

STE-0803-G 6037322

• Descrizione: Non schermato
• Tipo di collegamento testa A: Connettore femmina, M8, 3 poli, diritta, Codifica A
• Sistema di collegamento: Morsetti a vite
• Sezione conduttore consentita: 0,14 mm² ... 0,5 mm²

DOS-0803-G 7902077

• Descrizione: Non schermato
• Tipo di collegamento testa A: Connettore femmina, M8, 3 poli, angolato, Codifica A
• Sistema di collegamento: Collegamento saldato
• Sezione conduttore consentita: ≤ 0,25 mm²

DOS-0803-W 7902078
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SICK AG	 |	 Waldkirch	 |	 Germany	 |	 www.sick.com

SICK in breve
SICK è una delle principali aziende produttrici di sensori e soluzioni per l'automazione industriale. Una 
gamma di prodotti e di servizi unica costituisce la base perfetta per il controllo affidabile ed efficiente dei 
processi per proteggere le persone da incidenti e per la prevenzione dei danni ambientali. 

Abbiamo una vasta esperienza in svariati settori e ne conosciamo i processi e i requisiti. In questo modo con 
sensori intelligenti siamo in grado di fornire ai nostri clienti esattamente ciò di cui hanno bisogno. Nei centri 
applicativi in ​​Europa, Asia e Nord America le soluzioni di sistema sono testate su misura e ottimizzate. Tutto 
questo ci rende dei fornitori e partner di sviluppo affidabili.

A completamento della nostra offerta, proponiamo servizi globali: i SICK LifeTime Services garantiscono la 
sicurezza e la produttività durante l'intero ciclo di vita della macchina. 

Questo per noi è “Sensor Intelligence”.

Vicino a voi nel mondo:
Referenti e altre sedi  - www.sick.com


