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Siparis bilgileri

CQ4-08EPOKU1L 6051010

Diger cihaz modelleri ve aksesuar

Resimler farkli olabilir

C(€O-0

CA

Ayrintil teknik bilgiler

Ozellikler
Govde yapisi Dort koseli form
Boyutlar (G x Y x D) 16 mm x 39,5 mm x 12 mm
Algilama mesafesi S,, 1mm..8mm?Y
1mm...6 mm?2
Emniyete alinmis algilama mesafesi S, 5,76 mm
Kurulum tiirii Cikik kafa
Diiz kafa
Anahtarlama frekansi 100 Hz
Baglant: tipi 3 telli kablo, 2 m ¥
Anahtarlama cikisi PNP
Anahtarlama cikisi ayrintisi PNP
Cikis fonksiyonu Normalde kapali
Elektriksel kablolama DC 3 telli
Ayarlama
Potansiyometre Hassasiyet (5 tur)
Koruma sinifi P67 ¥
Teslimat Kapsami Potansiyometre ayari i¢in tornavida (1 x)

L Cikik kafall montajda.

)
2) Diiz kafall montajda.
)
)

3
4

0 °C altinda kablo deforme edilmemelidir.
EN 60529 uyarinca.
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Mekanik/Elektrik

Besleme Gerilimi
Sinyal tasima
Gerilim diismesi

Akim tiketimi

Zaman gecikmesi

Histerezis

Tekrarlanabilirlik

Sicaklik sapmasi (baslangic S, degeri)
EMVC

Siirekli akim I,

Kablo malzemesi

Kisa devre korumasi
Power-up pulse suppression
Darbe ve titresim dayanimi
Calisma ortami sicakhgi
Depo ortam sicakhgi

Govde malzemesi
Malzeme, algilama yiizeyi

UL-dosya no.

1 Maks I3 degerinde.

2) Yiksiiz.

3)

4)
)

5

Baslangic Sr degeri.
Sabit Ug gerilim kaynagi ve Ta ortam sicaklig.

Emniyet teknigi parametreleri

MTTFp
DC..g

T (kullanim émril)

DUsUrim katsayilar
Bilgi

Metal

Su

PVC

Yag

Cam

Seramik

Alkol

Ahsap
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10V DC ... 30 V.DC
<10%
<25vDCY

12mA?
<200 ms

4%..20%%

<5%Y
5)

+20%

EN 60947-5-2 uyarinca
< 150 mA

PVC

v

v

30g, 11 ms/ 10...55 Hz, 1 mm
-20°C..+75°C

-40 °C... +85 °C
Plastik, ABS

Plastik

NRKH.E191603

Montaj ve ortam kosullariyla hassasiyet ayarina bagli olarak histerezis degisiklik gosterebilir.

1.344 yIl
0%

20 yil

Degerler, degisebilen kilavuz degerlerdir
1

1

Yakl. 0,4

Yakl. 0,25
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Montaj uyarisi

Not

Sertifikalar

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

cULus certificate
Siniflandirmalar

ECLASS 5.0
ECLASS 5.1.4
ECLASS 6.0
ECLASS 6.2
ECLASS 7.0
ECLASS 8.0
ECLASS 8.1
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
UNSPSC 16.0901

ligili grafik icin bakiniz "montaj uyarisi"
16 mm
16 mm
48 mm

N S S S S

27270102
27270102
27270102
27270102
27270102
27270102
27270102
27270102
27270102
27270102
27274201
EC002715
EC002715
EC002715
EC002715
39122230
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Montaj uyarisi

Montaj uyarisi

Baglanti semasi Cd-043
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Tepki egrisi CQ4, cikik kafall montaj

Distance in mm (inch)
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Tepki egrisi CQ4, diz kafall montaj
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Teknik ¢izim CQ4, kablo
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Olciler mm cinsindedir

@ Algillama ylzeyi

@ Digli delik M3 (2 x)

® Baglanti

@ LED sari: nesne/madde icin durum algilama
® LED yesil: durum gostergesi

® kablo baglayici baglantisi
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Onerilen aksesuar

Diger cihaz modelleri ve aksesuar

Kisa aciklama Tip Stok no.

Montaj sistemleri

Aciklama: Duvara montaj i¢in montaj braketi BEF-W4-A 2051628
Malzeme: Paslanmaz celik

Detaylar: 1.4571 paslanmaz gelik

Teslimat Kapsami: Montaj malzemeleri dahil

Uygun oldugu yerler: W4S, WAF, W4S

Aciklama: Zemine montaj icin montaj braketi BEF-W4-B 2051630
Malzeme: Paslanmaz celik
Detaylar: 1.4571 paslanmaz celik
* Teslimat Kapsami: Montaj malzemeleri dahil
:‘/ ¢ Uygun oldugu yerler: W4S, WAF, W4S

s 74

* Aciklama: Kiresel baglanti kelepgesi BEF-GH-MINIO1 2023160
* Malzeme: Plastik

* Detaylar: Plastik

* Teslimat Kapsami: Montaj malzemeleri dahil

¢ Uygun oldugu yerler: W2S-2, W4-3

konnektorler ve kablolar

* Aciklama: Blendajsiz STE-0803-G 6037322
« Baglant tiirii A kafa: Erkek konnektor, M8, 3 pin, diiz, A kodlamali

« Baglanti teknigi: Vidali baglantilar

* Onayh iletken enine kesiti: 0,24 mm?2 ... 0,5 mm?2

 Aciklama: Blendajsiz DO0S-0803-G 7902077
« Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektor, M8, 3 pin, dliz, A kodlamali
« Baglanti teknigi: Vidall baglantilar

‘3 * Onaylh iletken enine kesiti: 0,14 mm?2 ... 0,5 mm?2

» Aciklama: Blendajsiz DOS-0803-W 7902078

« Baglanti tiri A kafa: Disi konnektor, M8, 3 pin, aglli, A kodlamali
Baglanti teknigi: Lehim baglantisi
Onayl iletken enine kesiti: < 0,25 mm?2
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Online - Teknik bilgi

BiR BAKISTA SICK

SICK, endustriyel uygulamalarda akilli sensor ve sensér ¢ézumleri konusunda lider Ureticilerdendir. Essiz bir
Uriin ve hizmet yelpazesi; stireglerin glvenli ve etkili sekildeki kontrolina, kisilerin kazalardan korunmasini
ve cevreye verilen zararlarin 6nlenmesini saglayan mikemmel temeli olusturur.

Cok cesitli branslarda kapsamli bilgi birikimine sahibiz ve siirecleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. iste bu
sayede akilli sensorlerle tam da musterilerimizin ihtiyaci olani teslim edebiliyoruz. Sistem ¢dziimleri Avrupa,
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde musteriye 6zel olarak test ve optimize edilir.
BUtln bunlar bizi guvenilir bir tedarikci ve ARGE ortagl haline getiriyor.

Kapsamli hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Om(ir Boyu servis hizmeti makinenin kullanim émrii
boyunca guvenlik ve verimlilik ile ilgili destek saglar.

Bu bizim i¢in "Sensor Zekasi"dir.

DUNYA GENELINDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diger merkezler icin

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



