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Informacion sobre pedidos

VSE180-2P42432 6041823

Otros modelos del dispositivo y accesorios

Imagen aproximada

CE®-
& @ R

Datos técnicos detallados

Caracteristicas

Principio funcional Barrera emisor-receptor
Dimensiones (An x Al x Pr) 18 mm x 18 mm x 69,8 mm
Forma de la carcasa (salida de luz) Cilindrico

Longitud de caja 69,8 mm

Diametro de la rosca (carcasa) M18 x 1

Eje optico Axial

Alcance de deteccion max. oOm...28m

Distancia de conmutacion Om..20m

Escaner lineal Aprox. 5°

Tipo de luz Luz roja visible

Fuente de luz Lep Y

Tamaiio del spot (separacion) @ 1.100 mm (20 m)
Angulo de dispersion Aprox. 5°

Longitud de onda 645 nm

Ajuste Potenciémetro, 270° (Sensibilidad) ?

1 Vida dtil media de 100.000 h con Ty=25°C.

2 Receptor.
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Mecanica/Electronica
Tension de alimentacion Vg
Ondulacion

Consumo de corriente, emisor
Consumo de corriente, receptor
Salida conmutada

Modo de conmutacion

Tipo de conmutacion seleccionable
Tension de seial PNP HIGH/LOW
Corriente de salida I;,5x.

Tiempo de respuesta

Frecuencia de conmutacion

Tipo de conexion

Proteccion de circuito

Clase de proteccion

Peso

Material de la carcasa
Material de elementos opticos
Grado de proteccion
Elementos suministrados

Operacion a temperatura ambiente

Temperatura ambiente de almacenamiento

N.° de archivo UL

1)
2)
3 Sin carga.
4)
5)

)

)

Duracion de la sefal con carga 6hmica.

6 .
Con una relacion claro/oscuro de 1:1.

7
8)
9)

Caracteristicas técnicas de seguridad

MTTFp
DC..q

Certificados

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity
ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity
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Cable de control abierto: conmutacién en oscuro D.ON.

D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.

10V DC...30vDC Y
+10% 2
20mA >
15mA Y

PNP ¥

Conmutacién en claro/oscuro 4)
Opcional, por cable de control L/D
Aprox. Uy-1,8V /0O V

<100 mA

<05ms?

1.000 Hz ®

Conector macho M12 de 4 polos
A7

B®
DY

1]

94 g

Metal, Latén niquelado y PC
Plastico, PMMA

IP67

Tuerca de fijacion (4 x)
-25°C...+55 °C

-40 °C...+70 °C

NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503

Valores limite en funcionamiento en red protegida contra cortocircuito max. 8 A.
No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de Uy.

A = Conexiones Uy protegidas contra polarizacion inversa.

B = Entradas y salidas protegidas contra polarizacién incorrecta.

1.296 anos

0%

SN S S S
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China RoHS v
cULus certificate v
Photobiological safety (DIN EN 62471) cer-
tificate
Clasificaciones
ECLASS 5.0 27270901
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 6.0 27270901
ECLASS 6.2 27270901
ECLASS 7.0 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 8.1 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
UNSPSC 16.0901 39121528

Posibilidades de ajuste

® @

® ajustador de la sensibilidad 270°

@ indicador LED naranja: salida conmutada activa

® indicador LED verde
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Tipo de conexiéon

Esquema de conexién Cd-060

_4&'_& +(L+) _<ﬂ|_i + (L)
WH: 2 not connected —<W—H:2 L/D
BU! 3 BU: 3
- (M) —= - (M)

‘4 L
;'K!—— not connected —bﬂ!—— Q

_—— [P |

@® Emisor
@ Receptor

Curva caracteristica VSE180-2, 28 m, axial
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Sensing range

Sensing range typ. max.
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Tamano del spot VSE180-2, 28 m, axial

?550mm @ 1,100 mm
(21.7inch) _(43.3inch)

@270 mm | @ 820 mm
(10.6 inch) i (32.31nch) i

v v
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Distance

Diagrama del rango de sensibilidad VSE180-2, 28 m, axial
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Distance in m (feet)

[ Sensing range Sensing range typ. max.

Esquema de dimensiones VSE180-2, metal, axial

62.5 (2.46)

(0.08) 60.5 (2.38)

56.8 (2.24)
41.8 (1.65)

24 34(1.34) | 2(0.08)
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M18x1
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Medidas en mm
@ conector macho del equipo M12, 4 polos
@ cable de conexion 2 m
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® ajustador de la sensibilidad 270°
@ indicador LED naranja: salida conmutada activa
® indicador LED verde: indicador de recepcion
@ Tuerca de fijacion (2 x); SW 24, metal
accesorios recomendados
Otros modelos del dispositivo y accesorios
Descripcion breve Tipo N.° de
articulo
conectores y cables
* Tipo de conexion cabezal A: Conector hembra, M12, 4 polos, recto, Con codificacion A YF2A14-050VB3X- 2096235
« Tipo de conexion cabezal B: Extremo de cable abierto LEAX
‘ , * Tipo de seiial: Cable sensor/actuador
‘%O « Cable: 5 m, de 4 hilos, PVC
: « Descripcion: Cable sensor/actuador, sin apantallar
¢ Aplicacién: Industria quimica, zonas sin carga
« Tipo de conexion cabezal A: Conector macho, M12, 4 polos, recto, Con codificacion A STE-1204-G 6009932
¢ Descripcion: Sin apantallar
& * Método de conexion: Terminales atornillados
] . ¢ Seccion de conductor permitida: < 0,75 mm?2
Sistemas de fijacion
« Descripcion: Escuadra de fijacién para sensores M18 BEF-WN-M18 5308446

rd
- ¢ Material: Acero
5 Detalles: Acero, revestimiento de cinc
* Elementos suministrados: Sin material de fijacion
N * Apropiado para: GR18, V180-2, V18, W15, 71, 72
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LO MAS DESTACADO DE SICK

SICK es uno de los fabricantes lideres de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones
industriales. Nuestro exclusivo catalogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control
seguro y eficaz de procesos, para la protecciéon de personas y para la prevencion de accidentes y de dafios
medioambientales.

Hoja de datos en linea

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer
a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros
de aplicacion en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas
especificas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que
SOMos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida
Gtil de su maquinaria para que obtenga la maxima seguridad y productividad.

Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.

CERCA DE USTED EN CUALQUIER LUGAR DEL
MUNDO:

Encontrara informacion detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra

pagina web:

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



