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TECHNICKA DATA V DETAILU

VLASTNOSTI

Princip senzoru

Nejmensi detekovatelny objekt (MDO)
Rozte¢ paprsku

Opticky vystup svétla

Pocet paprskul

Rozsah detekce

Parametrizace

KFizovy paprsek / paralelni paprsek
Vystupu 1

Funkce potlaceni

Automatické uceni

Pomoc pro zaméreni

MECHANIKA/ELEKTRIKA

Vysilac svétla

Vinova délka

Napajeci napéti U,
Proudovy prikon pfijimace
Zbytkové vlnéni

Vystupniproud |
Vystupni zatizeni, kapacitni
Vystupni zatizeni, indukénf
Inicializani Cas

Spinaci vystup

Vstupy
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AUTOMATIZACNI OPTICKE MRIZE

SAS4-
FO28N3PCI1TO3

OBJEDNACI INFORMACE

Typ Vyrobek €.
SAS4-FO28N3PC1TO3 1215354

Dalsi provedeni pfistroje a prisluSenstvi na adrese www.sick.com/SLG

(€& @ ek

Obréazek je pouze ilustraéni

Vysila¢/pfijimac

KFizovy paprsek, 25 mm

40 mm

Flat

8

280 mm

Tlacgitko Teach-in

KFizovy paprsek aktivni
Vystup 1inaktivni, pokud je draha svételného paprsku prerusena
Funkce potla¢eni inaktivni
Automatické uceni inaktivni

Bez sefizovaci pomucky

Infracervené svétlo
950 nm

DC24V, =20 %
<70 mA

<5V_

<100 mA

100 nF

1H

1s

NPN

Vstup teach-in (pfijimac)
Testovaci vstup (vysilac)
HIGH=10V..30V/LOW =<5V
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Rozméry (S x V x H)
Druh pfipojeni
Material pouzdra
Displej
Synchronizace
Kryti

Ochranné okruhy

Trida ochrany
Hmotnost
Frekvence méreni

Hlinikovy stabilizator

VYKON

Maximalni snimaci dosah
Minimalni snimaci dosah

Provozni dosah
Doba odezvy

L
Zadna rezerva pro vlivy okoli a starnuti diody.

2
Uhel otevfeni + 10°.

UDAJE O PROSTREDI

Mez Unavy v razu

Odolnost vuci vibracim

EMC

Odolnost vuci okolnimu svétlu

Teplota okoli provoz
Teplota okolniho prostfedi skladu

"
Sluneéni zareni.

CERTIFIKATY

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulati-
on EU 2023/2854)
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AUTOMATIZACNI OPTICKE MRIZE - SAS4-FO28N3PC1T03

25 mm x 352,4 mm x 8,2 mm

Kabel s konektorem M8, 4pinovym
PMMA

LED

Opticky

IP65

Pripojky U, zajisténé proti pfepolovani
Vystup Q s ochranou v(¢i zkratu
Potlaceni rusivého impulzu

1]

409

250 kHz

Bez stabilizatoru

1)
4m
KFizovy paprsek: 2 0,3 m ?
3m

KFfizovy paprsek s kodovanou verzi, 114 ms

10 g/ DIN EN 60068-2-29 /16 ms
59,10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6)
EN 60947-5-2

PFimo: 100.000 Ix "
Nepfimo: 150.000 Ix

-25°C...+55°C
-25°C...+70°C
v
v
4
v
v
v
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AUTOMATIZACNI OPTICKE MRIZE - SAS4-FO28N3PC1T03

VYKRES SXX-FXXXXXXXIXXX

Flat, without stabilizer
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Rozméry v mm
@ prvni paprsek
@ posledni svételny paprsek
® vzdalenost mezi paprsky (RM)
@ pocet paprsku (n)
® monitorovaci vyska (UH)
® Pripojeni

DRUH A SCHEMA PRIPOJENI

Sender Receiver
DR PR
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AUTOMATIZACNI OPTICKE MRIZE - SAS4-FO28N3PC1T03

ZVLASTNI FUNKCE

Optical synchronization

g g

The light grid communicates via
the light beams. A cable is not
necessary for the optical
synchronization.

SLIM & FLAT

@

@ Uzky model = svételny vystup na Uzké strané
® Plochy model = svételny vystup na Siroké strané

DalSi informace, vhodné prisluSenstvi, pfiklady pouziti a soubory ke stazeni, jako jsou rozmérové modely
CAD, provozni navody a software, naleznete na adrese www.sick.com/1215354 I
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SICK

Sensor Intelligence

PREHLED
SPOLECNOSTI
SICK

Spolecnost SICK je pfedni technologickou firmou poskytujici inteli-
gentni senzorova a integrovana feseni pro pramyslovou automatizaci.
Nase technologie nastavuji globalni standardy - vase priimyslové
procesy diky nim budou jak v logistice, tak ve vyrobé ucinnéjsi, bez-

Spolecnost SICK propojuje inteligentni senzoriku s porozumeénim
odvétvi a certifikovanym poradenstvim. Poskytujeme idealni zaklad
pro Skalovatelna automatizac¢ni feSeni na miru a vytvarime pridanou
hodnotu napfi¢ celym hodnotovym fetézcem. Nase uzké partnerstvi
se zakazniky je vic nez jen slib: spolec¢né udrzitelné zvySujeme
produktivitu a kvalitu, chranime zdravi a bezpecnost a zajistujeme
budoucnost. V§e s empatii a na bazi daveéry.

S vasni a prikopnickym duchem vyviji spolec¢nost SICK od roku 1946
inovativni technologie. Diky globalni siti pfiblizné ve 40 zemich pusobi
spolec¢nost SICK po celém svété a nachazi se vzdy ve vasi blizkosti.
Hlavni sidlo firmy je ve Waldkirchu nedaleko Freiburgu v Némecku.
Nasi zakaznici profituji z naseho porozumeéni lokalnim i globalnim
poZadavkim, které prevadime v individualné pfizpisobena reseni.





