
D
a

ta
le

h
ti

RAY26P-24862130A00
RAY26 Reflex Array

VALOKENNOT



A
B
C
D
E
F

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

RAY26P-24862130A00 | RAY26 Reflex Array
VALOKENNOT

Esimerkkikuva

tilaustiedot

tyyppi tuotenumero

RAY26P-24862130A00 1120666

Muita laiteversioita ja varusteita  www.sick.com/RAY26_Reflex_Array

 

  

yksityiskohtaiset tekniset tiedot

Ominaisuudet

Toimintaperiaate Peilivalokenno

Toimintaperiaate, tarkka Ei vähimmäisetäisyyttä, heijastin (autokollimaatio/koaksiaalioptiikka), Reflex Array

Mitat (l x k x s) 24,6 mm x 82,5 mm x 53,3 mm

Kotelon muoto (valon ulostulo) Suorakulmainen

Kohteen pienin koko 1 mm, paikasta riippumaton tunnistus suorakaiteen muotoisen keilan sisällä

Valvontakorkeus 20 mm

Kytkentäetäisyys enintään 0 m ... 1,5 m 1) 2)

Anturin ja heijastimen välinen etäisyys ≥ 0 m

Valon tyyppi Näkyvä punainen valo

Valonlähde PinPoint-LED 3)

Valopisteen koko (etäisyys) 24 mm x 9 mm (1 m)

Aallonpituus 635 nm

Asetus BluePilot: opetus, IO-Link

Pin-2-konfigurointi Ulkoinen tulo (testi), opetus, kytkentäsignaali

AutoAdapt ✔

Erityiskäyttöalueet Kohteiden tunnistus, joiden paikoituksessa on toleransseja, Rei´itettyjen kohteiden tunnistus,
Epätasaisten, kiiltävien kohteiden tunnistus, Läpinäkyvien kohteiden tunnistus, Litteiden esi-
neiden havaitseminen

1) Heijastin PL80A.
2) Kun kohteen koko on vähintään 1 mm.
3) Keskimääräinen elinikä: 100 000 h / TU = +25 °C.
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Mekaniikka/sähkölaitteisto

Syöttöjännite UB 10 V DC ... 30 V DC 1)

Ripple < 5 Vss

Virranotto 25 mA 2)

40 mA 3)

Kytkevä lähtö PNP 4)

Lähtö QL1 / C Kytkentälähtö tai IO-Link-tila

Kytkentätoiminto Tehdasasetus: Pin 2 / valkoinen (MF): PNP sulkeutuva kosketin (tummakytkentä), Pin 4 / mus-
ta (QL1 / C): PNP avautuva kosketin (kirkaskytkentä), IO-Link

Kytkentätapa Kirkas-/tummakytkentä

Kytkentätapa valittavissa IO-Linkin kautta

Signaalijännite PNP HIGH/LOW N. UV - 2,5 V / 0 V

Lähtövirta Imax. ≤ 100 mA

Vasteaika ≤ 3 ms 5)

Kytkentätaajuus 170 Hz 6)

Liitäntätyyppi Urosliitin M12, 4-napainen

Suojakytkennät A 7)

B 8)

C 9)

D 10)

Suojausluokka III

Paino 80 g

Kotelon materiaali Muovi, VISTAL®

Materiaali, optiikka Muovi, PMMA

Kotelointiluokka IP66
IP67

Ympäristön lämpötila, käyttö –40 °C ... +60 °C 11) 12)

Ympäristölämpötila, varasto –40 °C ... +75 °C

UL-numero NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

1) Raja-arvot.
2) 16 V DC ... 30 V DC, ilman kuormaa.
3) 10 V DC ... 16 V DC, ilman kuormaa.
4) Pin 4: tätä kytkevää lähtöä ei saa yhdistää muuhun lähtöön.
5) Signaalin kulkuaika ohmisella kuormalla kytkentätilassa.
6) Kirkas-tumma-suhteella 1:1 kytkentätilassa.
7) A = UV-liitännät napaisuussuojattu.
8) B = tulot ja lähdöt napaisuussuojattu.
9) C = häiriöjännitteiden suodatus.
10) D = lähdöt ylivirta- ja oikosulkusuojattu.
11) Vältä kondenssiveden muodostumista anturin etulasiin ja heijastimeen.
12) Pidä lämpötilan muutos +/-20 K:ssa opetuksen jälkeen.

Turvatekniset ominaisuudet

MTTFD 709 vuotta

DCavg 0 %
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Tietoliikenneliitäntä
Tietoliikenneliitäntä IO-Link V1.1

Tiedonsiirtoliitännän yksityiskohdat COM2 (38,4 kBaud)

Jaksoaika 2,3 ms

Prosessitietojen pituus 16 Bit

Prosessitietojen rakenne Bitti 0 = kytkentäsignaali QL1
Bitti 1 = kytkentäsignaali QL2
Bitti 2 ... 15 = tyhjä

VendorID 26

DeviceID HEX 0x80025A

DeviceID DEC 8389210

Smart Task
Smart Task -nimitys Peruslogiikka

Logiikkatoiminto Suora
JA
TAI
Ikkuna
Hystereesi

Ajastintoiminto Deaktivoitu
Kytkentäviive
Katkaisuviive
Kytkentä- ja katkaisuviive
Pulssi (One Shot)

Invertteri Kyllä

Kytkentätaajuus SIO Direct: 170 Hz 1)

SIO Logic: 170 Hz 2)

IOL: 170 Hz 3)

Vasteaika SIO Direct: 3 ms 1)

SIO Logic: 3 ms 2)

IOL: 3 ms 3)

Toistotarkkuus SIO Direct: 1,5 ms 1)

SIO Logic: 1,5 ms 2)

IOL: 1,5 ms 3)

Kytkentäsignaali

Kytkentäsignaali QL1 Kytkevä lähtö

Kytkentäsignaali QL2 Kytkevä lähtö

1) SIO Direct: anturikäyttö standardissa I / O -tilassa ilman IO-Linkin kommunikaatiota ja ilman anturin sisäisten logiikka- tai aikaparametrien käyttöä (asetettuna tilaan
"suoraan" / "inaktiivinen").
2) SIO Logic: anturikäyttö standardissa I / O -tilassa ilman IO-Linkin kommunikaatiota. Anturin sisäisten logiikka- tai aikaparametrien käyttö, lisäksi automaatiotoimin-
not.
3) IOL: anturikäyttö täyden IO-Linkin kommunikaation ja logiikka-, aika- ja automaatiotoimintoparametrien käytön kanssa.

Diagnoosi
Laitteen tila Kyllä

Quality of teach Kyllä

Quality of run Kyllä, Likaantumisnäyttö

Sertifikaatit
EU declaration of conformity ✔
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UK declaration of conformity ✔

ACMA declaration of conformity ✔

Moroccan declaration of conformity ✔

China RoHS ✔

cULus certificate ✔

Photobiological safety (DIN EN 62471) cer-
tificate

✔

Information according to Art. 3 of Data Act
(Regulation EU 2023/2854)

✔

Luokitukset

ECLASS 5.0 27270902

ECLASS 5.1.4 27270902

ECLASS 6.0 27270902

ECLASS 6.2 27270902

ECLASS 7.0 27270902

ECLASS 8.0 27270902

ECLASS 8.1 27270902

ECLASS 9.0 27270902

ECLASS 10.0 27270902

ECLASS 11.0 27270902

ECLASS 12.0 27270902

ETIM 5.0 EC002717

ETIM 6.0 EC002717

ETIM 7.0 EC002717

ETIM 8.0 EC002717

UNSPSC 16.0901 39121528

Liitäntäkaavio Cd-390

QL1/C
4

+ (L+)

– (M)

MF

BN

WH

BK

BU

1

2

3
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Valopisteen koko

0

0 2
(6.56)

1
(3.28)

5
(16.40)

3
(9.84)

4
(13.12)

–10
(–0.39)

–20
(–0.79)

–40
(–1.56)

–30
(–1.18)

10
(0.39)

20
(0.79)

40
(1.56)

30
(1.18)

Distance in m (feet)

mm (inch)

Tunnistusetäisyyskaavio

1,50

1,50

1,50

2

3

4

1 1,50

0

Sensing range

4
(13.12)

Distance in m (feet)

1
(3.28)

3
(9.84)

5
(16.40)

2
(6.56)

① Heijastin PL80A
② Heijastin PL40A
③ Heijastin PL30A
④ Heijastin P250F
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Mittapiirros
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7

56 4

Mitat millimetreinä (mm)
① optiikka-akselin keskusta
② kiinnitysreikä, Ø 5,2 mm
③ Liitäntä
④ BluePilot sininen: AutoAdapt-näyttö käyttötilan aikana
⑤ Opetuspainike
⑥ näyttö-LED keltainen: valon vastaanoton tila
⑦ näyttö-LED vihreä: syöttöjännite aktiviinen

suositeltavat tarvikkeet
Muita laiteversioita ja varusteita  www.sick.com/RAY26_Reflex_Array

Lyhyt kuvaus tyyppi tuotenumero

Heijastimet ja optiikka

• Kuvaus: Suorakulmainen, ruuvattava
• Mitat: 84 mm 84 mm
• Ympäristön lämpötila, käyttö: –30 °C ... +65 °C

PL80A 1003865
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Lyhyt kuvaus tyyppi tuotenumero

Kiinnitystarvikkeet

• Kuvaus: Kiinnityskulma
• Materiaali: Teräs
• Yksityiskohdat: Teräs, sinkitty
• Toimituksen sisältö: Sis. kiinnitystarvikkeet
• Sopii seuraaville: W23-2, W27-3, Reflex Array

BEF-WN-W23 2019085

pistoliittimet ja johdot

• Kuvaus: Suojaamaton
• Liitäntätyyppi pää A: Urosliitin, M12, 4-napainen, suora, A-koodattu
• Liitäntätekniikka: Ruuviliittimet
• Sallittu johtimen poikkipinta-ala: ≤ 0,75 mm²

STE-1204-G 6009932

• Kuvaus: Anturi-/toimilaite-kaapeli, suojaamaton
• Liitäntätyyppi pää A: Naarasliitin, M12, 4-napainen, suora, A-koodattu
• Liitäntätyyppi pää B: Avoin johdonpää
• Signaalin tyyppi: Anturi-/toimilaite-kaapeli
• Johto: 5 m, 4-johtiminen, PVC
• Käyttöalue: Kuormittamattomat vyöhykkeet, Kemikaalialue

YF2A14-050VB3X-
LEAX

2096235

• Kuvaus: Anturi-/toimilaite-kaapeli, suojaamaton
• Liitäntätyyppi pää A: Naarasliitin, M12, 4-napainen, suora, A-koodattu
• Liitäntätyyppi pää B: Avoin johdonpää
• Signaalin tyyppi: Anturi-/toimilaite-kaapeli
• Johto: 5 m, 4-johtiminen, PUR, halogeeniton
• Käyttöalue: Joustava käyttö, Öljy-/voiteluainealue, Robotti, joustava käyttö

YF2A14-050UB3X-
LEAX

2095608
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SICK konserni pähkinänkuoressa
SICK on yksi johtavista anturien ja anturisovellusten valmistajista teollisiin sovelluksiin. Ainutlaatuinen 
tuote- ja palveluvalikoima antaa täydellisen perustan prosessien turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen, 
ihmisten tapaturmilta suojaamiseen ja ympäristövahinkojen torjumiseen. 

Meillä on laaja kokemus monilta aloilta. Tunnemme asiakkaiden prosessit ja vaatimukset. Siten älykkäät 
anturit soveltuvat asiakkaidemme tarpeisiin. Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan sovelluskeskuksissa 
testataan ja optimoidaan järjestelmäratkaisuja asiakaskohtaisesti. Tämä tekee meistä luotettavan toimitta-
jan ja kehityspartnerin.

Kattavat palvelut täydentävät tarjontamme: SICK LifeTime Services antaa tukensa koneen koko elinkaaren 
ajan ja pitää huolta turvallisuudesta ja tuottavuudesta. 

Tämä on meille “Sensor Intelligence”.

Globaalisti lähellänne:
Yhteyshenkilö ja muita toimipaikkoja  - www.sick.com


