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Sipariş bilgileri

Tip Stok no.

RE11-SAC 1059410

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar  www.sick.com/RE1

  

Ayrıntılı teknik bilgiler

Özellikler
Sistem parçası Aktüatörlü sensör

Sensör prensibi Manyetik

Normalde açık 1

Normalde kapalı 1

Sinyal kontakları 0

Emniyete alınmış çalıştırma mesafesi Sao 3 mm

Emniyete alınmış kapatma mesafesi Sar 12 mm

Aktif sensör yüzeyleri 1

Çalıştırma yönleri 5

Emniyet tekniği parametreleri
B10d-değeri 2 x 107 Bağlantı şeması (Düşük yükte)

Yapı türü Yapı türü 4 (EN ISO 14119)

Aktüatörün kodlama kademesi Düşük kodlama kademesi (EN ISO 14119)

Hata durumunda emniyetli durum Siviçdahili bir hata algılama sistemine sahip değildir ve hata durumunda güvenli bir duruma
geçemez. Hata algılama, bağlı güvenlik odaklı mantık ünitesi ile gerçekleşir.

Fonksiyonlar
Kaskat bağlanabilir güvenlik sensörü Yok, sadece tek kablolama (teşhis ile)

Arayüzler
Bağlantı tipi Konnektörlü soket, M8, 4-pinli

Rakor somunun malzemesi Pirinç, nikel kaplı

Elektrik
Çıkış türü Reed-Kontakları

Anahtar gerilimi ≤ 30 V DC

Devre değiştirme akımı ≤ 400 mA

Mekanik
Gövde şekli Dört köşeli form
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Boyutlar ( G x Y x D) 26 mm x 36 mm x 13 mm

Ağırlık + 0,1 kg

Gövde malzemesi VISTAL®

Ortam verileri

Koruma sınıfı IP67 (IEC 60529)

Çalışma ortamı sıcaklığı –30 °C ... +60 °C

Depolama sıcaklığı –30 °C ... +60 °C

Titreşim dayanımı 10 Hz ... 55 Hz, 1 mm (EN 60947-5-3)

Darbe dayanımı 30 g, 11 ms (EN 60947-5-3)

Sertifikalar

EU declaration of conformity ✔

UK declaration of conformity ✔

China RoHS ✔

UK-Type-Examination approval ✔

cULus certificate ✔

TÜV approval ✔

TÜV approval annex ✔

S Mark certificate ✔

EC-Type-Examination approval ✔

Sınıflandırmalar

ECLASS 5.0 27272402

ECLASS 5.1.4 27272402

ECLASS 6.0 27272402

ECLASS 6.2 27272402

ECLASS 7.0 27272402

ECLASS 8.0 27272402

ECLASS 8.1 27272402

ECLASS 9.0 27272402

ECLASS 10.0 27272402

ECLASS 11.0 27272402

ECLASS 12.0 27274401

ETIM 5.0 EC002544

ETIM 6.0 EC002544

ETIM 7.0 EC002544

ETIM 8.0 EC002544

UNSPSC 16.0901 39122205
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Teknik çizim
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Ölçüler mm cinsindedir

Tepki bölgesi RE11
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Switch-off range

Switch-on range

Bağlantı düzeni
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N/O contact

N/C contact

2 4
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Sensör sinyal davranışı

Input behaviour

Output behaviour

Sequence to be monitored

a

a

b

b

Önerilen aksesuar
Diğer cihaz modelleri ve aksesuar  www.sick.com/RE1

Kısa açıklama Tip Stok no.

konnektörler ve kablolar

• Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız
• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M8, 4 pin, düz, A kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
• Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı
• Kablo: 2 m, 4 telli, PVC
• Uygulama alanı: Yüksüz bölgeler, Kimyasal aralık

YF8U14-020VA3X-
LEAX

2095888

• Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız
• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M8, 4 pin, düz, A kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
• Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı
• Kablo: 5 m, 4 telli, PVC
• Uygulama alanı: Yüksüz bölgeler, Kimyasal aralık

YF8U14-050VA3X-
LEAX

2095889

• Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız
• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M8, 4 pin, düz, A kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
• Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı
• Kablo: 10 m, 4 telli, PVC
• Uygulama alanı: Yüksüz bölgeler, Kimyasal aralık

YF8U14-100VA3X-
LEAX

2095890

• Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız
• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M8, 4 pin, düz, A kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
• Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı
• Kablo: 0,6 m, 4 telli, PVC
• Uygulama alanı: Yüksüz bölgeler, Kimyasal aralık

YF8U14-
C60VA3XLEAX

2145852

• Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız
• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M8, 4 pin, düz, A kodlamalı
• Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu
• Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı
• Kablo: 1 m, 4 telli, PVC
• Uygulama alanı: Yüksüz bölgeler, Kimyasal aralık

YF8U14-010VA3X-
LEAX

2145853
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Bir bakışta SICK
SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir 
ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekildeki kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını 
ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur. 

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu 
sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, 
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. 
Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin  kullanım ömrü 
boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.  

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

Dünya genelinde hemen yakınınızda:
Bilgi almak  ve diğer merkezler için  - www.sick.com


