
SICK.COM

TEKNIK SAYFA

MPS-032TSTP0
MPS-T
Silindir sensörler

https://www.sick.com


SILINDIR SENSÖRLER - MPS-032TSTP0

SILINDIR SENSÖRLER
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SIPARIŞ BILGILERI

Tip Stok no.

MPS-032TSTP0 1045666

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/MPS-T

    

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

ÖZELLIKLER

Silindir yapı T-slot

Adaptörlü silindir yapıları Yuvarlak silindir
Profil ve tie-rod silindirler
Kırlangıç kuyruğu slotlu silindir

Ölçüm mesafesi 32 mm 
1)

Gövde uzunluğu 45 mm

Çıkış fonksiyonu Analog

Elektriksel kablolama DC 4 telli

Analog çıkış (gerilim) 0 V ... 10 V 
2)

Analog çıkış (akım) 4 mA ... 20 mA 
2)

Koruma sınıfı IP67 
3)

Ayarlama
Öğretme Kontrol paneli Analog çıkışları öğretme

Ölçüm mesafesini fabrika ayarlarına sıfırlama
1)

 ± 1 mm.

2)

 Sensör, sadece devreye sokulan çıkışı etkinleştirir.

3)

 EN 60529 uyarınca.

MEKANIK/ELEKTRIK

Besleme Gerilimi 15 V DC ... 30 V DC
1)

 Gerilim çıkışı.

2)

 FSR: Full Scale Range; maks. ölçüm mesafesi.

3)

 25 °C'de, doğrusallık hatası (maksimum sapma), yanıt eğrisine ve asgari sapma fonksiyonuna bağlıdır.

4)

 25 °C'de, bir yönden mıknatıs hareketinde tekrarlama hassasiyeti.

5)

 Sadece standart modde, IO-Link modu hariç.

6)

 Geçici etkiler, analog ölçüm değerinde 100 ms'ye kadar uzunlukta sapmalara neden olabilir.
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Akım tüketimi 22 mA, Yüksüz

Maks. yük direnci ≤ 500 Ω Akım çıkışı, 24 V'ta

Min. yük direnci ≥ 2 kΩ 
1)

Koruma sınıfı III

Zaman gecikmesi 1,5 s

Gerekli tip. manyetik alan şiddeti. 4 mT ... 30 mT

Tip. çözünürlük %0,03 FSR (maks. >= 0,05 mm) 
2)

Tip. doğrusallık hatası 0,3 mm 
3)

Tip. tekrarlama hassasiyeti %0,06 FSR (>= 0,1 mm) 
4)

Tip. örnekleme hızı 1 ms 
5)

Ters polarizasyon koruması Evet

Kısa devre koruması Evet

Anahtarlama durumu LED'i Evet

Öğretme Evet

Çalışma ortamı sıcaklığı –20 °C ... +70 °C

Darbe ve titreşim dayanımı 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm

EMVC EN 60947-5-7 uyarınca 
6)

Bağlantı tipi Erkek konnektörle birlikte kablo M8, 4-pinli, 0,3 m

Bağlantı türü ayrıntısı
Derin dondurma özelliği 0 °C altında kablo deforme edilmemelidir

Çapraz kablolama 0,08 mm²
Kablo çapı Ø 2,6 mm

Bükme yarıçapı Sabit döşemede > 5 x kablo çapı
Hareketli durumda > 10 x kablo çapı

Kablo çıkışı Düz

Malzeme
Gövde Plastik
Kablo PUR

UL-dosya no. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
1)

 Gerilim çıkışı.

2)

 FSR: Full Scale Range; maks. ölçüm mesafesi.

3)

 25 °C'de, doğrusallık hatası (maksimum sapma), yanıt eğrisine ve asgari sapma fonksiyonuna bağlıdır.

4)

 25 °C'de, bir yönden mıknatıs hareketinde tekrarlama hassasiyeti.

5)

 Sadece standart modde, IO-Link modu hariç.

6)

 Geçici etkiler, analog ölçüm değerinde 100 ms'ye kadar uzunlukta sapmalara neden olabilir.

EMNIYET TEKNIĞI PARAMETRELERI

MTTF
D

387 yıl

DC
avg

0 %

T
M
 (kullanım ömrü) 20 yıl

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity

China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt
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cULus certificate

MONTAJ UYARISI

0.25 - 0.35 Nm

SW / AF 1.5

BAĞLANTI ŞEMASI CD-034
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TEKNIK ÇIZIM M8 ERKEK KONNEKTÖRLÜ KABLO, ÖĞRETME
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   Distance

 Total length Measuring range mounting screws

 (L1) mm (L2) mm (L3) mm

MPS-32 45 32 40

MPS-64 77 64 72

MPS-96 109 96 104

MPS-128 141 128 136

MPS-160 173 160 168

MPS-192 205 192 200

MPS-224 237 224 232

MPS-256 269 256 264
22

L = 300 mm

M
8

 x
 1

4

29 ... 37
(1.14 ... 1.46)

Pin 4

Pin 3Pin 1

Pin 2

Ölçüler mm cinsindedir
① fonksiyon göstergesi
② Montaj vidası SW 1,5
③ Öğretme tuşu
④ Bağlantı
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Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/1045666
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SICK AG 
WALDKIRCH 
GERMANY 
SICK.COM

BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




