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OPTIK IŞIK SÜRESI SENSÖRLERI

DS50-P1122

SIPARIŞ BILGILERI

Tip Stok no.

DS50-P1122 1047405

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/Dx50

    

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

ÖZELLIKLER

Ölçüm mesafesi 200 mm ... 10.000 mm, %90 remisyon derecesi
200 mm ... 6.000 mm, %18 remisyon derecesi
200 mm ... 4.000 mm, %6 remisyon derecesi

Ölçülen nesne Doğal nesneler

Çözünürlük 1.000 µm ... 1 mm 
1)

Tekrarlanabilirlik ≥ 2,5 mm 
2)
 

3)
 
4)

Ölçüm hassasiyeti ± 10 mm 
1)
 

5)

Tepki süresi 20 ms ... 100 ms, 20 ms / 100 ms 
4)

Anahtarlama frekansı 25 Hz / 5 Hz 
4)

Verici ışını
Işık kaynağı Lazer, kırmızı

Işık türü Görünebilir kırmızı ışık
1)

 Ekrandaki mesafe değerine bağlıdır.

2)

 1 σ'ya karşılık gelen.

3)

 %6 ... %90 remisyon derecesi.

4)

 Ayarlanmış ortalamaya bağlı olarak: hızlı//yavaş.

5)

 %90 remisyon derecesi.

6)

 Lazer ışınına kasıtlı olarak bakmayın. Lazer ışınını insanların gözüne tutmayın.

7)

 Dalga boyu: 658 nm; maks. güç: 120 mW; darbe süresi: 2,5 ns; görev döngüsü: 1/400.
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Tip. ışık demeti çapı (mesafe) 15 mm x 15 mm (10 m)

Lazer karakteristik verileri
Normatif referans IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014

Lazer sınıfı 1 
6)

 
7)

Ortalama lazer çalışma süresi (25 °C'de) 100.000 h

Ek fonksiyon Ayarlanabilir esnek ortalama değer: hızlı/yavaş
Ayarlanabilen çalışma modları: anahtarlama noktası (DtO) / anahtarlama penceresi/arka fon (ObSB)
Öğretilebilen, parametrelenebilen ve ters çevrilebilen dijital çıkış
Ayarlanabilir histerezis
Çok fonksiyonlu giriş: lazerler kapalı / dış öğretme / devre dışı
Net ölçüm değeri
Karşılıklı etkileşim yok
Ekranı kapatma
Fabrika ayarlarına sıfırlama
Kullanıcı arayüzünü kilitleme

Emniyet tekniği parametreleri
MTTF

D
101 yıl

DC
avg

%0

1)

 Ekrandaki mesafe değerine bağlıdır.

2)

 1 σ'ya karşılık gelen.

3)

 %6 ... %90 remisyon derecesi.

4)

 Ayarlanmış ortalamaya bağlı olarak: hızlı//yavaş.

5)

 %90 remisyon derecesi.

6)

 Lazer ışınına kasıtlı olarak bakmayın. Lazer ışınını insanların gözüne tutmayın.

7)

 Dalga boyu: 658 nm; maks. güç: 120 mW; darbe süresi: 2,5 ns; görev döngüsü: 1/400.

ARAYÜZLER

Dijital çıkış
Adet 2 

1)
 

2)

Tür PNP
Maksimum çıkış akımı I

A
≤ 100 mA

Çok fonksiyonlu giriş (MF) 1 x 
3)
 
4)

Histerezis 1 mm ... 9.999 mm
1)

 Çıkış Q kısa devre korumalı.

2)

 PNP: HIGH = U
V
 - (< 2,5 V) / LOW = 0 V.

3)

 Tepki süresi ≤ 60 ms.

4)

 PNP: HIGH = U
V 
/ LOW = ≤ 2,5 V.

ELEKTRIK

Gerilim kaynağı U
B DC 10 V ... 30 V 

1)

Güç tüketimi ≤ 1,85 W 
2)

Sinyal taşıma ≤ 5 V
ss

 
3)

Başlatma süresi ≤ 350 ms

Isınma süresi ≤ 15 min

Gösterge LC-ekran, 2 x LED

Koruma sınıfı IP65
1)

 Sınır değerler, kutup değiştirme korumalı. Kısa devre korumalı şebekede çalışma: maks. 8 A.

2)

 Yüksüz.

3)

 U
v
-toleransları aşılamaz veya üzerine çıkılamaz.

2026-06-03 19:22:10 · YANLIŞLAR VE DEĞIŞIKLIKLER IÇIN HAKLAR SAKLIDIR TEKNIK SAYFA | SICK 3



OPTIK IŞIK SÜRESI SENSÖRLERI - DS50-P1122

Koruma sınıfı III

Bağlantı tipi
Erkek konnektör, M12, 5 pinli

1)

 Sınır değerler, kutup değiştirme korumalı. Kısa devre korumalı şebekede çalışma: maks. 8 A.

2)

 Yüksüz.

3)

 U
v
-toleransları aşılamaz veya üzerine çıkılamaz.

MEKANIK

Boyutlar ( G x Y x D) 36,1 mm x 62,7 mm x 57,7 mm

Gövde malzemesi Metal (Basınçlı çinko döküm)

Ön cam materyali Plastik (PMMA)

Ağırlık 200 g

ORTAM VERILERI

İşletim ortam sıcaklığı –30 °C ... +65 °C
–30 °C ... +80 °C, 2 soğutma plakası ile çalışma
–30 °C ... +140 °C, 2 soğutma plakası ve koruma filtresi ile çalışma

Depo ortam sıcaklığı –40 °C ... +75 °C

Maks. bağıl nem (yoğuşmayan) ≤ 95 %

Tip. Ortam ışığına dayanıklılık 40.000 lx

Titreşime karşı dayanıklılık EN 60068-2-6, EN 60068-2-64

Darbe dayanımı EN 60068-2-27

SERTIFIKALAR

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity

China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate
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TEKNIK ÇIZIM
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Ölçüler mm cinsindedir
① optik eksen, verici
② optik eksen, alıcı
③ sabitleme deliği
④ referans yüzeyi = 0 mm
⑤ Q1 dijital çıkış durum göstergesi (turuncu)
⑥ DT50/DT50 Hi/DL50: Gerilim kaynağı aktif durum göstergesi (yeşil), DS50 / DL50 Hi: Q2 dijital çıkışının durum göstergesi
(turuncu)
⑦ kumanda elemanları ve ekran

BAĞLANTI TIPI M12 FIŞ, 5 PIN

BAĞLANTI ŞEMASI

L+
1brn

M
3blu

Q1
4blk

Q2
2wht

5gra
MF 1

① Çok fonksiyonlu giriş (MF)

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/1047405
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SICK AG 
WALDKIRCH 
GERMANY 
SICK.COM

BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




