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tilaustiedot

tyyppi tuotenumero

IMS30-20NPONC0S 1103219

sisältyy toimitukseen:  BEF-MU-M30 (1)

Muita laiteversioita ja varusteita  www.sick.com/IMS

 

  

 

yksityiskohtaiset tekniset tiedot

Ominaisuudet

Rakenne Metrinen

Kotelon rakennemuoto Vakiomalli

Kierrekoko M30 x 1,5

Halkaisija Ø 30 mm

Tunnistusetäisyys Sn 20 mm

Varmistettu tunnistusetäisyys Sa 16,2 mm

Asennus metalliin Ei upotettava

Kytkentätaajuus 500 Hz

Liitäntätyyppi Urosliitin M12, 4-napainen 1)

Kytkevä lähtö PNP

Kytkentälähtö, tarkat tiedot PNP

Lähdön toiminta Avautuva

Sähköinen varustus DC 3-johdin

Kotelointiluokka IP68 2)

IP69K 3)

Erityispiirteet Kestää puhdistusaineita, Lämpötilastabiilius

Erityiskäyttöalueet Mobiilit työkoneet, Hygienia- ja kosteat tilat, Vaikeat käyttöolosuhteet

Toimituksen sisältö Kiinnitysmutteri, nikkelöityä messinkiä (2 x)

1) Kullatuilla koskettimilla.
2) EN 60529 mukaan.
3) ISO 20653:2013-03 mukaan.
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Mekaniikka/sähkölaitteisto

Syöttöjännite 7,2 V DC ... 60 V DC

Ripple ≤ 10 %

Jännitealenema ≤ 2,5 V 1)

Käyttövalmiusviive 100 ms

Hystereesi 3 % ... 20 %

Toistettavuus ≤ 2 % 2)

Lämpötilan ryömintä (arvosta Sr) ± 10 %

Sähkömagneettinen yhteensopivuus Häiriösäteily ja häiriönsieto KFZ-direktiivin ECE-R10 tark. 5: E1-tyyppihyväksynnän mukaan
Häiriön sieto standardin DIN ISO 11452-2: 100 V/m mukaan
AM pystysuora 20 MHz –800 MHz; AM vaakasuora 200 MHz –800 MHz; PM pystysuora/vaa-
kasuora 800 MHz –2,7 GHz
Johtojen kautta siirtyvät häiriösuureet ISO 7637-2 (impulssi / terävyysaste / poikkeuskriteeri
12 V / poikkeuskriteeri 24 V): 1/IV/C/C, 2a/IV/A/A, 2b/IV/C/C, 3a/IV/A/A, 3b/IV/A/A, 4/IV/C/
A, 5a/IV/B/B, 5b/IV/B/B
EN 61000-4-2 ESD: 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF säteilevä: 10 V/m
EN 61000-4-4 purske: 2 kV
EN 61000-4-5 syöksyaalto: 0,5 kV L-to-L, Ri: 2 Ohm

Ympäristötarkastus Nopea lämpötilan vaihto EN 60068-2-14, Na: TA = –25 °C, TB = 75 °C, t1 = 40 min, t2 =
< 10 s, 300 sykliä, Delta Sr ≤ 10 %

Korroosiotarkastus Suolasumutesti EN 60068-2-52: terävyysaste 5, 4 sykliä

Jatkuva virta Ia ≤ 200 mA 3)

Joutokäyntivirta ≤ 10 mA

Oikosulkusuoja ✔

Käynnistysvirtasuojaus ✔

Iskun- ja tärinänkestävyys Tärinänkestävyys EN 60068-2-6 Fc: 25 g Peak (10 Hz ... 2.000 Hz) / –20 °C ... +50 °C
Iskunkestävyys EN 60068-2-27 Ea: 100 g 11 ms; 3 iskut 3 koordinaattiakselin joka suun-
taan / –40 °C ... +85 °C
Jatkuva iskunkestävyys EN 60068-2-29 Eb: 40 g 3 ms Rise, 7 ms Fall / 5.000 iskua 3 koordi-
naattiakselin joka suuntaan / –20 °C ... +50 °C
Laajakaistakohina EN 60068-2-64: 15 g rms (5 Hz ... 2.000 Hz) / 8 tuntia 3 koordinaattiakse-
lin joka suuntaan / –40 °C ... +85 °C

Ympäristön lämpötila, käyttö –40 °C ... +100 °C

Kotelon materiaali Ruostumaton teräs V4A, DIN 1.4404 / AISI 316L

Materiaali, aktiivinen pinta Muovi, LCP

Kotelon pituus 70 mm

Kierteen pituus 40,15 mm

Suurin sallittu kiristysmomentti Typ. 100 Nm

Suojausluokka III

UL-numero E181493

1) Arvolla Ia maks.
2) Käyttöjännite UB ja ympäristölämpötila Ta vakio.
3) Katso ominaiskäyrä "Jatkuva virta Ia lämpötilassa".

Turvatekniset ominaisuudet

MTTFD 1.196 vuotta

DCavg 0 %
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Korjauskertoimet

Huomautus Arvot ovat ohjearvoja, jotka voivat vaihdella

Ruostumaton teräs (V2A) N. 0,78

Alumiini (Al) N. 0,44

Kupari (Cu) N. 0,36

Messinki (Ms) N. 0,46

Asennusohje

Huomautus Katso tähän kuuluva kuva kohdasta "Asennusohje"

A 20 mm

B 62 mm

C 30 mm

D 60 mm

E 20 mm

F 160 mm

Sertifikaatit

EU declaration of conformity ✔

UK declaration of conformity ✔

ACMA declaration of conformity ✔

Moroccan declaration of conformity ✔

China RoHS ✔

CCC certificate ✔

cULus certificate ✔

ECE test certificate ✔

Luokitukset

ECLASS 5.0 27270101

ECLASS 5.1.4 27270101

ECLASS 6.0 27270101

ECLASS 6.2 27270101

ECLASS 7.0 27270101

ECLASS 8.0 27270101

ECLASS 8.1 27270101

ECLASS 9.0 27270101

ECLASS 10.0 27270101

ECLASS 11.0 27270101

ECLASS 12.0 27274001

ETIM 5.0 EC002714

ETIM 6.0 EC002714

ETIM 7.0 EC002714

ETIM 8.0 EC002714

UNSPSC 16.0901 39122230
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Asennusohje Ei-uppoasennus
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vastekäyrä
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Distance in mm (inch)

Mittapiirros IMS30, V4A, ei tasassa
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Mitat millimetreinä (mm)
① Liitäntä
② Näyttö-LED
③ Kiinnitysmutteri (2 x); SW 36, messinkinikkelöity

suositeltavat tarvikkeet
Muita laiteversioita ja varusteita  www.sick.com/IMS

Lyhyt kuvaus tyyppi tuotenumero

Kiinnitystarvikkeet

• Kuvaus: Levy N06N yleiskäyttöiselle puristuspidikkeelle, M18
• Materiaali: Ruostumaton teräs, Ruostumaton teräs
• Yksityiskohdat: Ruostumaton teräs 1.4571 (levy), Ruostumaton teräs 1.4408 (puristuspidike)
• Toimituksen sisältö: Yleiskäyttöinen puristuspidike (5322627), kiinnitystarvikkeet
• Käytettävissä: MH15, MH15V, V180-2, V18V, W15, GR18, V18, V18 Laser, V12-2, SimpleSense,

SureSense, M18-pyöröanturit

BEF-KHS-N06N 2051622
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Lyhyt kuvaus tyyppi tuotenumero

pistoliittimet ja johdot

• Kuvaus: Anturi-/toimilaite-kaapeli, suojaamaton
• Liitäntätyyppi pää A: Naarasliitin, M12, 4-napainen, suora
• Liitäntätyyppi pää B: Avoin johdonpää
• Signaalin tyyppi: Anturi-/toimilaite-kaapeli
• Johto: 5 m, 4-johtiminen, PP
• Liitäntätekniikka: Avoin johdonpää
• Huomautus: Tämä tuote kestää yleisesti kemiallisia puhdistusaineita (ks. ECOLAB) ja muita ainei-

ta, kuten H2O2, CH2O2. Kestoasennusten kohdalla on testattava, kuinka materiaali kestää käy-
tettäviä puhdistusaineita., Kestää maitohappoja ja vetyperoksidia (H2O2)

• Käyttöalue: Hygienia- ja kosteat tilat, joustava käyttö, Robotti, Kylmätaivutuksen kestävä, Merive-
denkestävä

DOL-1204-G05MRN 6058476

• Kuvaus: Anturi-/toimilaite-kaapeli, suojaamaton
• Liitäntätyyppi pää A: Naarasliitin, M12, 4-napainen, suora, A-koodattu
• Liitäntätyyppi pää B: Avoin johdonpää
• Signaalin tyyppi: Anturi-/toimilaite-kaapeli
• Johto: 5 m, 4-johtiminen, PUR, halogeeniton
• Käyttöalue: Joustava käyttö, Öljy-/voiteluainealue, Robotti, joustava käyttö

YF2A14-050UB3X-
LEAX

2095608

• Kuvaus: Anturi-/toimilaite-kaapeli, suojaamaton
• Liitäntätyyppi pää A: Naarasliitin, M12, 4-napainen, suora, A-koodattu
• Liitäntätyyppi pää B: Avoin johdonpää
• Signaalin tyyppi: Anturi-/toimilaite-kaapeli
• Johto: 5 m, 4-johtiminen, PVC
• Käyttöalue: Kuormittamattomat vyöhykkeet, Kemikaalialue

YF2A14-050VB3X-
LEAX

2096235
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SICK AG	 |	 Waldkirch	 |	 Germany	 |	 www.sick.com

SICK konserni pähkinänkuoressa
SICK on yksi johtavista anturien ja anturisovellusten valmistajista teollisiin sovelluksiin. Ainutlaatuinen 
tuote- ja palveluvalikoima antaa täydellisen perustan prosessien turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen, 
ihmisten tapaturmilta suojaamiseen ja ympäristövahinkojen torjumiseen. 

Meillä on laaja kokemus monilta aloilta. Tunnemme asiakkaiden prosessit ja vaatimukset. Siten älykkäät 
anturit soveltuvat asiakkaidemme tarpeisiin. Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan sovelluskeskuksissa 
testataan ja optimoidaan järjestelmäratkaisuja asiakaskohtaisesti. Tämä tekee meistä luotettavan toimitta-
jan ja kehityspartnerin.

Kattavat palvelut täydentävät tarjontamme: SICK LifeTime Services antaa tukensa koneen koko elinkaaren 
ajan ja pitää huolta turvallisuudesta ja tuottavuudesta. 

Tämä on meille “Sensor Intelligence”.

Globaalisti lähellänne:
Yhteyshenkilö ja muita toimipaikkoja  - www.sick.com


