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GÜVENLI IŞIK BARIYERLERI

EXS-06C6202A020,
EXE-06C6202A020

SIPARIŞ BILGILERI

Sistem parça-
sı

Tip Stok no.

Verici EXS-06C6202A020 1097726

Alıcı EXE-06C6202A020 1097725

Diğer cihaz modelleri ve aksesuarlar için bkz. www.sick.com/C4000_Fusion_Ex

Resimler farklı olabilir

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

ÖZELLIKLER

Uygulama alanı Patlayıcı ortam

Ex onayları ATEX Gaz için: II 2 G Ex db IIB T6
ATEX Toz için: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
NFPA 70/NEC 500 Sınıf I, Bölüm 1, Gruplar C ve D
NFPA 70/NEC 500 Sınıf II, Bölüm 1, Gruplar E, F ve G
NFPA 70/NEC 500 Sınıf III, Bölüm 1

Sistem parçası Çift

Çözünürlük 30 mm

Koruma alanı yüksekliği 600 mm

Tarama mesafesi 17,6 m

Senkronizasyon Optik senkronizasyon

EMNIYET TEKNIĞI PARAMETRELERI

Tip Tip 4 (IEC 61496-1)

Güvenlik için entegrasyon seviyesi SIL 3 (IEC 61508)

Kategori Kategori 4 (EN ISO 13849)

Performans seviyesi PL e (EN ISO 13849)

PFH
D
 (saat başına tehlike getiren devre dışı kalma

için ortalama olasılık)
15 x 10

-9
 (EN ISO 13849)

T
M
 (kullanım ömrü) 20 yıl (EN ISO 13849)

Hata durumunda emniyetli durum En az bir OSSD KAPALI durumda bulunur.

FONKSIYONLAR

Fonksiyonlar Teslimat durumu

Koruma modu

Tekrar çalışma kilidi Harici
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Kontaktör kontrolü (EDM) Devre dışı bırakılmış

Işın kodlama Kodlanmamış

Konfigüre edilebilir tarama mesafesi

Azaltılmış çözünürlük Devre dışı bırakılmış

Sabit körleme Devre dışı bırakılmış

Hareketli körleme Devre dışı bırakılmış

Nesne şeklini tanıma için dinamik körleme

Ürün algılaması için kendi kendiliğinden öğrenen, di-
namik körleme

Palet algılaması için kendi kendiliğinden öğrenen, di-
namik körleme

Çoklu değerlendirme 2 kat değerlendirme

Yön tanıma

Sanal fotoelektrik anahtarlar

Sensör durumu izleme

Sekans denetimi

Nesne giriş denetimi

Geometrik olarak benzer cisimlerin algılaması

EFI üzerinden güvenli SICK cihaz haberleşmesi

UE402 ILE BAĞLANTILI FONKSIYONLAR

Bypass

İşletim türünün değiştirilmesi

ARAYÜZLER

Sistem bağlantısı Serbest kablo uçlu bağlantı kablosu (30 m), 12 telli
İletken çapı 10 mm

Çapraz kablolama 0,75 mm²

Konfigürasyon bağlantısı Dişi konnektör M8, 4 pinli

Konfigürasyon metodu CDS'li PC (Konfigürasyon ve diyagnoz yazılımı)

Gösterge elemanları 7 segment göstergesi

ELEKTRIK

Koruma sınıfı III (IEC 61140)

Gerilim kaynağı U
v 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) 

1)

Sinyal taşıma ≤ 10 % 
2)

Güvenlik çıkışları (OSSDʼler)
Çıkış türü 2 PNP-Yarı iletken, kısa devre korumalı, çapraz devre denetimli 

3)

AÇIK durumu, anahtarlama gerilimi YÜKSEK 24 V DC (U
V
 – 2,25 V DC ... U

V
)

KAPALI durumu, anahtarlama gerilimi ALÇAK ≤ 3,5 V DC
1)

 Harici gerilim kaynağı EN 60204-1 gereğince 20 ms'lik kısa süreli şebeke kesintisini köprülemelidir. Uygun güç kaynakları SICK'de aksesuar olarak bulunmaktadır.

2)

 U
V
 sınırları içinde.

3)

 –30 V ve +30 V arasındaki gerilimler için geçerli.
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OSSDʼnin akım yükleme kapasitesi ≤ 500 mA

Diagnostik çıkış (ADO)
Çıkış türü PNP-Yarı iletken, kısa devre korumalı 

3)

Çıkış gerilimi YÜKSEK (aktif) 24 V DC (U
V
 – 4,2 V DC ... U

V
)

Çıkış gerilimi DÜŞÜK (devre dışı) Yüksek ohm dereceli
Çıkış akımı YÜKSEK (aktif) ≤ 100 mA

1)

 Harici gerilim kaynağı EN 60204-1 gereğince 20 ms'lik kısa süreli şebeke kesintisini köprülemelidir. Uygun güç kaynakları SICK'de aksesuar olarak bulunmaktadır.

2)

 U
V
 sınırları içinde.

3)

 –30 V ve +30 V arasındaki gerilimler için geçerli.

MEKANIK

Boyutlar Boyutsal çizimine bakınız

Gövde kesiti 161,8 mm x 142,1 mm

Gövde malzemesi Alüminyum döküm / AlSi7Mg0,6

ORTAM VERILERI

Koruma sınıfı IP65 (EN 60529)
IP66 (EN 60529)

Çalışma ortamı sıcaklığı 0 °C ... +55 °C

Depolama sıcaklığı –25 °C ... +70 °C

Hava nemliliği 15 % ... 95 %, yoğuşmasız

Titreşim dayanımı 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6)

Darbe dayanımı 10 g, 16 ms (EN 60068-2-27)

DIĞER VERILER

Dalga uzunluğu 850 nm

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama örnekleri ve CAD ölçü modelleri, kullanım kılavuzları ve yazı-
lım gibi indirmeler için bkz.: www.sick.com/1097726
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BIR BAKIŞTA  
SICK

SICK, endüstriyel otomasyon alanında akıllı sensör çözümleri ve 
entegre çözümler sunan, dünya genelinde lider bir teknoloji şirketidir. 
Teknolojilerimiz küresel standartlar belirler ve endüstriyel proseslerinizi 
hem lojistik hem de üretim alanında daha verimli, daha güvenli ve daha  
sürdürülebilir hale getirir. 

SICK, sensör zekasını sektör bilgisi ve sertifikalı danışmanlık hizmet­
leriyle birleştirir. Ölçeklenebilir ve özel olarak tasarlanmış otomasyon  
çözümleri için ideal bir temel sunuyor ve tüm değer zinciri boyunca  
katma değer oluşturuyoruz. Müşterilerimizle olan yakın iş birliğimiz  
yalnızca bir sözden ibaret değildir: Birlikte verimliliği artırır, kaliteyi 
yükseltir, sağlık ile güvenliği korur ve geleceği kalıcı şekilde güvence 
altına alırız. Tüm bunları empati ve güven çerçevesinde yaparız.

1946 yılından bu yana SICK, tutku ve öncü ruhla yenilikçi teknolojiler 
geliştirmektedir. Yaklaşık 40 ülkedeki küresel ağı sayesinde SICK 
dünya çapında faaliyet göstermektedir ve her zaman size yakındır. 
Şirketin genel merkezi, Almanya’nın Freiburg yakınlarındaki 
Waldkirch’tedir. Müşterilerimiz, yerel ve küresel gereksinimlere ilişkin 
bilgi birikimimizden faydalanır; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca özel 
çözümlere dönüştürürüz.




