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Sipariş bilgileri

Tip Stok no.

System DUSTHUNTER SB100 Talep üzerine

Uygun cihaz konfigürasyonunun seçiminde, bölgesel satış organizasyonumuz size gerekli desteği verecektir.

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar  www.sick.com/DUSTHUNTER_SB100

 
15267

certified  
14181

certified

Ayrıntılı teknik bilgiler

Teknik bilgiler
Ölçülen parametreler Saçılan ışık yoğunluğu, Toz konsantrasyonu (gravimetrik karşılaştırma ölçümüne göre)

Uygunluğu test edilmiş ölçümler Saçılan ışık yoğunluğu

Ölçüm prensipleri Geriye ışık saçılması

Spektral aralık

640 nm ... 660 nm
Lazer, koruma sınıfı 2, performans < 1 mW

Ölçüm mesafesi

Toz konsantrasyonu 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³

Talep halinde daha yüksek ölçüm mesafeleri

Sertifikalı ölçüm aralıkları

Saçılan ışık yoğunluğu 0 ... 100 SI / 0 ... 15 SI / 0 ... 50 SI / 0 ... 200 SI

Tepki süresi (t90) 1 s ... 600 s
Serbest ayarlanabilir

Doğruluk

≤ 2 %
Ölçüm mesafesi son değeri

Uygunluklar Onay gerektiren tesisler için uygun
2001/80/EG (13. BImSchV)
2000/76/EG (17. BImSchV)
27. BImSchV
TA havası
EN 15267
EN 14181
MCERTS
2010/75/EU

Elektrik güvenliği CE

Kontrol fonksiyonları Otomatik kendi kendine test (doğrusallık, kirlenme, sapma, yıpranma)
Kirlilik sınır değerleri: %20 uyarıda, %30 arızada
Referans filtresi yardımıyla manuel doğrusallık testi

Sınıflandırmalar
ECLASS 5.0 27150306

ECLASS 5.1.4 27150306

ECLASS 6.0 27150306

ECLASS 6.2 27150306
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ECLASS 7.0 27150306

ECLASS 8.0 27150306

ECLASS 8.1 27150306

ECLASS 9.0 27150306

ECLASS 10.0 27150306

ECLASS 11.0 27150306

ECLASS 12.0 27150306

ETIM 5.0 EC001190

ETIM 6.0 EC001190

ETIM 7.0 EC001190

ETIM 8.0 EC001190

UNSPSC 16.0901 41115406

Teknik çizim (Ölçüler mm cinsindedir)

Alıcı verici ünitesi DHSB-T10/-T11
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MCU-N kontrol ünitesi; duvar gövdeleri, kompak model (sadece zararsız alanlar için değil)

Meas
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Kontrol ünitesi MCU-P; duvar gövdesi, kompakt model (sadece patlama risksiz bölgeler için)

Meas
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Hava üfleme ünitesi SLV4-2, 2BH1300
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SICK AG	 |	 Waldkirch	 |	 Germany	 |	 www.sick.com

Bir bakışta SICK
SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir 
ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekildeki kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını 
ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur. 

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu 
sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, 
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. 
Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin  kullanım ömrü 
boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.  

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

Dünya genelinde hemen yakınınızda:
Bilgi almak  ve diğer merkezler için  - www.sick.com


