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|

TEKNISKA DATA | DETALJ

KANNETECKEN

| leveransen

Funktionsprincip
Réckvidd
Gransvéarden
Parallellstrale (rekommenderas)
3 x-krysstrale (rekommenderas)
Blindzon

Avstand fran forsta ljusstralen till framkanten pa hu-
set (anslutningssidan)

Avstand fran senaste ljusstralen till framkanten pa
huset (upptill)

Overvakningshéjd
Stralavstand
Optisk ljusutgang
Detekteringsformaga
Min. objektstorlek (MDO), parallellstralar
Min. objektstorlek (MDO), 3-korsstrale
Fabriksinstallning
Stralfunktion
Pin 2 (MF)
Pin 4 (OUT)
10-Link (processdata)
Teach-in (forinstallning)
Instéllning

AUTOMATIONSLJUSRIDA

SLG50S-
200SAR21A00

BESTALLNINGSINFORMATION

typ artikel nr
SLG50S-200SAR21A00 126576

Fler enhetsutféranden och tillbehor pa www.sick.com/SLG-2

C€ ook @e & @ i

Bilden kan avvika fran texten

1x sandare
1 x mottagare
1x sakerhetsanvisning

Sandare/mottagare

440 mm ... 4900 mm
440 mm ... 3.500 mm
440 mm ... 3.500 mm

4,6 mm

44,6mm”

2.000 mm
50 mm
Slim
55mm”
=29mm”

Parallellstralar

Teach-in ingang

Objektdetektion utgadng = "HIGH"

Q,/Q,, Status, System status, Beam status

Auto-Teach-in

W
Vid detekteringshéjd < 700 mm kan matvardet avvika med upp till 1 mm fran de har angivna métvardena.

2
MDO: min. objektstorlek for godtyckligt format objekt.

3
Beroende pa brytavstand/antal stralar/korsstrale.
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AUTOMATIONSLJUSRIDA - SLG50S-200SAR21A00

10-Link For installning av sensorparametrar och Smart Task-funktioner

Sandarljusstrale
Ljussdndare LED
Ljustyp Infrarott ljus
Antal stralar 40

Lysdiodsegenskaper
Normativ referens EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modifierad
Lysdiod-riskgruppsmarkning Ledig grupp
Vaglangd 850 nm
Medellivslangd Livslangd: 100 000 hvid T, = +25°C

Tidsangivelser
Initieringstid 04s..2s 9
Teach-in-tid 075s..50s 3
Scanningstid, parallellstrale 2,1ms
Scanningstid, krysstrale 4,3 ms
Repeterbarhet, parallellstrale 2,1ms
Repeterbarhet, krysstrale 6,4 ms
Minimitid, parallellstrale 4,3 ms
Minimitid, krysstrale 8,6 ms
Responstid max., parallellstrale 6,8 ms
Responstid max., krysstrale 13,2 ms

Typ av synkronisering Optiskt (2 stralar)
Y

Vid detekteringshojd < 700 mm kan matvardet avvika med upp till 1 mm fran de har angivha métvardena.
2

MDO: min. objektstorlek fér godtyckligt format objekt.

3
Beroende pa brytavstand/antal stralar/korsstrale.

GRANSSNITT
10-Link v, V11
Dataoverforingshastighet COM3 (230,4 kBaud)
Maximal kabellangd 20 m
Cykeltid 2,3ms
Processdatalangd 32 Byte
ELSYSTEM
Matningsspanning U, DC 18V DC...30VDC'
Restvag =13V

Effektforbrukning
Sandare < zgma”
Mottagare < g3 ma?
Digital utgang
Antal 2
Typ Mottakt: PNP/NPN
Signalspénning utgang HIGH/LOW U,-3V/<3V
Utgangslast, induktiv 1H
Utgangslast, kapacitiv 100 nF
Utgangsstrom | 100 mA
Utgangsstrom, rest < 0,5 mA

Digital ingang
Antal 1
Signalspanning ingang HIGH/LOW >15V/<5V
Skyddsklass m?
! Utan last.
“Vid 24 V.
“EN 61140,
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AUTOMATIONSLJUSRIDA - SLG50S-200SAR21A00

UL-File-Nr.
Skyddskopplingar

bl
Utan last.
2
Vid 24 V.

3
EN 61140.

MEKANIK

Dimensioner (B x H x D)
Bredd
Hojd
Djup
Anslutningstyp
Anslutningstyp detalj
Ledardiameter
Ledartvérsnitt
Kabellangd

Kabelmaterial
Material
Holje
Frontglas
Vikt

Overspanningsskydd (kravs)

OMGIVNINGSDATA

IP-klassning

Omgivningstemperatur, drift
Omgivningstemperatur, lager
Okéanslighet mot stérande omgivningsljus
Stottalighet

Vibrationstalighet

Luftfuktighet

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

! Utomhusdrift kraver extern skyddskapa.

2
Solljus.

SMART TASK

Smart Task beteckning

Logikfunktion

Timerfunktion

Kopplingssignal
Kopplingssignal Q ,
Kopplingssignal Q ,
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NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

U -anslutningar pols&kringsskyddade

Utgang Q kortslutningsskyddad
Overstréms- och kortslutningsskyddade utgangar

11,8 mm
1.999,2 mm
241 mm

Kabel med M12-kontakt, 4-polig

3,4 mm
0,14 mm?
150 mm
PVC

Aluminium
Plast
PMMA

25609
1

P65 "
P67

-30°C...+55°C
-30°C...+70°C

Indirekt: 50.000 (x

10 g, 16 ms, DIN EN 60068-2-27

10-150 Hz 0.5 mm, IEC 60068-2-6

< 96 %, relativ luftfuktighet (ingen belaggning)
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Baslogik

Direkt

OCH

ELLER

Inaktiverad

Tillslagsfordrdjning
Franslagsfordrojning

Tillslags- och franslagsfordrojning
Impuls (one shot)

Kopplingsutgang
Kopplingsutgang, Extern ingang

2026-07-17 21:36:08 - MED RESERVATION FOR EVENTUELLA ANDRINGAR



AUTOMATIONSLJUSRIDA - SLG50S-200SAR21A00

DIAGNOS

Diagnosfunktioner
Enhetsstatus Hardvarufel, temperaturvarning, drifttidsvarning
Kommunikationsstatus PIN-kortslutningsfel, ogiltig processdata
Ljussignalens status Teach-fel, synkroniseringsfel, quality-of-run-larm
Larmutgang Ja

CERTIFIKAT

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

cULus certificate

10-Link certificate

Photobiological safety (IEC EN 62471)

SIS S SIS IS IS8 S

Information according to Art. 3 of Data Act (Regula-
tion EU 2023/2854)
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MATTSKISS, SENSOR
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Matti mm
SLGXXX-XXXSXXXXXXX
@ forsta ljusstralen
® sista ljusstralen
® stralavstand (RM)
@ husets langd
® LED indikering mottagare
® LED indikering sandare
Matt i mm (tum)
- Langd stabilisator Husets langd
A L
SLGXXX-0 TOXXXXXXXX 77 (3.03) 99,2 (3.91)
SLGXXX-02 OXXXXXXXX 178 (7.01) 1992 (7.84)
SLGXXX-03 OXXXXXXXX 276 (10.87) 299,2 (11.78)
SLGXXX-04 OXXXXXXXX 376 (14.8) 399,2 (156.72)
SLGXXX-05 OXXXXXXXX 475 (18.7) 499,2 (19.65)
SLGxXxXX-06 OXXXXXXXX 576 (22.68) 599,2 (23.6)
SLGXXX-07 OXXXXXXXX 676 (26.61) 699,2 (27.53)
SLGXXX-08 OXXXXXXXX 776 (30.55) 799,2 (31.46)
SLGXXX-TOOXXXXXXXX 975 (38.39) 999,2 (39.34)
SLGXXX-T20XXXXXXXX 1175 (46.26) 1199,2 (47.21)
SLGXXX-T4OXXXXXXXX 1.374 (54.09) 1.399,2 (55.09)
SLGXXX-T60XXXXXXXX 1.574 (61.97) 1.599,2 (62.96)
SLGXXX-T8OXXXXXXXX 1.774 (69.84) 1.799,2 (70.83)
SLGXXX-20 OXXXXXXXX 1973 (77.68) 1.999,2 (78.71)
SLGXXX-220XXXXXXXX 2173 (85.55) 2.199,2 (86.58)
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AUTOMATIONSLJUSRIDA - SLG50S-200SAR21A00

Matt i mm (tum)

2.372(93.39) 2.399,2 (94.46)

SLGXXX-240XXXXXXXX
Avstand huskant - senaste ljusstralen

n

B
SLGTOX-XXXXXXXXXXX 4,6 (018)
SLG25X-XXXXXXXXXXX 19,6 (0.77)
SLGBOX-XXXXXXXXXXX 44,6 (1.76)

L]
For detekteringshéjd légre &n 700 mm avviker mattet upp till 1 mm fran de métt som anges har.

MATTSKISS, ANSLUTNING

@ 3.4 (0.13)

@ 3.4 (0.13)

o o
© ©
o o
N N
S y <
> >
% %
o o
M12 (0.47) o M12 (0.47) =
— —
@ 14 (0.55) @ 14 (0.55)
Matt i mm

kabel med stickkontakt M12
@ anslutning (for kabelldngd, se tekniska data)

® Mottagare
® Sandare

STIFTTILLDELNING

O] @

2 1 2 1

3 4 3 4
kontakt M12, 4-polig, A-kodad

® Mottagare
® Sandare
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AUTOMATIONSLJUSRIDA - SLG50S-200SAR21A00

ANSLUTNINGSSCHEMA

@ @
..... 1 . |
BN: L, _‘ﬂi_i +(L+)
BK: 4 Q,/C LK:& Not connected
WHi 2\ —WHL 2 Tegt
| i
BU:3_(M) ﬂi_i_(M)
cd-543
® Mottagare
® Sandare

MONTERINGSANVISINGAR MINIMIAVSTAND MELLAN 2 LJUSRIDAER

2,500

(98.43)

2,000
(78.74)

v

1,500 a5
(59.06) 1 /

1,000 o
(39.37) /

500

Minimum distance in mm (inch)

(19.69)

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
(39.37) (78.74) (118.11) (157.48) (196.85) (236.22)

Sensing range in mm (inch)

Hall minimiavstand mellan de bada ljusridaparen om installationen inte ar motgaende

® Minimiavstand (sakert)
® Minimiavstand (typiskt)
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AUTOMATIONSLJUSRIDA - SLG50S-200SAR21A00

MONTERINGSANVISINGAR MINIMIAVSTAND TILL REFLEKTERANDE MATERIAL

1,200
(47.24)

1,000 —
(39.37)

800
(31.5) ®
600 /

2
(23.62) 7’

400 Vg

(15.75) /

200 o

(7.87) /
0]

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
(39.37) (78.74) (118.11) (157.48) (196.85) (236.22)

Sensing range in mm (inch)
Se till sa att det inte finns nagra reflekterande objekt i ljusridaparets siktfalt beroende péa brytavstandet
® Minimiavstand (sakert)
® Minimiavstand (typiskt)

Minimum distance in mm (inch)

MONTERINGSANVISINGAR SLIM & FLAT

IO all
® @

® Modell Slim = ljusutgang pa den smala sidan
® Modell Flat = ljusutgang pa den breda sidan
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AUTOMATIONSLJUSRIDA - SLG50S-200SAR21A00

DETEKTERINGSFORMAGA MIN. OBJEKTSTORLEK (MDO)

Area with achievable beam crossing
3x

60

50 |- B

40 .

30 B

20 - B

10 | B

MDO 3x cross beam
MDO (mm)

0 L I I I I 1 1 1 1
0O 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1

d/d

LG

d,; = Installed working distance between sender and receiver

d = Distance to sender or receiver related to the installed working distance
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AUTOMATIONSLJUSRIDA - SLG50S-200SAR21A00

FUNKTIONSPRINCIP OPTISK SYNKRONISERING

] 1

F% I % —®

®

Sandaren och mottagaren synkroniseras optiskt, sa ingen ytterligare elektrisk anslutning kravs.

Av denna anledning maste antingen den forsta eller sista ljusstralen i automationsljusridan forbli fri.
Om bada ljusstralarna bryts ar det inte mojligt att utféra matningar langre.

@ optisk synkronisering

@ stralavstand

® Rackvidd

Mer information och lampliga tillbehor, tillAmpningsexempel och nedladdningar som CAD-mattmodeller,
bruksanvisningar och programvara, finns pa www.sick.com/1126576
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SICK

Sensor Intelligence

SICK
OVERSIKT

SICK &r ett varldsledande teknikforetag som skapar intelligenta
sensorlésningar och integrerade losningar inom industriell automa-
tisering. Var teknik satter nya globala standarder och goér dina
industriella processer effektivare, sakrare och hallbarare - bade vad
galler logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens
och certifierade radgivningstjanster. Vi erbjuder den perfekta
grunden for skalbara och skraddarsydda automatiseringslésningar
och skapar mervarde langs hela vardekedjan. Vart nara partnerskap
mer vara kunder &r mer an bara ett l6fte: Tillsammans forbattrar vi
produktiviteten, okar kvaliteten, skyddar halsan och sakerheten och
gor framtiden mer hallbar. Allt detta med empati och fortroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glod och en pionja-
randa. Tack vare ett globalt natverk i ca 40 lander ar SICK narvarande
over hela varlden och finns alltid i din narhet. Foretagets huvudsate
ar i Waldkirch i narheten av Freiburg i Tyskland. Vara kunder drar nytta
av var forstaelse for bade lokala och globala krav som vi omsétter i
skraddarsydda losningar.





