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Siparis bilgileri

Resimler farkli olabilir

Ayrintili teknik bilgiler

Ozellikler

Fonksiyon prensibi
Sistem parcasi

Tarama mesafesi

Kisa algilama mesafesi
Yiiksek algilama mesafesi
Isin demeti sayisi

iki 1sIn arasindaki mesafe
Tepki siiresi

Senkronizasyon

Emniyet teknigi parametreleri
Tip

Gilvenlik icin entegrasyon seviyesi
Kategori

Performans seviyesi

PFH), (saat basina tehlike getiren devre disi
kalma icin ortalama olasilik)

Tw (kullanim omrii)

Hata durumunda emniyetli durum

Fonksiyonlar

Isin kodlama

Tekrar calisma kilidi

Kontaktor kontrolii (EDM)

Verici testi

Konfigiire edilebilir tarama mesafesi

Konfigiire edilebilir durum cikisi

Sistem parcasi Tip

M40S-072203AA0

Verici

Alici M40E-072203RB0O

Diger cihaz modelleri ve aksesuar

Verici/Alici

Cift

0,5 m ... 70 m, konfigure edilebilir
0,5m..20m

9m..70m

7

220 mm

11 ms

Optik senkronizasyon

Tip 4 (IEC 61496-1)

SIL 3 (IEC 61508)
Kategori 4 (EN ISO 13849)
PL e (EN ISO 13849)

6,6 x 10 (EN ISO 13849)

20 yil (EN ISO 13849)

En az bir OSSD KAPALI durumda bulunur.

Fonksiyonlar

SN S S S S S

1200076
1200103

Teslimat durumu
Kodlanmamis

Dahili
Aktiflestirilmis
Devre digi birakiimis
0,5m..20m
Kirlilik (OWS)
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EFl iizerinden giivenli SICK cihaz haberles- v

mesi
insan-Materyal ayrimi (Muting) v
insan-malzeme ayirmanin tiirli  Esnek, yapilandirilabilen 4 sinyalli Muting

ArayUzler

Sistem baglantisi Hirschmann erkek konnektéri M26, 12 pinli

izin verilen hat uzunlugu 50 m Y
Onayli iletken enine kesiti 2 0,75 mm?2

Konfigiirasyon baglantisi Disi konnektoér M8, 4 pinli

Konfigiirasyon metodu CDS!'li PC (Konfigurasyon ve diyagnoz yazilimi)
Gosterge elemanlan LEDs

7 segment gostergesi

b Yiklenme, sebeke parcasi ve hat ¢apina bagli. Aciklanan teknik verilere uyulmasi zorunludur.

Elektrik

Koruma sinifi 1l (IEC 61140)

Gerilim kaynag: U, 24V DC (19,2 V DC ... 28,8V DC) !

Sinyal tagima <10%?

Akim tiiketimi <0,6A%

<0,2A

Giivenlik cikislari (0SSD’ler) 2 PNP-Yari iletken, kisa devre korumali, capraz devre denetimli ¥
b Harici gerilim kaynagi EN 60204-1 geregince 20 ms'lik kisa sureli sebeke kesintisini kdprilemelidir. Uygun gli¢ kaynaklari SICK'de aksesuar olarak bulunmaktadir.
2 Uy sinirlart iginde.

%) Yiikstiz.

4 -30 V ve +30 V arasindaki gerilimler icin gegerli.

Mekanik

Boyutlar Boyutsal ¢izimine bakiniz

Govde kesiti 52 mm x 55,5 mm

Malzeme

Goévde Aliminyum alasimi ALMGSI 0,5, Tozla kaplanmis

On cam Polikarbonat, kazimaya karsi dayanikli kaplama

Ortam verileri

Koruma sinifi IP65 (EN 60529)

Calisma ortami sicakhgi -30 °C..+55 °C

Depolama sicakhgi -30 °C...+70 °C

Hava nemliligi 15 % ... 95 %, yogusmasiz
Titresim dayanimi 5¢g, 10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6)
Darbe dayanimi 10 g, 16 ms (EN 60068-2-27)

Diger veriler
Dalga uzunlugu 850 nm

Siniflandirmalar
ECLASS 5.0 27272703
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ECLASS 5.1.4
ECLASS 6.0
ECLASS 6.2
ECLASS 7.0
ECLASS 8.0
ECLASS 8.1
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
UNSPSC 16.0901

27272703
27272703
27272703
27272703
27272703
27272703
27272703
27272703
27272703
27272703
EC001832
EC001832
EC001832
EC001832
46171620

Teknik sayfa | 2026-01-27 08:43:48
Yanhslar ve degisiklikler icin haklar sakhdir



M40S-072203AA0, M40E-072203RB0O | M4000 Advanced
COK ISINLI GUVENLIK BARIYERLERI

Teknik ¢izim
52 555 03
(2.05) 275 (2.19) e 14
@os) [ 059)
o5 (024)‘ ‘ -
[ 0) 5 \ “gaz
(2 Laser warning ~g| (%91'%
| @ label (receiver with Ng| -
; y ir]tegrated alignment
FE aid only) Optional (receiver only) Sliding nut groove for
E= design with integrated side mounting
H LED
%)
% @ Laser output opening
== (receiver with
@/ integrated alignment Mounting ranges
aid only) for brackets
N [
JR |
~1
%} %/ —
= ® 23
1 4 & =
' —~ap| @
— IHOH . SiER=
sl U 05| &
H— = 2 W g
8 P o) NS gé/ﬁ - o]
2 ul ) Ss|
3 0 — [ °8
.k P — L
] (] [ N &)}
L B ~—— - ‘ Yy
= T T2
35
Js R .
M4000 Advanced (receiver) or 3 8_ - S Cable socket M26 with crimp
M4000 Advanced A/P g contacts (for DIN 43651, left)
and cable plug M12 with
cable (right, only on receiver)
Olciler mm cinsindedir
gosterim verici (ayna tersi 6zellikte alici)
Isin demeti sayisi Iki 1s1n arasindaki mesafe S1 L1 L2
2 500 (19.69) 643 (25.31) 672 (26.46)
600 (23.62) 743 (29.25) 772 (30.39)
3 220 (8.66) 583 (22.95) 612 (24.09)
400 (15.75) 943 (37.13) 972 (38.27)
450 (17.72) 1,043 (41.06) 1,072 (42.20)
4 220 (8.66) 803 (31.61) 832 (32.76)
300 (11.81) 1,043 (41.06) 1,072 (42.20)
5 220 (8.66) 1,023 (40.28) 1,052 (41.42)
6 1,243 (48.94) 1,272 (50.08)
7 1,462 (57.56) 1,491 (58.70)
8 1,682 (66.22) 1,711 (67.36)
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Onerilen aksesuar

Diger cihaz modelleri ve aksesuar
Kisa aciklama

Montaj sistemleri

;% * Aciklama: Paralel muting (2 sensér), M400O0 govde profiline veya dis tarafinda montaj oluklari bu-
= lunan ayna kolonuna montaj icin muting sensorii mesnetleri
r * Teslimat Kapsamu: 2 x yuvarlak celik kol, 4 x gok amagli tutucu, kablo ve erkek konnektor ile 2 x
WL280-2P1131 ve 2 x P250 reflektdr
¢ Uygun oldugu yerler: M4000 Advanced, M400O Advanced A/P, M400O0 Advanced Curtain, PU3H-
XX

* Aciklama: Déner mafsala monte edilen, tek bir vida ile sabitlenebilen déner Omega mesnet
* Ambalaj birimi: 4 adet

» Teslimat Kapsami: Aralik halkasi dahil

¢ Uygun oldugu yerler: Tim koruma alani yikseklikleri

Aciklama: Montaj takimi 6, doner yan tutucu
Malzeme: Basingli ¢inko dokim

Detaylar: Basingli ¢inko dokim

Ambalaj birimi: 4 adet

Uygun oldugu yerler: Tim koruma alani yikseklikleri

* Aciklama: Paralel muting (2 sensor), M4000 govde profiline veya dis tarafinda montaj oluklari bu-
lunan ayna kolonuna montaj icin muting sensori mesnetleri

¢ Teslimat Kapsami: 2 x muting kolu, kablo ve erkek konnektor dahil 2 x GL6G-P1211 Muting sen-
sori, 2 x P250 reflektor

¢ Uygun oldugu yerler: M4000 Advanced, M400O0 Advanced A/P, M400O0 Advanced Curtain, PU3H-
XX

* Aciklama: Montaj takimi 1, sabit, L bicimli montaj braketi, montaj vidalari ve pullari dahil
* Ambalaj birimi: 4 adet
¢ Uygun oldugu yerler: Tim koruma alani yukseklikleri

Aciklama: Déner montaj takimi 12, déner mafsal
Ambalaj birimi: 4 adet
Uygun oldugu yerler: Tim koruma alani yikseklikleri

devreye alma yardimcilari ve test araclari

« Uriin: Hizalama yardimlari
¢ Boyutlar (G x Y x U): 19 mm
67,3 mm
66,9 mm
¢ Aciklama: Farkli sensoérler icin lazer hizalama yardimi, lazer sinifi 2 (IEC 60825): Isina bakmayin!

Uriin: Hizalama yardimlari
Aciklama: M4000 ve M4000 Curtain i¢in AR60 adaptor

Tip

M4000 muting ko-
lu kiti, 2 sensor,
paralel muting

BEF-2SMGEAAL4

BEF-1SHABAZN4

M4000 muting ko-
lu kiti, 2 sensor,
paralel muting

BEF-3WNGBAST4

BEF-2SMGEAKU4

ARGO

ARG0 adap-
t6r, M4000
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Stok no.

2060157

2044846

2019506

2060156

7021352

2030510

1015741

4040006
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Kisa aciklama Tip Stok no.

konnektorler ve kablolar

» Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektér, M26, 12 pin, diz DO- 2022547
\ « Baglanti tiirii B kafa: Acik kablo ucu L-0612G10MO75KMO
(3\ ¢ Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

¢ Kablo: 10 m, 12 telli, PVC

¢ Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz
¢ Baglanti teknigi: Acik kablo ucu

¢ Uygulama alani: Yiks(z bolgeler, Kimyasal aralik

* Baglant tiirii A kafa: Disi konnektor, M26, 12 pin, diiz, A kodlamali DO- 6020757
* Aciklama: Blendajsiz S-0612GO00GA3KMO

« Baglanti teknigi: Krimp kontaklar

* Onaylh iletken enine kesiti: 0,5 mm?2 ... 1,5 mm?

» Bilgi: Ek olarak 12 Crimp kontak

« Baglanti tiri A kafa: Disi konnektor, M26, 12 pin, aclli, A kodlamali DO- 6020758
— * Aciklama: Blendajsiz S-0612W000GA3KMO
¢ Baglanti teknigi: Krimp kontaklar
\L- :--‘.: * Onayl iletken enine kesiti: 0,5 mm?2 ... 1,5 mm?

» Bilgi: Ek olarak 12 Crimp kontak

» Baglant: tiirii A kafa: Erkek konnektér, M8, 4 pin, diiz DS- 6034574
« Baglant tiirii B kafa: Erkek konnektor, USB-A, diiz L-8U04GO2MO25KM1
‘ . ¢ Kablo: 2 m, 4 telli, PVC
— "% e« Aciklama: Blendajsiz

« Baglant tiirii A kafa: Erkek konnektor, M8, 4 pin, diiz DS- 6034575
« Baglanti tiirii B kafa: Erkek konnektor, USB-A, diiz L-8U04G10MO25KM1
‘ ~ * Kablo: 10 m, 4 telli, PVC
— % e« Aciklama: Blendajsiz

< Baglant tiirii A kafa: Disi konnektor, M26, 12 pin, diiz DO- 2022549
* Baglant tiirii B kafa: Acik kablo ucu 1-0612G20MO75KMO

¢ Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

¢ Kablo: 20 m, 12 telli, PVC

¢ Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz

¢ Baglanti teknigi: Acik kablo ucu

¢ Uygulama alani: Yiksiz bolgeler, Kimyasal aralik

« Baglant tiirii A kafa: Disi konnektor, M26, 12 pin, diiz DO- 2022545
 Baglant tiirii B kafa: Acik kablo ucu L-0612G05MO75KMO

* Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

¢ Kablo: 5 m, 12 telli, PVC

¢ Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz

* Baglanti teknigi: Acik kablo ucu

¢ Uygulama alani: Yiks(z bolgeler, Kimyasal aralik

« Baglanti tiirii A kafa: Disi konnektér, M12, 5 pin, diiz, A kodlamali YF2A15-C60U- 2096006
AN « Baglant: tiirii B kafa: Erkek konnektér, M12, 5 pin, diiz, A kodlamali B5M2A15

« Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

* Kablo: 0,6 m, 5 telli, PUR, halojensiz

¢ Aciklama: Sensér/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz

* Uygulama alani: Cekme zinciri calismasi, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri ¢alis-

masl
¢ Baglant tiirii A kafa: Disi konnektor, M12, 5 pin, diiz, A kodlamali YF2A15-020U- 2096009
AN * Baglant: tiirii B kafa: Erkek konnektér, M12, 5 pin, diiz, A kodlamali B5M2A15

¢ Sinyal tiirii: Sensor/hareket elemani baglantisi

* Kablo: 2 m, 5 telli, PUR, halojensiz

¢ Aciklama: Sensor/hareket elemani baglantisi, Blendajsiz

* Uygulama alani: Cekme zinciri ¢alismasi, Yag/yaglama maddesi alani, Robot, Cekme zinciri ¢alis-
masi

Sistem soketi ve genisleme modulleri

« Uygulamalar: Muting anahtarlama anfisi UE403-A0930 1026287

= i = ° Uyumlu sensor tipleri: M400O Advanced cok Isinli giivenlik bariyerleri

= * Montaj: M4000 Advanced'a veya dogrudan tesisin icerisine esnek montaj

s o

o=
el
-
7
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Online - Teknik bilgi

BiR BAKISTA SICK

SICK, endustriyel uygulamalarda akilli sensor ve sensér ¢ézumleri konusunda lider Ureticilerdendir. Essiz bir
Uriin ve hizmet yelpazesi; stireglerin glvenli ve etkili sekildeki kontrolina, kisilerin kazalardan korunmasini
ve cevreye verilen zararlarin 6nlenmesini saglayan mikemmel temeli olusturur.

Cok cesitli branslarda kapsamli bilgi birikimine sahibiz ve siirecleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. iste bu
sayede akilli sensorlerle tam da musterilerimizin ihtiyaci olani teslim edebiliyoruz. Sistem ¢dziimleri Avrupa,
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde musteriye 6zel olarak test ve optimize edilir.
BUtln bunlar bizi guvenilir bir tedarikci ve ARGE ortagl haline getiriyor.

Kapsamli hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Om(ir Boyu servis hizmeti makinenin kullanim émrii
boyunca guvenlik ve verimlilik ile ilgili destek saglar.

Bu bizim i¢in "Sensor Zekasi"dir.

DUNYA GENELINDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diger merkezler icin

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



