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SNIMACE S OPTICKYMI VLAKNY - LL3-TS22M

TECHNICKA DATA V DETAILU

VLASTNOSTI

Typ pristroje
Funkéni princip
Tvar zakonc€eni optickych vlaken
Aplikace
Kompatibilni zesilovace optickych vlaken
Snimaci vzdalenost max.
Minimalni primér objektu
Zakonceni optickych vlaken
Vyzafovaci uhel svételného paprsku

Integrovana c¢ocka
Kompatibilita nastavnych ¢ocek

Optické vlakno
Kompatibilita s infraGervenym svétlem
Opticky kabel s mozZnosti zkraceni

Koncové dutinky adaptéru nutné
Soucasti dodavky:

SNIMACE S OPTICKYMI VLAKNY

LL3-TS22M

Typ

OBJEDNACI INFORMACE

Vyrobek ¢.

LL3-TS22M

5325968

Kabel s optickymi vliakny

Dalsi provedeni pfistroje a pfislu§enstvi na adrese www.sick.com/Kabel_s_optickymi_vlakny

Jednocestny systém, skladajici se z jednoho vysilace a jednoho pfijimace

Zména sméru o 90°, Hladké pouzdro
Zaruvzdorny (= 100 °C)

GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T)

3.600 mm (Spinaci vzdalenost WLL8O0 pfi 8 ms)

0,05 mm !
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Adaptérova pouzdra, adaptérova pouzdra BF-WLL160-10 (1,0 mm), fezacka optickych vlaken FC

(5304141), ochranny plast pro zakon&eni optickych vlaken

"
Nejmensi detekovatelny objekt byl detekovan pfi optimalni vzdalenosti méfeni a optimalnim nastaveni.

MECHANICKE VLASTNOSTI

Zakonceni optickych vlaken

Vystup svétla
Optické vlakno

Délka optického kabelu
Polomér ohybu
Dynamicka flexibilita (robotika)
Vné&jsi prumér, pripojeni optického kabelu
Usporadani vlaken
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Radialni

2.000 mm

10 mm

Ne

Tmm
Jednovlaknové
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SNIMACE S OPTICKYMI VLAKNY - LL3-TS22M

Struktura jadra @ 0,5 mm Jednovlaknoveé

Material
Zakonceni optickych vlaken Nerezova ocel
Plast kabelu Polyethylen (PE)
Vlakna Polymethylmethacrylat (PMMA)
Hmotnost 229

UDAJE O PROSTREDI

Teplota okoli provoz -40°C... +105°C

SPINACI VZDALENOSTI S GLL70

Provozni rezim 50 us 2.380 mm
Provoznirezim 250 ps 3.600 mm
Provoznirezim1ms 3.600 mm
Provoznirezim 4 ms 3.600 mm

SNIMACI DOSAHY S WLL80

Provoznirezim 16 s 645 mm

Provoznirezim 70 us 1945 mm

Provoznirezim 250 ps 3.040 mm

Provozni rezim 500 us 3.600 mm

Provoznirezim1ms 3.600 mm

Provoznirezim 2 ms 3.600 mm

Provoznirezim 8 ms 3.600 mm

Upozornéni Spinaci vzdalenosti vztaZzené ke snimacim s optickymi vlakny s typem svétla: viditelné cervené svétlo

SNIMACIi DOSAHY S WLL180T

Provoznirezim 16 us 220 mm

Provoznirezim 70 us 760 mm

Provoznirezim 250 ps 1.500 mm

Provoznirezim 2 ms 2900 mm

Provoznirezim 8 ms 4.000 mm

Upozornéni Spinaci vzdalenosti vztaZzené ke snimacim s optickymi vlakny s typem svétla: viditelné cervené svétlo

SNIMACI DOSAHY S GLL170

Provozni rezim 250 us 1190 mm

SNIMACI DOSAHY S GLL170T

Provozni rezim 50 ps 1.040 mm

Provozni rezim 250 us 1.740 mm

VYKRES LL3-TS22M
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SNIMACE S OPTICKYMI VLAKNY - LL3-TS22M

Dalsi informace, vhodné prislusenstvi, pfiklady pouZiti a soubory ke stazeni, jako jsou rozmérové modely
CAD, provozni navody a software, naleznete na adrese www.sick.com/5325968
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PREHLED
SPOLECNOSTI
SICK

Spolecnost SICK je pfedni technologickou firmou poskytujici inteli-
gentni senzorova a integrovana feseni pro pramyslovou automatizaci.
Nase technologie nastavuji globalni standardy - vase priimyslové
procesy diky nim budou jak v logistice, tak ve vyrobé ucinnéjsi, bez-

Spolecnost SICK propojuje inteligentni senzoriku s porozumeénim
odvétvi a certifikovanym poradenstvim. Poskytujeme idealni zaklad
pro Skalovatelna automatizac¢ni feSeni na miru a vytvarime pridanou
hodnotu napfi¢ celym hodnotovym fetézcem. Nase uzké partnerstvi
se zakazniky je vic nez jen slib: spolec¢né udrzitelné zvySujeme
produktivitu a kvalitu, chranime zdravi a bezpecnost a zajistujeme
budoucnost. V§e s empatii a na bazi daveéry.

S vasni a prikopnickym duchem vyviji spolec¢nost SICK od roku 1946
inovativni technologie. Diky globalni siti pfiblizné ve 40 zemich pusobi
spolec¢nost SICK po celém svété a nachazi se vzdy ve vasi blizkosti.
Hlavni sidlo firmy je ve Waldkirchu nedaleko Freiburgu v Némecku.
Nasi zakaznici profituji z naseho porozumeéni lokalnim i globalnim
poZadavkim, které prevadime v individualné pfizpisobena reseni.





