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Ayrintil teknik bilgiler

Ozellikler

Fonksiyon prensibi
Calisma prensibi ayrintisi
Algilama mesafesi
Min. algilama mesafesi
Maksimum algllama mesafesi

Arka fon bastirma igin anahtarlama esigi ayar
aralig)

Referans nesne

Ayarlanan algilama mesafesi ile arka fon arasin-
daki minimum mesafe (siyah %6 / beyaz %90)

En iyi performans igin dnerilen algilama mesafe-
si aralig

Mesafe degeri
Olgiim mesafesi
Cozunlrlik
Tekrarlanabilirlik

Dogruluk

1)
2)
3)

%6 ... %90 remisyon derecesi.
1 o'ya karsilik gelen.
Bkz. tekrarlama dogrulugu karakteristik egrileri.

Siparis bilgileri

WTB4FP-1H16D250A00 1121417

Diger cihaz modelleri ve aksesuar

Cisimden yansimali sensér

Arka fon bastirma, MultiSwitch, NarrowBeam, Mesafe degeri

4 mm
100 mm
15 mm ... 100 mm

%90 remisyon derecesine sahip nesne (DIN 5033 uyarinca standart beyaza karsilik gelir)

5 mm, 40 mm mesafede

30 mm ... 60 mm

15 mm ... 100 mm
1 mm

0,3mm... 1,5 mm 2

15 ... 60 mm mesafede tipik 0,8 mm )
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Mesafe degeri ¢ikisi
Mesafe degerinin glincelleme hizi
Verici 1sin1
Isik kaynagi
Isik tard
Isik noktasi bigimi
Isik demeti ¢capi (mesafe)

Gonderme 1sik huzmesinin maksimum yayiimasi
ve norm gonderme ekseni (meyilli agl)

LED karakteristik verileri
Normatif referans
LED risk grubu isareti
Dalga uzunlugu

Ortalama kullanim siiresi

Algilanabilir en kiiciik nesne (MDO), tipik.

Ayarlama
Ogretme tusu
10-Link

Gosterge
Mavi LED
Yesil LED
Sari LED

0Ozel uygulamalar

1)
2)
3)

%6 ... %90 remisyon derecesi.
1 o'ya karsilik gelen.
Bkz. tekrarlama dogrulugu karakteristik egrileri.

Emniyet teknigi parametreleri
MTTF,
DC..g

T (kullanim émril)

iletisim aray(zii
10-Link
Veri aktarma hizi
Dongu siresi
Proses verisi uzunlugu

Proses verisi yapisi
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60 ... 100 mm mesafede tipik 2,0 mm b
10-Link Uzerinden

20 ms

PinPoint LED

Gorunebilir kirmizi 1sik
Nokta seklinde

@2 mm (50 mm)
<+/-1,5° (Ty = +23 °C'de)

EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modifiye edilmis
Serbest grup

635 nm

Ty =+25 °C’de 100.000 saat

0,1 mm, 50 mm mesafede (%90 remisyon derecesine sahip nesne (DIN 5033 uyarinca stan-
dart beyaza karsilik gelir))

BluePilot
Anahtarlama mesafesinin ayarlanmasi igin

Sensoér parametrelerini ve Smart Task fonksiyonlarini ayarlamak icin

BluePilot: Mod gostergesi, Q 1 (LED 1-3 statik acik) ve Qo (LED 5-7 statik acik) anahtarlama
durumlarn gostergesi

Durum gostergesi
Kalici agik: Power on
Yanip sonuyor: [0-Link modu

Isik alimi durumu
Kalici agik: Nesne mevcut
Kalici kapali: Nesne mevcut degil

D0z nesnelerin algillanmasi, Kigik nesneleri algilar

642 yIl
0%

20 yil

v, 10-Link V1.1
COM2 (38,4 kBaud)
2,3 ms

16 Bit

Bit O = Anahtarlama sinyali Q1
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VendorID

DevicelD HEX
DevicelD DEC

Uyumlu Masterport tipi
SIO modu destek

Elektrik
Gerilim kaynagi Ug

Sinyal tasima

Kullanim kategorisi

Akim titketimi
Koruma sinifi
Dijital cikis
Adet
Tar
Sinyal gerilimi PNP HIGH/LOW
Sinyal gerilimi NPN HIGH/LOW
Cikis akimi Iyax.

Koruma devreleri Cikislar

Tepki suresi

Tekrarlama hassasiyeti (tepki slresi)

Anahtarlama frekansi

Pin/damar diizeni

Fonksiyon Pin 4 / siyah (BK)

Fonksiyon Pin 4 / siyah (BK) - Ayrinti

Fonksiyon Pin 2 / beyaz (WH)

Fonksiyon Pin 2 / beyaz (WH) - Ayrinti

1
2

Sinir degerler.

3
4

Normalde acik/normalde kapali oraninda 1:1.

Mekanik
Govde yapisi
Model ayrintisi

Boyutlar (G x Y x D)

)
) Anahtarlama modunda ohm yuku altinda sinyal suresi.
)
)

Bit 1 = Anahtarlama sinyali Q2

Proses verileri yapisi A: Bit 2 ... 15 = mevcut alici seviyesi (canli). Proses verileri yapisi B: Bit
2 ... 15 = Nesneye mesafe. A ile B arasinda 10-Link (izerinden degistirilebilir.

26
0x8002C2
8389314
A

Evet

10V DC...30V DC Y
<5V

DC-12 (EN 60947-5-2 uyarinca)
DC-13 (EN 60947-5-2 uyarinca)

< 25 mA, yiksuz. Ug = 24 V'ta

2 (birbirinden ayri ayarlanabilir)
itme-cekme: PNP/NPN
Yaklasik Ug-2,5V/ 0V
Yaklasik Ug / < 2,5 V

<100 mA

Ters kutup korumali

Asir akima dayanikli

Kisa devre korumali

<1.000 ps ?

360 s

500 Hz ¥

Dijital ¢ikis, aydinlik ile anahtarlama, nesne mevcut — Q1 YUKSEK cikist; [0-Link iletisimi C 4)
Sensoérin Pin 4 fonksiyonu yapilandirilabilir

Diger ayar olanaklari, 10-Link Uzerinden sunulur

Dijital ¢ikis, aydinlik ile anahtarlama, nesne mevecut — Q,» YUKSEK cikisi 4

Sensorin Pin 2 fonksiyonu yapilandirilabilir

Diger ayar olanaklari, 10-Link Gizerinden sunulur

Bu anahtarlama ¢ikisi, baska bir ¢ikisa baglanmamalidir.

Dort koseli form
Flat

16 mm x 40,1 mm x 12,1 mm
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Baglanti

Baglanti ayrintisi

Malzeme

Agirhk

Kablo capi
Kablo capi
Kablo uzunlugu (L)

Govde
On cam

Kablo

Sabitleme vidalarinin maks. sikma torku

Ortam verileri

Koruma sinifi

Calisma ortami sicakhgi

Depo ortam sicakhgi

Tip. Ortam 1sigina dayaniklilik

Darbe dayanimi

Titresime kars1 dayanikhihk

Nem

Elektromanyetik uyumluluk (EMV)

Temizlik maddesi dayanikhihigi

UL-dosya no.

Smart Task

Smart Task tanimi

Mantik fonksiyonu

Zamanlayici fonksiyonu

inverter

Anahtarlama frekansi

Tepki siiresi

Tekrarlanabilirlik

1)
2)
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Kablo, 4-telli, 2 m

0,14 mm?2
@ 3,4 mm

2m

Plastik, VISTAL®
Plastik, PMMA
Plastik, PVC
Yakl. 30 g

0,4 Nm

IP66 (EN 60529)
IP67 (EN 60529)

-40 °C ... +60 °C
-40 °C..+75 °C

Yapay Isik: < 50.000 Ix
Gunes 1s1g1: < 50.000 Ix

30 g, 11 ms (X, Y, Z ekseni boyunca 3 pozitif ve 3 negatif darbe, toplam 18 darbe

(EN60068-2-27))

10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))

35 % ... 95 %, bagil nem (yogusma olusmaz)

EN 60947-5-2
ECOLAB

NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

Temel mantik

Dogrudan
VE

VEYA
Pencere
Histerezis

Devre digi birakiimis

Acllma gecikmesi

Kapanma gecikmesi

Acilma ve kapanma gecikmesi
Pals (One Shot)

Evet

SIO Logic: 450 Hz ¥
I0L: 450 Hz 2

SIO Logic: 1100 ps ¥
IOL: 1100 ps 2

SIO Logic: 400 ps Y
I0L: 450 ps 2

Smart Task fonksiyonlarinin |0-Link iletisimi olmadan kullanimi (SIO modu).
Smart Task fonksiyonlarinin [0-Link iletisimi ile kullanimi.
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Anahtarlama sinyali

Anahtarlama sinyali Q 1 Anahtarlama ¢ikisi

Anahtarlama sinyali Q>

1)
2)
Ariza teshis

Cihaz sicakhig

Olglim mesafesi

Cihaz durumu

Ayrintili cihaz durumu

Calisma saati sayaci

Sifirlama fonksiyonlu calisma saati sayaci

Ogretme kalitesi

Sertifikalar

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity
ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

ECOLAB certificate

cULus certificate

10-Link certificate

Information according to Art. 3 of Data Act
(Regulation EU 2023/2854)
Siniflandirmalar

ECLASS 5.0

ECLASS 5.1.4

ECLASS 6.0

ECLASS 6.2

ECLASS 7.0

ECLASS 8.0

ECLASS 8.1

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 11.0

ECLASS 12.0

ETIM 5.0

ETIM 6.0

ETIM 7.0

ETIM 8.0

UNSPSC 16.0901

Anahtarlama ¢ikisi

Smart Task fonksiyonlarinin |0-Link iletisimi olmadan kullanimi (SIO modu).
Smart Task fonksiyonlarinin [0-Link iletisimi ile kullanimi.

Cok soguk, soguk, dengeli, Ilik, sicak
Evet
Evet
Evet
Evet

Evet

D L N T N N N NN

27270904
27270904
27270904
27270904
27270904
27270904
27270904
27270904
27270904
27270904
27270903
EC002719
EC002719
EC002719
EC002719
39121528
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Gosterge ve ayarlama elemanlari
CD\\m

| |
® ©®
® Mavi LED

® Anahtarlamali mod gostergesi

® Mesafe degeri ¢ikisi mod gostergesi
@ Ogretme tusu

® Sari LED

® Yesil LED

Baglanti tipi Kablo, 4-telli

——

Baglanti semasi Cd-489

*ﬂi_l + (L+)
| 2
—WLZ o /MF
'3
BU - (M)

L= Q,/C
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Dogruluk tablosu itme-cekme: PNP/NPN aydinlik ile anahtarlama Q<sub>L1</sub>

Light switching Q.1 (normally open (upper switch), normally closed (lower switch))

Object not present =» Output LOW Object present =» Output HIGH

Light receive
Light receive indicator
Load resistance to L+

Load resistance to M

Light receive Q
Light receive indicator :@:
Load resistance to L+ &

Load resistance to M &

8 FOTOSELLER | SICK Teknik sayfa | 2026-02-07 16:03:32
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Karakteristik egri
Minimum distance in mm (y) between the set sensing
range and white background (90 % remission)
y
20 \ : .
(0.79) | WTB4FP | Example:
1%/90% Safe suppression of the background
1
16 —D White background (90 %)
(0.63)
12 )
(0.47) 6%/90% i
‘®\ L
8 18%/90% 7 o
(0.31) ‘ ‘ ! X Ly
| g ' ! '
90%,/90% . o
4 / 4 Black object (6 % remission)
(0.16) Set sensing range x = 40 mm
Needed minimum distance to white
0 X background y = 0.5 mm
0 20 40 60 80 100
(0.79) (1.57) (2.36) (3.15) (3.94)
Distance in mm (inch)
Recommended sensing range for
the best performance
@ asiri siyah nesne, %1 remisyon derecesi
@ Siyah nesne, %6 remisyon derecesi
® Gri nesne, %18 remisyon derecesi
@ Beyaz nesne, %90 remisyon derecesi
Isik demeti capl
Dimensions in mm (inch)
6 ‘ ‘ ‘
(0.24) | 1 ‘
4 E@ -“ -
(0.16) i | i
2 ——— | | |
(0.08) 1 1 1
0 | | |
-2 = -“ -
(-0.08) ] i
-4 1 1 1
(-0.16) | | i
-6 g ! ! !
(-0.24)0 20 40 60 80 100 10 50 100
(0.79) (1.57) (2.36) (3.15) (3.94) (0.39) (1.97) (3.94)
Distance in mm (inch)
Recommended sensing range for
the best performance
2026-02-07 16:03:32 | Teknik sayfa FOTOSELLER | SICK 9

Yanliglar ve degisiklikler i¢in haklar saklidir



WTB4FP-1H16D250A00 | W4
FOTOSELLER

Algilama mesafesi diyagrami

@V

0 20 40 60 80 100
(0.79) (1.57) (2.36) (3.15) (3.94)
i Distance in mm (inch)

D

A B

A = Sensing range min. in mm

B = Sensing range max. in mm

C = Viewing range

D = Adjustable switching threshold for background suppression

Recommended sensing range for the best performance

@ asiri siyah nesne, %1 remisyon derecesi
@ Siyah nesne, %6 remisyon derecesi

® Gri nesne, %18 remisyon derecesi

@ Beyaz nesne, %90 remisyon derecesi

Teknik cizim
12.1(0.48)
TE—
® =
0 _
O<= c @
~ <
@ 2 d
I R
[¢0) N~
g‘ m
()
@ g
™ 4
P !
® % 3 [
® s . 5
. o e
: ® U S
9 (0.35) 68| %
(0.27)
Olciiler mm cinsindedir
@ algilama malzemesinin éncelikli yonu
@ verici optik eksen ortasi
® alici optik eksen ortasi
@ sabitleme deligi M3
® Baglanti
® Gosterge ve ayarlama elemanlari
10 FOTOSELLER | SICK Teknik sayfa | 2026-02-07 16:03:32
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Onerilen aksesuar

Diger cihaz modelleri ve aksesuar
Kisa aciklama

Montaj sistemleri

* Aciklama: Duvara montaj icin montaj braketi
g * Malzeme: Paslanmaz celik
* Detaylar: 1.4571 paslanmaz gelik
% * Teslimat Kapsami: Montaj malzemeleri dahil
¢ Uygun oldugu yerler: W4S, WAF, W4S

R ¢ Aciklama: Zemine montaj icin montaj braketi
7 * Malzeme: Paslanmaz celik

Detaylar: 1.4571 paslanmaz celik

Teslimat Kapsami: Montaj malzemeleri dahil

:‘/ ¢ Uygun oldugu yerler: W4S, WAF, W4S

¢ Aciklama: Cok amaclh baglanti kelepgesi icin NO8 plakasi
* Malzeme: Celik, Basincli ¢cinko dékim

@‘ « Detaylar: Cinko kaplamali gelik (plaka), Basingl ginko dokim (baglanti kelepcesi)
¢ Teslimat Kapsami: Cok amagli baglanti kelepgesi (5322626), montaj malzemeleri
¢ Kullanildigi cihazlar: W100, W150, W4S, W4F, W8, W9-3, W8G, W8 Laser, W8 Inox, G6, W100

Tip Stok no.

BEF-W4-A 2051628

BEF-W4-B 2051630

BEF-KHS-NO8 2051607

Laser, W100-2, W10, G6 Inox, RAY10, W4SLG-3, W9, GR18, MultiPulse, Reflex Array, MultiLine,

LUT3, KT5, KT8, KT10, CS8
konnektorler ve kablolar
¢ Aciklama: Blendajsiz

« Baglanti teknigi: Vidali baglantilar
. * Onaylh iletken enine kesiti: < 0,75 mm?2

2026-02-07 16:03:32 | Teknik sayfa
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« Baglanti tiirii A kafa: Erkek konnektor, M12, 4 pin, diiz, A kodlamali

STE-1204-G 6009932
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Online - Teknik bilgi

BiR BAKISTA SICK

SICK, endustriyel uygulamalarda akilli sensor ve sensér ¢ézumleri konusunda lider Ureticilerdendir. Essiz bir
Uriin ve hizmet yelpazesi; stireglerin glvenli ve etkili sekildeki kontrolina, kisilerin kazalardan korunmasini
ve cevreye verilen zararlarin 6nlenmesini saglayan mikemmel temeli olusturur.

Cok cesitli branslarda kapsamli bilgi birikimine sahibiz ve siirecleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. iste bu
sayede akilli sensorlerle tam da musterilerimizin ihtiyaci olani teslim edebiliyoruz. Sistem ¢dziimleri Avrupa,
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde musteriye 6zel olarak test ve optimize edilir.
BUtln bunlar bizi guvenilir bir tedarikci ve ARGE ortagl haline getiriyor.

Kapsamli hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Om(ir Boyu servis hizmeti makinenin kullanim émrii
boyunca guvenlik ve verimlilik ile ilgili destek saglar.

Bu bizim i¢in "Sensor Zekasi"dir.

DUNYA GENELINDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diger merkezler icin

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



