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INFORMACJE DO ZAMOWIENIA

Typ Nr artykutu
WL4SL-3P3232 1061563

Wigcej wersji urzadzen i akcesoriow na stronie www.sick.com/W4

C€ ecowns & @ &5

Rysunek moze sig rézni¢

SZCZEGOLOWE DANE TECHNICZNE

CECHY
Zasada dziatania Fotoprzekaznik refleksyjny
Szczegoty zasady dziatania Bez odstgpu minimalnego odbtysnika (autokolimacja / optyka wspotosiowa)
Maks. zasieg wykrywania om.12m "
Zasieg wykrywania Oom..8m’"
Filtr polaryzacyjny Tak

Wigzka transmisyjna

Nadajnik $wiatta | joe?

Rodzaj swiatta Widzialne swiatto czerwone
Rozmiar plamki swietlnej (odlegtosé) @ 1mm (500 mm)
Parametry lasera
Referencja normatywna EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11
Klasa lasera ¢*

Dtugosc fali 650 nm

Rodzaj ustawiania Pojedynczy przycisk Teach-in
Zastosowania specjalne Wykrywanie matych obiektow
Informacja o otworze (otworach) do mocowania M3

bl
Odbtysnik PL8OA.

2
Srednia zywotnos¢ 50 000 godz. przy Tu =+25°C.

3
Nie wpatrywac sig celowo w wigzke lasera. Nie kierowac wigzki lasera na oczy ludzi.

CHARAKTERYSTYKA BEZPIECZENSTWA TECHNICZNEGO

MTTF, 715 lat(a) (EN 1SO 13849-1) "
DC 0%

avg

W
Obliczenie wedtug metody zliczania czesci.
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FOTOPRZEKAZNIKI - WL4SL-3P3232

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Napigcie zasilajgce U, 10VDC..30VDC"
Tetnienia resztkowe <5V ?

Pobdr pradu 30mA”’

Klasa ochrony n

Wyjscie cyfrowe
Rodzaj PNP 4

Tryb przetaczania  za4ac7any na jasno/ciemno *

=100 mA
Czas odpowiedzi <gg5ms”

Prad wyjsciowy |

maks.

Czestotliwos¢ przetaczania 1.000 Hz @

Funkcja wyjscia Komplementarne
Uktady zabezpieczajgce NG

B 8)

C 9)

3
Wartosci graniczne podczas pracy w sieci zabezpieczonej przed zwarciem maks. 8 A.

2
Nie moze przekracza¢ lub spada¢ ponizej tolerancji UV.

)
Bez obciazenia.

5
Q = przetagczane przez $wiatto.

B
Czas biegu sygnatu przy obcigzeniu rezystancyjnym.

o
Przy relacji $wiatto/ciemno$¢ 1:1.

ul
A = przytacza Uv z zabezpieczeniem przed zmiang biegunowosci.
B = zabezpieczenie wejscia i wyjscia przed zamiang biegunow.

9
C = ttumienie impulséw zaktécajacych.

MECHANIKA

Korpus Prostopadtoscienny

Szczegoty budowy Slim

Wymiary (szer. x wys. x gteb.) 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm

Przytacze Przewdd z 4-biegunowym wtykiem M8 "

Szczegoty przytacza
Przekréj poprzeczny przewodu 0,14 mm?
Dtugosc¢ przewodu (L) 120 mm L

Materiat
Obudowa Tworzywo sztuczne, Novodur
Szyba przednia Tworzywo sztuczne, PMMA
Przewéd Tworzywo sztuczne, PVC
Masa 1009

9
Nie zgina¢ przewodu w temperaturze ponizej O °C.

DANE DOTYCZACE OTOCZENIA

Stopien ochrony IP66
P67
Temperatura otoczenia podczas pracy -10°C..+50°C

Praca w rozszerzonym zakresie temperatury otocze- -30°C ... +55 °C L
nia

9
Od T“ =50 °C dopuszczalne jest maks. napigcie zasilania VW =24V imaks. prad wyjsciowy Imsx =50 mA.

2
Praca przy Tu = -10 °C jest mozliwa, jezeli czujnik jest wtaczany przy Tu > -10 °C, nastepnie schtadza sig i nie jest odtgczany od napigcia zasilania Wtgczanie ponizej Tu = -10 °C jest niedopuszczalne.
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Temperatura otoczenia podczas przechowywania -30°C...+70°C

n
od Tu =50 °C dopuszczalne jest maks. napigcie zasilania Vm =24V imaks. prad wyjsciowy IW =50 mA.

2
Praca przy Tu = -10 °C jest mozliwa, jezeli czujnik jest wtgczany przy Tu > -10 °C, nastepnie schtadza sig i nie jest odtagczany od napigcia zasilania Wtaczanie ponizej Tu = -10 °C jest niedopuszczalne.

CERTYFIKATY

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity

China RoHS

SIS S S S S

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

ECOLAB certificate

<

Laser safety (IEC 60825-1) certificate

<

SCHEMAT ELEKTRYCZNY CD-083

CHARAKTERYSTYKA

100

2\

Sensing
range

@O

N

Sensing range,
typ. max.

m 2 4 6 8 10 12
(feet)  (6.56) (13.12) (19.69) (23.25) (32.81) (39.37)

Distance in m (feet)

@ \®

1

® Odbtysnik PL20A

® Odbtysnik PL40A

® odbtysnik PLBOA

@ Odbtysnik PL1OF

® Odbtysnik PL20F

® Odbtysnik P250F

@ folia refleksyjna REF-AC1000
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FOTOPRZEKAZNIKI - WL4SL-3P3232

ROZMIAR PLAMKI SWIETLNEJ

Radius in mm (inch)
16

(0.63) /‘ Dimensions in mm (inch)
12 / Sensing range Vertical Horizontal
(047 ” 05m <10 <10
8 — (1.64 feet) (0.04) (0.04)
o L — 1im 15 1.2
4 / _— (3.28 feet) (0.06) (0.05)
(0.16) 6m 15.2 7.6
o</ (19.69 feet) (0.60)  (0.30)
\ 12 m 324 16.4
4 \ (39.37 feet) (1.28) (0.65)
(-0.16) \
_8 \
-y
(-0.31)
12 N
(-0.47) \
-16 \
(-0.63) 2 4 6 8 10 12 ,
(6.56) (13.12) (19.69) (26.25) (32.81) (39.37) e \ertical
Distance in m (feet) === Horizontal

ROZMIAR PLAMKI SWIETLNEJ (WIDOK SZCZEGOLOWY)

Radius in mm (inch)
2.5
(0.1)

2.0 S

(0.08) 4
15

(0.06) /i

1.0
(0.04)]

0.5 &—

(0.02)
0

05

e -
1.0 S —

(-0.04)

-1.5
(-0.06)

-2.0 N
(-0.08) N

1.2 14 16 18 2
.28)(3.94)(4.59)(5.25)(5.91)(6.56)

Distance in m (feet)
e \/ertical

@  Horizontal
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WYKRES ZASIEGU WYKRYWANIA

@
@
©)
@
®
®
@ -
0 2 4 6 8 10 12
(6.56) (13.12) (19.69) (26.25) (32.81) (39.37)
Distance in m (feet)
[ sensing range Sensing range typ. max.
@ Odbtysnik PL20A

® Odbtysnik PL40A
® odbtysnik PLBOA
@ Odbtysnik PL1OF
® Odbtysnik PL20F
® Odbtysnik P250F
@ folia refleksyjna REF-AC1000

RYSUNEK WYMIAROWY WL4SL-3, WL4SLG-3, WSE4SL-3, PRZEWOD

17.3(0.68)

S

20 (1.14)

11.2
_(0.44)

0.11) | |12(047)

Wymiary w mm

® s$rodek osi optycznej

® gwint mocujacy M3

® Przytacze

@ zielona dioda LED: napiecie zasilajgce aktywne
(® z6tta dioda LED: status odbioru swiatta

® pojedynczy przycisk Teach-in
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Wiecej informaciji, a takze odpowiednie akcesoria, przyktady zastosowan i materiaty do pobrania, takie
jak modele wymiarowe CAD, instrukcje eksploatacji i oprogramowanie, mozna znalez¢ na pod adresem b
www.sick.com/1061563 =
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SICK

Sensor Intelligence

SICK
W SKROCIE

SICK to wiodaca na swiecie firma technologiczna, oferujaca inteli-
gentne rozwigzania czujnikowe oraz rozwigzania zintegrowane do
automatyki przemystowej. Nasze technologie wyznaczajg globalne
standardy i sprawiaja, ze procesy przemystowe stajg sig bardziej
wydajne, bezpieczniejsze i bardziej zrownowazone, zarowno w logisty-
ce, jak tez w produkciji.

SICK taczy inteligencije czujnikdw ze zrozumieniem branzy oraz
certyfikowanymi ustugami doradczymi. Oferujemy idealng podstawe
dla skalowalnych oraz indywidualnie dostosowanych rozwigzan auto-
matyzacyjnych i generujemy wartos¢ dodang wzdtuz catego tancucha
tworzenia wartosci. Nasze Sciste partnerstwo z naszymi Klientami to
cos$ wigcej, niz tylko obietnica - wspoélnie zwiekszamy wydajnosc¢ pro-
dukciji, podnosimy jakos¢, chronimy zdrowie i bezpieczenstwo, a takze
dbamy o zréwnowazong przysztosc. Wszystko to czynimy z empatig

i zaufaniem.

SICK tworzy z pasjg i w poczuciu pionierskiego ducha nowe techno-
logie juz od 1946 roku. Dzieki globalnej sieci placéwek firma SICK jest
obecna w 40 krajach na catym $wiecie - zawsze blisko swoich Klientéw.
Siedziba gtéwna firmy znajduje sie w Waldkirch w Niemczech, niedaleko
Freiburga. Nasi Klienci czerpig korzysci z naszego zrozumienia wymo-
gow lokalnych i globalnych, ktére przektadamy na dostosowane do
potrzeb rozwigzania.





